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Sdruzovaci skiiné PV Next pro stfidace s 1 az 12 sledo-
vaci MPP se pouzivaji k ochrané stejnosmérné strany foto-
voltaického systému. Sdruzovaci skfiné chrani strida¢
pred prepétim a spliuji tak pozadavky evropské smér-
nice CLC/TS 51643-32. Kromé toho tyto vyrobky nabizeji
moznost ochrany systému proti zpétnym proudlim a moz-
nost kombinovat fetézce a uSetfit tak kabely pfi instalaci.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Fotovoltaika, Kombinovana skfin, PV Next, 1000 V,
1 MPP, 3 vstupy / 3 vystupy na MPP, S drzakem
pojistky, Pfepétova ochrana | / Il, Spinaci odpojo-
vagé, Kabelova prichodka

Cislo objednavky 2683050000

Typ PVN DC 3IF 30 TMPP SW SPD1R CG 10
GTIN (EAN) 4050118699869

MnozZstvi 1 items

Datum vytvoreni 21.03.2026 11:51:06 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 172 mm Hloubka (v palcich) 6.7716 inch
Hloubka s pfidavnymi komponenty 215 mm Vyska 335 mm
Vyska (v palcich) 13.189 inch Sitka 300 mm
Sitka (v palcich) 11.811inch Cistd hmotnost 4130.72 g
Teploty

Okolni teplota -40 °C...45 °C Vihkost 5-90 %, (bez kondenzace)
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovuijici

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a

Soucéast dodavky

Zahrnuta pfisluSenstvi Odstavec Montazni patka
MnozZstvi 4
Odstavec Tésnici zatka
MnoZstvi 5

Monitorovani DC fetézce

Funkce monitorovani Nemonitorovano

Schvaleni a normy

Schvaleni EN 61439-2, IEC 61439-2

Zaruka

Casovy interval 5 let

Elektricka charakteristika

Jmenovité DC napéti 1000V

Jmenovity kratkodoby odpor proudu Jmenovity proud 56.25 A

Proud na maximalni vykonovy bod, max. 45 A

Jmenovity stejnosmérny proud na Proud na fetézec, max. 45.00 A

pfipojeni

Datum vytvoreni 21.03.2026 11:51:06 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Datovy list

PVN DC 3IF 30 1TMPP SW SPD1R CG 10

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obecna data

Standardy EN 61643-31, IEC Stupen kryti IP65
61439-2 ed 3.0

Misto instalace Chranéné venkovni oblast
(pevnina a more)

Ochrana proti pfepéti na DC strané

Standardy EN 61643-31, IEC Testovaci zkusebni proud limp (10/350 6.25 kA
61439-2 ed 3.0 us)

Vybijeci proud, max. (8/20 ps) 40 kA Stupen kryti Up (+/-, -/PE, +/PE) <3.8kV

Spotfeba v pohotovostnim rezimu PC <0,2W Zkratovy proud ISCPV 11000 A

Celkovy vybijeci proud Icelkovy 50 kA Vybijeci proud In (8/20 ps) 20 kA

( 8/20us)

Trida pozadavkl Typ I/11 Celkovy vybijeci proud Icelkovy 12.5 kA

(10/350 ps)
Stupen kryti Up (-/PE) <3.8kV Stupen kryti Up (+/-) <3.8kV
Stupen kryti Up (+/PE) <3.8kV PV napéti systému, max. Ucpv 1000V

Ochrana proti prepéti na DC strané

1000 Vityp |+l se
vzdalenym kontaktem

Maximalni stejnosmérné provozni napéti 1100 V
DC rezimu UPCV +/-, -/PE, +/PE

Pouzdro

Kryt

s krytem, vyjimatelné Izolaéni materidl

Polyester vyztuzeny
sklenénymi vlakny,
polykarbonat

Typ montaze

Montaz na sténu, 4 Srouby

Odolnost proti narazu

IKO8 v souladu s IEC
62208, IK10 v souladu

s|EC 62262
Pf¥ipojeni krytu Prostfednictvim Stupen kryti ]
montaznich podpér
Retézec typu pfipojeni Interni svorka (s prachozi
kabelovou prichodkou)
Vstupy
Kazetova pojistka 10 x 38 mm
Jisténé poly fetézce +/-
Pojistka-standardni spojeni IEC 60269-1, IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)
Pocet bod maximalniho vykonu (MPP) 1
Funkéni uzemnovaci konektor Kabelovy vstup Pocet kabelovych 1
vstupu
Pramér kabelu, min. 5 mm
Pramér kabelu, max. 10 mm
Kabelova prichodka M 16

Kabelové pripojeni

Typ pfipojeni Pripojeni PUSH IN
s akénim ¢lenem

Flexibilni, max. 25 mm?2

HO5(07) V-K

s vodi¢em a dutinkou, 16 mm?2

DIN 46228 pt 1, max.

Pocet vstupu vedeni

4

DC vstup + a -

Pfipojeni vodice

Kabelovy vstup

Typ pfipojeni Pfipojeni PUSH IN

s akénim ¢lenem

Kompatibilni prafez TUV 2 Pfg1169/08.07

kabelu

Prafez vodice, min. 2.5 mm?2
Prafez vodice, max. 16 mm2
Pocet kabelovych 3

vstupu
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Primér kabelu, min. 5 mm
Primér kabelu, max. 10 mm
Kabelova prichodka M 25

Typ pojistky Prazdny drzak pojistek

Fuses Ano

Max. pocet DC vstupl na bod maximalniho vykonu 3 paralelné zapojené vstupy

Pocet fetézcovych vstuptd na MPP <3

Pomocny kontakt prepétové ochrany Kabelovy vstup Pocet kabelovych 1
vstupu
Primér kabelu, min. 5 mm
Primér kabelu, max. 10 mm
Kabelova prichodka M 16

Kabelové pfipojeni

Typ pfipojeni

Pfipojeni PUSH IN
s akénim ¢lenem

Flexibilni, max. 1.5 mm?2
HO5(07) V-K
s vodi¢em a dutinkou, 1.5 mm?2

DIN 46228 pt 1, max.

Pocet vstupl

Vystupy

Max. pocet DC vystupl

na bod maximalniho vykonu 3 paralelné zapojené vystupy

Vystup DC + a -

Pfipojeni vodice

Typ pfipojeni

Pfipojeni PUSH IN
s akénim ¢lenem

Kompatibilni prafez
kabelu

TUV 2 Pfg1169/08.07

Priifez vodice, min. 2.5 mm?2
Priifez vodice, max. 16 mm?2
DC vypinac zatéze
Typ napéti DC Jmenovité impulzni vydrzné napéti 8 kV
Jmenovité napéti 1000V Jmenovity proud 45 A
Pocet rozpinacich kontakt( 0 Provedeni sepnuti odpojovace spinac v krytu

Kapacita spinaciho odpojovace

DC-PV1, IEC 60947-3

K dispozici motorovy pohon

No

Jmenovity zkratovy proud

1.4A

Pocet vypinacich cykll pfi jmenovitém 300

proudu

Pocet provoznich cykla

10000

Pocet spinacich kontakt( 4

Dilezita poznamka

Informace o produktu

Cislo SCIP bylo pfidéleno kviili obsahu olova vy3§imu nez 0,1 % g&isté hmotnosti.
Pokyny pro bezpecné pouzivani podle ECHA:
Identifikace nebezpecné latky je dostatecnd, aby umoznila bezpecné pouzivani predmétu po celou
dobu jeho Zivotniho cyklu, véetné faze Zivotnosti, demontaze a odpadu/recyklace Fuses are not

included
Klasifikace
ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92

Listy specifikaci zakazky

Dlouhé specifikace

Combiner box for inverters
with 1 MPP tracker,
suitable for protecting the
DC side of a photovoltaic
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system according to EN
51543-32. MPP1:

3 inputs, connection via
M25 cable gland with
3x7mm @ cable entry.
PUSH IN connection / 2.5
- Bmm?2 single-wire, multi-
wire, with/without ferrule.
3 outputs, connection via
M25 cable gland with
3x7mm @ cable entry.
PUSH IN connection / 2.5
- 6mm? single-wire, multi-
wire, with/without ferrule.
Max. string voltage Uoc:
1000V

1 class/type | + 1l
combined arrester with
signal contact

Fuse holders for inputs and
outputs (fuses 10x38 to be
ordered separately)

With load break switch
for safe separation of the
string lines

Connection of the

signal contact via cable
glands (8-12mm®@) max.
conductor cross-section:
1.5mm?

Connection of the
functional earth via

cable glands (8-12mm®@)
Conductor cross-section:
16-25mm?2

Protection class: IP65

All built into a glas fibre
reinforced polyester
housing. Dimensions
HxWxD: 330x302x214
mm

Approval according to
low voltage switchgear
and controlgear IEC
61439-1:2011 and EN
61439-2:2011
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DPS design

3IN/1OUT
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Nastroje na Fezani

Rezaci nastroje na vodiée s vnéj$im priimérem do 8 mm,

12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciélni tvar Cepele umoznuje

fezani médénych a hlinikovych vodi¢l bez roztfepeni a

s pouzitim minimalni fyzické namahy. Rezné nastroje (KT

4 8 az KT 22) jsou rovnéz vybaveny ochrannou izolaci do

@ R 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou
." EN/IEC 60900.

Vseobecné objednaci udaje

Typ KT 14 Verze
Cislo 1157820000 Nastroje na fezani, Rezaci nastroj k jednoru&nimu ovladani
objednavky

GTIN (EAN) 4032248945344
MnozZstvi 1ST

* Na pruzné a pevné vodice s izolaci ze specialnich
materiall

* Vysoce kvalitni odizolovani pro primyslové aplikace
(odpovida pozadavkiim leteckého priimyslu)

* Specidlné tvarované odizolovaci ¢epele umoznuji
odizolovani specialnich typ( konfiguraci izolace a vodice

¢ Délka odizolovani je nastavitelna pomoci koncové
zarazky

* Velmi mnohostranné diky vyménitelnym odizolovacim
jednotkdm

* Vysledky odizolovani pfesné opakované vzdy znovu a
znovu

¢ Bez poskozovani vodice

¢ Spolehlivy nastroj s dlouhou zZivotnosti diky robustnimu
designu

* Integrovana funkce fezani

Vseobecné objednaci udaje

Typ MULTI-STRIPAX PV Verze
Cislo 1190490000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4032248973262
Mnozstvi 18T

Datum vytvoreni 21.03.2026 11:51:06 MEZ
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KFiZzovy Sroubovak, Phillips

KFizovy Sroubovak pro Srouby Phillips, izolovany dle VDE,
SDIK PH DIN 7438, 1SO 8764/2-PH, vystup podle normy
ISO 8764-PH, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIK PH3 X 150 Verze
Cislo 2749910000 Sroubovak, Sitka &epele (B): 3 mm, 150 mm, Tloudtka Gepele (A): 3
objednavky

GTIN (EAN) 4050118897210
MnozZstvi 1ST

Plochy Sroubovak

VDE izolovany plochy Sroubovak, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, 1ISO 2380/ 1. Rukojet

SoftFinish
Vseobecné objednaci udaje
Typ SDIS 0.6X3.56X100 Verze
Cislo 2749810000 Sroubovak, Sitka &epele (B): 3.6 mm, Délka &epele: 100 mm, Tloustka
objednavky Cepele (A): 0.6 mm
GTIN (EAN) 4050118897012
MnoZzstvi 1ST
Typ SDIS 1.0X5.56X125 Verze
Cislo 2749850000 Sroubovak, Sitka depele (B): 5.5 mm, Délka Gepele: 125 mm, Tloustka
objednavky cepele (A): 1 mm

GTIN (EAN) 4050118897050
MnozZstvi 1ST

Datum vytvoreni 21.03.2026 11:51:06 MEZ
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Externi montazni oka

Kryty fady TBF jsou vyrobeny z extrémné odolného

polyesteru vyztuzeného skelnymi vliakny. Tyto kryty jsou

idealni pro aplikace vyZadujici nizkou hmotnost spolu s

vysokou odolnosti proti otfestim. Kryty TBF odolné proti

povétrnostnim vlivim jsou navrzeny pro Sirokou fadu

aplikaci. Spolu s rozsahlou Skalou pfislusenstvi poskytuji

univerzalni feSeni pro umisténi vestavénych ¢len, jako

jsou regulatory, nastroje méreni, ventily a jiné vybaveni.

Vlastnosti:

* 9 velikosti ve 2 verzich, s Sedym a prihlednym vikem

* Kryt s nylonovymi Srouby

¢ Upevinovaci otvory mimo utésnénou oblast

e ZAavit pro pripevnéni ke svorkovnicové listé a k
montaznim deskam

* Rozsahlé prislusenstvi

¢ Spolec¢nost Weidmiiller mUizZe tento kryt vyrobit a dodat
podle specifikaci zakaznika vybaveny vSemi potfebnymi
svorkami a kabelovymi priichodkami.

Vseobecné objednaci udaje
Typ MF TBF Verze
Cislo 0360800000
objednavky

TBF (prazdna polyesterova skfiti), Montazni patka, Upeviiovaci oka,
Vyska: 72.5 mm, Sitka: 24 mm, Hloubka: 12 mm, Zakladni material:
GTIN (EAN) 4008190108595 Polyamid, Polyamid 66, Uhlové ¢erna

MnozZstvi 1ST

Sealing sets

Vseobecné objednaci udaje

Typ SL SET PV NEXT Verze
Cislo 2729230000 Fotovoltaika
objednavky

GTIN (EAN) 4050118804508
MnozZstvi 18T

Datum vytvoreni 21.03.2026 11:51:06 MEZ
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UV-rezistentni kabelové pasky

UV rezistentni polyamid 6.6 zarucuje vynikajici trvanlivost
naSich specialnich kabelovych pasek i v silném UV zareni.
Vynikaijici pro trvalé venkovni pouziti.

Vseobecné objednaci udaje

Typ CB-UVR 290/4,5 BK Verze
Cislo 2659350000 Kabelové vazaci pasky, 4.5 x 290 mm, Polyamid 66, 220 N
objednavky

GTIN (EAN) 4050118682816
MnozZstvi 100 ST

10x38 gPV

Valcové pojistkové kazety gPV jsou navrzeny, aby
poskytovaly kompaktni, bezpeénou a ekonomickou
- = ~ - ochranu fotovoltaickych modulli (ochrana v terénu)
s napétim az 1 500 DC. Poskytuji ochranu jak pred
R pretizenim, tak zkratem (tfida gPV podle pozZadavki
PRI N norem IEC60269-6 a UL248-19). Jsou vyrobeny z
' keramické trubky s velkym vnitfnim tlakem a tepelnou
) = # rdzovou odolnosti, coZ umoznuje vysokou spinaci
kapacitu v malém prostoru. Kontakty jsou vyrobeny
z postfibfené meédi a tavnych prvki z Cistého stfibra
pro zamezeni starnuti a tim zachovani nezménénych
elektrickych charakteristik. Jsou k dispozici ve velikostech
10x38 mm, 10x85 mm a 22x58 mm.
Vseobecné objednaci udaje

Typ FUSE 10X38 10A 1000 VDC... Verze
Cislo 2783230000 Fotovoltaika, Kazetova pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 10 A
objednavky

GTIN (EAN) 4064675059950
MnozZstvi 10 ST

Typ FUSE 10X38 12A 1000 VDC... Verze
Cislo 2783240000 Fotovoltaika, Kazetova pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 12 A
objednavky

GTIN (EAN) 4064675059967
MnozZstvi 10 ST

Typ FUSE 10X38 15A 1000 VDC... Verze
Cislo 2783250000 Fotovoltaika, Kazetova pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 15 A
objednavky

GTIN (EAN) 4064675059974
MnoZstvi 10 ST

Datum vytvoreni 21.03.2026 11:51:06 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 11


https://eshop.weidmueller.com/p/2659350000
https://eshop.weidmueller.com/p/2783230000
https://eshop.weidmueller.com/p/2783240000
https://eshop.weidmueller.com/p/2783250000

Datovy list

PVN DC 3IF 30 1TMPP SW SPD1R CG 10

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Typ FUSE 10X38 16A 1000 VDC... Verze

Cislo 2783260000 Fotovoltaika, Kazetova pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 16 A
objednavky

GTIN (EAN) 4064675059981

MnozZstvi 10 ST

Typ FUSE 10X38 1A 1000 VDC ... Verze

Cislo 2783160000 Fotovoltaika, Kazetova pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 1 A
objednavky

GTIN (EAN) 4064675059684

Mnozstvi 10 ST

Typ FUSE 10X38 20A 1000 VDC... Verze

Cislo 2783280000 Fotovoltaika, Kazetova pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 20 A
objednavky

GTIN (EAN) 4064675060000

MnozZstvi 10 ST

Typ FUSE 10X38 2A 1000 VDC ... Verze

Cislo 2783170000 Fotovoltaika, Kazetova pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 2 A
objednavky

GTIN (EAN) 4064675059691

MnozZstvi 10 ST

Typ FUSE 10X38 3A 1000 VDC ... Verze

Cislo 2783180000 Fotovoltaika, Kazetova pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 3 A
objednavky

GTIN (EAN) 4064675059905

MnozZstvi 10 ST

Typ FUSE 10X38 4A 1000 VDC ... Verze

Cislo 2783190000 Fotovoltaika, Kazetova pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 4 A
objednavky

GTIN (EAN) 4064675059912

MnozZstvi 10 ST

Typ FUSE 10X38 5A 1000 VDC ... Verze

Cislo 2783200000 Fotovoltaika, Kazetova pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 5 A
objednavky

GTIN (EAN) 4064675059929

MnozZstvi 10 ST

Typ FUSE 10X38 6A 1000 VDC ... Verze

Cislo 2783210000 Fotovoltaika, Kazetova pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 6 A
objednavky

GTIN (EAN) 4064675059936

MnozZstvi 10 ST

Typ FUSE 10X38 8A 1000 VDC ... Verze

Cislo 2783220000 Fotovoltaika, Kazetova pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 8 A
objednavky

GTIN (EAN) 4064675059943

MnozZstvi 10 ST
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Fotovoltaické solarni panely

Vseobecné objednaci udaje

Typ PV SUN COVER 37/30/18 Verze
Cislo 8000087024 Fotovoltaika
objednavky

GTIN (EAN) 4064675845171
MnozZstvi 1ST

Sealing sets

Vseobecné objednaci udaje

Typ BLINDPLUG SET5 7X28MM  Verze
Cislo 3077670000 Fotovoltaika, Blind plug
objednavky

GTIN (EAN) 4099987081894
MnozZstvi 18T

Typ BLINDPLUG SET50 7X28MM  Verze
Cislo 3077650000 Fotovoltaika, Blind plug, PfisluSenstvi, Zaslepka, 50 kusy
objednavky

GTIN (EAN) 4099987081870
Mnozstvi 1ST
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https://eshop.weidmueller.com/p/8000087024
https://eshop.weidmueller.com/p/3077670000
https://eshop.weidmueller.com/p/3077650000

Datovy list

PVN DC 3IF 30 1TMPP

SW SPD1R CG 10

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nahradni bleskojistka

Vseobecné objednaci udaje

Typ VPU PV I+l 0 1000
Cislo 2530600000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118540819
MnozZstvi 9ST

Verze
Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories, Surge protection | /

I, Spare arrester

Typ VPU PV I+l1 OM 1000
Cislo 2534300000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118545906
MnozZstvi 9ST

Verze
Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection | / I, Spare

arrester

Datum vytvoreni 21.03.2026 11:51:06 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2530600000
https://eshop.weidmueller.com/p/2534300000

