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Pfipojovaci modul spolec¢nosti Weidmiiller se hodi na
opravy nebo prodluzovani porusenych instala¢nich kabell
bez kabelovych rezerv a ve stisnénych prostorech.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Spojovaci modul, Sroub, IP68 (60 m / 24 h)
Cislo objednavky 2685570000

Typ IE-CCM-5P-8.5

GTIN (EAN) 4050118695328

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 16.12.2025 07:10:38 MEZ
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Technické udaje
Osvédcéeni
Schvaleni “
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (CURus) E486077
Rozméry a hmotnosti
Cista hmotnost 3bg
Teploty
Skladovaci teplota Provozni teplota -40 °C...105 °C
Teplota instalace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovujici
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Obecné informace
Pocet pold 5 Pfipojeni 1 Sroub
Pfipojeni 2 Sroub Popis vyrobku Spojovaci modul
Barevny cerna Hlavni material krytu Nylon, Sklenéna vlakna,
uznavana UL
Material kontaktu Mosaz, pokovena niklem Povrch kontaktu Poniklovany CuZn
Prafez pfipojeni vodice, pevny (AWG) AWG 18..AWG 14 Prafez vodice, pevnym, min. (AWG) AWG 18
Prafez vodice, pevnym, max. (AWG) AWG 14 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0.75 mm2
min.
Prirez pfipojeni vodica, jemné stacené, 2.5 mm?2 Prarez pripojeni vodice, pruzny 0.75...2.5 mm2
max.
Pramér plasté, min. 6.5 mm Pramér plasté, max. 8.5 mm
Materialy drzaku kontaktu Nylon + Glass fibre, UL Stupen kryti IP68 (50 m / 24 h)
Recongnized
Utahovaci moment spojovaciho modulu, 0.2 Nm Utahovaci moment spojovaciho modulu, 0.44 Nm
min. max.
Utahovaci moment matice vyvodky, min.0.78 Nm Utahovaci moment matice vyvodky, 0.98 Nm
max.
Utahovaci moment vyvodové trubky, 0.78 Nm Utahovaci moment vyvodové trubky, 0.98 Nm
min. max.
Elektrické vlastnosti
Jmenovité napéti 600V Jmenovity proud 8A
Obecné standardy
C. osvédé&eni (cURus) E486077
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001059 ETIM 9.0 EC001059
ETIM 10.0 EC001059 ECLASS 14.0 27-40-02-12
ECLASS 15.0 27-40-02-12
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Vyfez instalace
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