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Pulzni sitkovd modulace a moduly s krokovym motorem Vgeobecné objednaci udaje
Jako soucdést systému u-remote nabizi spoleé¢nost Wei-
dmiuiller specializované feseni pro fizeni malych motor( Verze Remote I/0 module, IP20, Digital signals, 2-chan-
s proudovym pozadavkem 0,6 A az 2 A, které Ize rovnéz . nel, PWM, currentregulated control

- L ys . Sem Cislo objednavk 2697910000
pouzit k ovladani klapek ventilu. Moduly pulzni §itkové ISlo objednaviey

; A Typ UR20-2PWM-I-2.6A-2DI-P

modulace mohou byt nastaveny v ramci spinacich frek- GTIN (EAN) 2050118816471
venci az do 40 kHz a moduly mohou byt rovnéz prepinany  mnosstvi 1 items

béhem fizeni motoru pomoci vystupnich fazi push/pull,
napf. pro zménu sméru otaceni. Modul krokového motoru
Weidmiiller’ je efektivni a flexibilni pro pouziti v automa-
tizaci robotl, manipula¢nich systémua nebo umistovacich
strojli s krokovymi motory. Diky variabilné nastavitelnym
provoznim parametrdm a Sirokému rozsahu napajeni od
12 V DC do 50 V DC je modul operativné pouzitelny pro
razné cilové aplikace. Sest integrovanych, parametrizo-
vatelnych kodér( nebo digitalnich vstupt a dva digitalni
vystupy s 0,5 A ¢Cini z fidiciho modulu kompletni feSeni v
nejmensich prostorech. Stejné jako u vSech modult sys-
tému u-remote jsou funkce presvédcivé - od modularni
konstrukce a vymeénné elektroniky az po vyjimatelny a
zasuvny svorkovy pasek. Modulova elektronika napaji pfi-
pojené akéni ¢leny z vystupni proudové cesty (UOUT)
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Technické udaje

Osvédcéeni
Schvaleni
LISTED
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E141197

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 76 mm Hloubka (v palcich) 2.9921 inch
Vyska 120 mm Vyska (v palcich) 4.7244 inch
Sitka 11.5 mm Sitka (v palcich) 0.4528 inch
Cist4 hmotnost 85¢g

Teploty

Skladovaci teplota -40°C..+85°C Provozni teplota -20 °C...60 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a, 7cl

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 82327f13-cd27-455a-abbb-a62e1996dcf8

Uhlikova stopa vyrobku Kolébka k brané

7,925 kg CO2 eq.

Digitalni vystupy

Pocet digitalnich vystupl 2

Typ Vystup vykonového zesilovace, Signal PWM

Rozliseni 12 bit (A/D prevodnik), 16 bit (soucasna cilova hodnota)
Bez zpétné vazby Ano

Vystupni proud na kanal, max. 25A

Digitalni vystupy Number of channels 2
Integrované proudem regulované fizeni Ano
Ochranny obvod Ochrana pfed zaménou polarity

Koeficient stfidy 0 --100 % soumérny nebo tla¢ny, programovatelny

Diagnostika moduld Ano

Diagnostika jednotlivych kanall Ano

Pfipojeni akénich ¢lent
parameterisable

bipolarni (A+, A— a B+, B—), unipolarni (kazdy s pfidavnym zpétnym vodi¢em CA a CB),

Vystupni proud na modul, max. b A

Pfipojeni snimace 2 vodice, 3 vodicu, 3 vodice + FE

Elektrické napajeni

Napéjeci napéti 24V DC +20 %/ -15 %,
prostfednictvim systémové

sbérnice
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Obecné udaje

Odolnost proti otfesim bHz=<f=<8,4Hz Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
3,5 mm rozkmit podle
IEC 60068-2-6, 8,4 Hz =<
f=< 150 Hz: 1 g zrychleni
podle IEC 60068-2-6
ZkuSebni napéti 500V Kategorie rdzového napéti ]
Zavaznost znecisténi 2 Nosna lista TS 35

Tlak vzduchu (provoz)

2 795 hPa (vyska
<2000 m) podle
DINEN 61131-2

Vlhkost vzduchu (pfeprava)

10 % az 95 %, bez
kondensace podle DIN EN
61131-2

Tlak vzduchu (preprava)

1013 hPa (vyska O m) do
700 hPa (vyska 3000 m)
podle DINEN 61131-2

Tlak vzduchu (skladovani)

1013 hPa (vyska O m) do
700 hPa (vyska 3000 m)
podle DIN EN 61131-2

VlIhkost vzduchu (provoz)

10 % az 95 %, bez
kondensace podle DIN EN
61131-2

VlIhkost vzduchu (skladovani)

10 % az 95 %, bez
kondensace podle DIN EN
61131-2

Otres

15 g za 11 ms, polovi¢ni
sinusova vina, podle IEC
60068-2-27

Udaje o systému

Typ modulu Funkéni modul Rozhrani u-remote systémova
sbérnice
Galvanické oddéleni 500 V DC mezi Typ pfipojeni PUSH IN
proudovymi drdhami
Protokol sbérnice PROFINET IRT, PROFINET Rychlost pfenosu systémové sbérnice, 48 MBit/s
RT, PROFIBUS DP-V1, max.
EtherCAT, Modbus/TCP,
EtherNet/IP, CANopen,
DeviceNet, POWERLINK,
CC-Link, CC-Link IE TSN
Udaje pF¥ipojeni
Prirez pfipojeni vodi¢l, jemné stacené, AWG 16 Prafez pripojeni vodicl, jemné stacené, AWG 26
max. (AWG) min. (AWG)
Prirez vodice, pevnym, max. (AWG) AWG 16 Prarez vodice, pevnym, min. (AWG) AWG 26
Typ pripojeni PUSH IN Prafez vodice, pevny, max. 1.5 mm?2
Prafez vodice, pevny, min. 0.14 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 1.5 mm?2
max.
Prifez pfipojeni vodi¢a, jemné stacené, 0.14 mm2
min.
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001601 ETIM 9.0 EC001601
ETIM 10.0 EC001601 ECLASS 14.0 27-24-26-05
ECLASS 15.0 27-24-26-05
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Block diagram

Connection diagram
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Pulse width modulation modules

UR20 - 2PWM - | -
u-remote
P protection Pulse width 2A=2 Ampere
= modulation 0.5A=0,5 Ampere
Number of channels 25425 Amners
| =current (1)

P = PNP (positive swilching)
PN = configurable PNP/ NPN
(positive- / negative switching)

|-P

2.5A-2DI-P

Digital input

Number of channels
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Prislusenstvi

Systémové pfislusenstvi

Objevte Sirokou nabidku prisluSenstvi pro vas systém
u-remote - idealni doplnék pro jesté efektivnéjsi a
flexibilnéjsi aplikace.

Vseobecné objednaci udaje

Typ UR20-EBK-ACC Verze
Cislo 1346610000 End bracket, ,
objednavky

GTIN (EAN) 4050118151596
MnozZstvi 5 ST

Typ UR20-SM-ACC Verze
Cislo 1339920000 Cover, ,
objednavky

GTIN (EAN) 4050118144727
MnozZstvi 20 ST
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Vseobecné objednaci udaje

Typ PM 2.7/2.6 MC NE WS Verze
Cislo 1323710000 OMNIMATE Signal - series PM, Narazeci znacky, 2.7 x 2.6 mm, Rozte¢
objednavky v mm (P): 3.50 Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4050118126778
Mnozstvi 960 ST
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Vseobecné objednaci udaje
Typ PM 2.7/2.6 MC SDR Verze
Cislo 1323700000 OMNIMATE Signal - series PM, Narazeci znacky, 2.7 x 2.6 mm, Rozte¢
objednavky v mm (P): 3.50 Weidmueller, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4050118126761
MnozZstvi 192 ST

Typ DEK 5/8-11.56 MC SDR Verze
Cislo 1341610000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 8.00
objednavky Weidmueller, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4050118146059
MnozZstvi 100 ST

— Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny
,,,,, vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.
Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a
=i = zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.
e Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.
(oo | Potisk je dobre Citelny, ma perfektni kontrast a je k
([ o o ol e | dispozici v rliznych Sirkach.
o i i | « Sirokéa fada potisténych znacek pro okamzité pouziti
[ ol Dol [l ol [ » Pasky pro rychlou instalaci
[ o ol ol [ ¢ Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory
* K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem
Pro vlastni potisk: Prosime za$lete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/8-11.5 MC NE WS Verze
Cislo 1341630000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 8.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4050118145946
MnoZstvi 500 ST
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Hlinik

Hlinik ma druhou nejlepsi elektrickou vodivost po médi.
Jednou z vyhod je nizka vaha, vyhodou je vynikajici
ochrana proti korozi.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 35X7.56 2M/AL/BK Verze
Cislo 0330800000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190100650
Mnozstvi 40 M

Svorkovnicova lidta, Prisludenstvi, Hlinik, neo3etfené, Sitka: 2000 mm,
Vyska: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

Nerezova ocel

Nerezova ocel je kolektivni termin pro vS§echny typy oceli
A (slitin) s vysokym stupném cistoty a odolnosti vici korozi.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 35X7.5 2M/CRN Verze
Cislo 1747350000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248003372
MnoZzstvi 40 M

Svorkovnicova lista, PfisluSenstvi, Nerezavéjici ocel 1.4301,

neosetiené, Sitka: 2000 mm, Vyska: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

Ocel

Ocelové DIN listy jsou na trhu nejrozsifenéjsi. Mezi
kovovymi DIN liStami maji nejnizsi ochranu proti zkratu,
podobné k nerezové oceli.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 35X7.5 2M/ST/ZN
Cislo 0383400000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190088026
MnozZstvi 40M

Verze
Svorkovnicova lista, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
Sitka: 2000 mm, Vyéka: 35 mm, Hloubka: 7.6 mm

Typ TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
Cislo 0514500000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190046019
MnozZstvi 40 M

Verze
Svorkovnicova lista, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
Sitka: 2000 mm, Vyska: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

Typ TS 356X7.5/LL TM/ST/ZN
Cislo 0514510000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190116620
Mnozstvi 20M

Verze
Svorkovnicova lita, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
Sitka: 1000 mm, Vy3ka: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

Typ TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ
Cislo 7915060000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248296279
MnozZstvi 40 M

Verze
Svorkovnicova lista, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
Sitka: 2000 mm, Vyséka: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

Crimping tools

Krimpovaci nastroje pro koncovky s plastovymi objimkami
nebo bez

* Racna zarucuje presné krimpovani

* Moznost uvolnéni v pfipadé chybné manipulace

Vseobecné objednaci udaje

Typ PZ25S Verze
Cislo 2903690000
objednavky

GTIN (EAN) 4099986027008
MnoZzstvi 1ST

0.14mm?2, 2.5mm?, Lichobéznikové krimpovani

Zakladni moduly
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Vseobecné objednaci udaje

Typ UR20-BM-SP Verze
Cislo 1350930000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118402735
Mnozstvi 5 ST

Replacement part, , Flange-mounted housing

Elektronické moduly

Vseobecné objednaci udaje

Typ UR20-EM-2697910000-SP Verze
Cislo 2735380000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675266136
MnozZstvi 18T
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