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Kabelaz proudového a napétového transformatoru

NaSe testovaci a rozpojovaci svorkovnice s pruzinovou
nebo Sroubovou technologii umozniuji vytvoreni vSech
dulezitych prevodnikovych obvod( pro bezpecné a sofisti-
kované méreni proudu, napéti a vykonu.

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Méfeni odpojovaci svorkovnice transformatoru,
Sroubové piipojeni, 500, 125, 2

Cislo objednavky

2699500000

Typ
GTIN (EAN)
Mnozstvi

WTL 35/2STB BL
4050118707236
10 items

Stav objednéavky

Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.

K dispozici do

2025-12-31T00:00:00+01:00

Alternativni vyrobek

WTL 35/2STB
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 67.5 mm Hloubka (v palcich) 2.6575 inch
Vyska 100 mm Vyska (v palcich) 3.937 inch
Sitka 16 mm Sitka (v palcich) 0.6299 inch
Cista hmotnost 110.22 g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP Oeb7d846-d0a1-43eb-93a4-d7¢6856c4cda

Specifikace systému

Nutna koncova deska Ne Pocet Urovni 1

Pocet svérnych bod( na Uroven 2 Urovné propojené internd Ne
N-funkce Ne PE funkce Ne

Funkce PEN Ano

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny Modra
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

Typ montaze Prichytka

Data hodnoceni

Jmenovity priifez 35 mm2 Jmenovité napéti 500V
Jmenovité DC napéti 500V Jmenovity proud 126 A
Proud pfi maximu vodi¢ 126 A Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 0.26 mQ
Zavaznost znecisténi 3

Vodiée k upevnéni (dalsi pFipojeni)

Typ pfipojeni, dalsi pfipojeni Sroubové pfipojeni

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Prafez propojeni AWG, max. AWG 2 Smér pripojeni na strané
Délka odizolovani 18 mm Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni
Pocet pfipojeni 2 Upinaci rozsah, max. 35 mm?2
Upinaci rozsah, min. 4 mm? Prafez propojeni AWG, min. AWG 12
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Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 35 mm2 Priifez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 4 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, max. s koncovkami DIN 46228/4, min.
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 35 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 4 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, max. s koncovkami DIN 46228/1, min.
Prarez pfipojeni vodica, jemné stacené, 35 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 4 mm?2
max. min.
Prafez pfipojeni vodicu, splétané, max. 35 mm?2 Prafez pfipojeni vodicd, splétané, min. 4 mm?2
Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 16 mm2 Pruafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 4 mm?2
max. min.
Vseobecné
Prirez propojeni AWG, max. AWG 2 Prafez propojeni AWG, min. AWG 12
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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