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Zasuvny konektor RJ45 (bez potieby naradi) podle
IEC 60603-7-51.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zastrcka RJ45 s propichovacimi kontakty, rovny,
Kabelova priichodka, Kat.5 (ISO/IEC 11801), PRO-
FINET

Cislo objednavky 2703420000

Typ |IE-PS-RJ45-FH-180-P-1.6-CG

GTIN (EAN) 4050118734959

MnozZstvi 1 items

Creation date 07.01.2026 12:11:14 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/2703420000
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Osvédcéeni
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ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E471884
Rozméry a hmotnosti
Cista hmotnost 23.86 g
Teploty
Skladovaci teplota Provozni teplota -40 °C...85 °C
Teplota instalace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Vseobecné udaje
Smeér vystupu primy Pfipojeni 1 RJ45
Pfipojeni 2 Propichovaci Propojeni PROFINET
Hlavni material krytu Tlakové lity zinek, Pruafez izolace, min. 1.1 mm

poniklované

Prlifez izolace, max. 1.6 mm Kategorie Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Povrch kontaktu Pozlaceny nikl Pramér pfipojeni, pevny vodi¢ 0.51..0.64 mm
Prirez pfipojeni vodice, pevny (AWG)  AWG 24..AWG 22 Pramér pfipojeni, pruzny vodic 0.46...0.76 mm

Prarez pripojeni vodice, pruzny vodi¢ AWG 27..AWG 22

(AWG)

Prarez pfipojeni vodice, extrémné pruzny 0.61...0.78 mm, Approval

vodi¢

of the cable by Weidmidiller
necessary

Prafez pfipojeni vodice, extrémné pruzny AWG 24..AWG 22,

Pozndmka, velmi jemné splétané

Schvéleni kabelu

vodi¢ (AWG) Approval of the cable by pfipojeni spole¢nosti Weidmdiller
Weidmidiller necessary nutné

Pramér plasté, min. 5 mm Pramér plasté, max. 9 mm

Stinéni 360&deg, celkovy kryt Stupen kryti IP20

Cykly zapojovani 750 Moznost znovu se pfipojit < 4 cykly (se stejnym

prafezem)

Elektrické vlastnosti

Odpor kontaktu <20 mQ Dielektricka pevnost, kontakt / stinéni = 1500 V AC/DC
Dielektricka pevnost, kontakt / kontakt = 1000 V AC/DC Odpor izolace 2500 MQ
Proudova zatizitelnost pfi 50 °C TA PoE / PoE+ odpovida IEEE 802.3at

Obecné standardy

TAEOOOO3EW

Standardni konektor

IEC 60603-7-561

C. osvédéeni (DNV)
¢

. osvédéeni (cULus) E471884
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Catalogue status / Drawings


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90
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Lisovaci nastroj

Vseobecné objednaci udaje

P¥i praci pod napétim je tfeba dodrzovat specialni zasady
a pouzivat specidlni nastroje — nastroje, které byly pro
tento Ucel specialné vyrobeny a testovany.

Spole¢nost Weidmiiller nabizi kompletni fadu klesti, které
spliiuji ndrodni i mezinarodni zkuSebni standardy.
Vsechny klesté jsou vyrobeny a testovany podle DIN

EN 60900.

Klesté maji ergonomickou rukojet a tudiz se snadnéji a
pohodInéji drzi. Nedochazi k tisknuti prstd k sobé, coz
znamenda mensi namahu béhem ¢&innosti.

Typ PWZ RJ45 Verze
Cislo 1118040000 Lisovaci nastroje
objednavky

GTIN (EAN) 4032248899197
MnozZstvi 18T

Ochranné kryty

Vseobecné objednaci udaje

Na ochranu vasich zafizeni pred prachem a nedistotou.

Typ |E-PP-RJ45 Verze
Cislo 2552580000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118562583
Mnozstvi 10 ST

Nahradni spravce vodiéi
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Zasuvny konektor RJ45 (bez potieby nafadi) podle
IEC 60603-7-51.
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https://eshop.weidmueller.com/p/1118040000
https://eshop.weidmueller.com/p/2552580000
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Vseobecné objednaci udaje

Typ |E-PI-RJ45-FH-A-1.6 Verze

Cislo 1992880000 Néahradni spravce vodict, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
objednavky 2010), EIA/TIAT568 A

GTIN (EAN) 4050118378030

MnozZstvi 30 ST

Typ |E-PI-RJ45-FH-B-1.6 Verze

Cislo 1992900000 Nahradni spravce vodic¢t, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
objednavky 2010), EIA/TIAT568 B

GTIN (EAN) 4050118378146

MnozZstvi 30 ST

Typ |E-PI-RJ45-FH-P-1.6 Verze

Cislo 1992910000 Néahradni spravce vodicl, RJ45, Kat.5 (ISO/IEC 11801), PROFINET
objednavky

GTIN (EAN) 4050118378047

Mnozstvi 30 ST

Typ |E-PI-RJ45-FH-A-1.1 Verze

Cislo 1992920000 Néahradni spravce vodict, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
objednavky 2010), EIA/TIAT568 A

GTIN (EAN) 4050118377965

MnozZstvi 30 ST

Typ |IE-PI-RJ45-FH-B-1.1 Verze

Cislo 1992930000 Néahradni spravce vodicl, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
objednavky 2010), EIA/TIAT568 B

GTIN (EAN) 4050118378139

MnozZstvi 30 ST
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