Datovy list

D-SUB M6.3 T15VB 3.2B4 TY BK

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktova fada zahrnuje néasledujici konstrukce:

¢ 90°, lezici (horizontalni) a 180°, stojici (vertikalni)

* Pfirubova konstrukce jako vyvrtany otvor, UNC 4-40
matice se zavitem a UNC 4-40 matice se zavitem

¢ Oznackované kontakty (jmenovity proud: 3 A)

¢ Proces pajeni THT

« Siroka fada rtiznych typt konstrukce, véetné zacvakava-
cich spon

e Zabaleno v zasuvce (TY)

¢ Rozsifeny teplotni rozsah -55 °C az +85 °C pro maxi-
malni vykon

Vseobecné objednaci udaje

Verze Data OMNIMATE - konektor D-SUB, fada kolikd,
Zavitovy Sroub UNC 4-40, Pripojeni pajenim preta-
venim prichozim otvorem, Rozte¢ v mm (P): 2.77
mm, Pocet polu: 15,250 u" Ni/ 100 u" Sn, 500,
PBT GF, ¢erna, Tray

Cislo objednavky 2707240000

Typ D-SUB M6.3 T15VB 3.2B4 TY BK
GTIN (EAN) 4050118810073

Mnozstvi 70 items

Baleni Tray

Stav objednavky Preruseno

K dispozici do 2024-08-31T00:00:00+02:00

Datum vytvoreni 28.02.2026 08:11:39 MEZ
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Technické udaje

Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (UR) E92202

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 12.55 mm Hloubka (v palcich) 0.4941 inch
Vyska 12.96 mm Vyska (v palcich) 0.5102 inch
Sitka 39.2 mm Sitka (v palcich) 1.5433 inch
Cist4 hmotnost 7.86¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Baleni

Baleni Tray Délka VPE 305.00 mm
Sitka VPE 202.00 mm Vyska VPE 25.00 mm
Specifikace systému

Pocet pola 15 Pajeci kolik, délka (1) 3.6 mm
Montaz na PCB desku Pfipojeni pajenim Roztec v palcich (P) 0.109"

pfetavenim prichozim
otvorem

Material stinéni

Ocel

Stinéni

360&deg; stinény kontakt

Bocni ukonceni, charakteristické

Zavitovy Sroub UNC 4-40

Typ ptipojeni

Pajené pripojeni

Skupina produktt Data OMNIMATE - Rozte¢ v mm (P) 2.77 mm
konektor D-SUB

Stupen kryti IP10 Cykly zapojovani 500

Vystupni tvarovka 180° Plocha stinéni pocinované

Proces pajeni Manualni pajeni, Pajeni Rozméry pajecich pinl Osmiuhly
vinou

Tolerance rozmisténi pajecich pind +0,1T mm

Elektrické vlastnosti

Dielektricka pevnost, kontakt / kontakt 1000 V AC Odpor izolace = 1000 MQ

Jmenovité napéti 250V Jmenovity proud 3A

Udaje o materialu

Izola¢ni material PBT GF Barevny cerna

Barevny graf (podobné) RAL 9011 Odpor izolace = 1000 MQ

Moisture Level (MSL) Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Contact base material Slitina Material kontaktu Slitina médi

Povrch kontaktu

Pozlaceny nikl

Struktura vrstev pajeného pripojeni

250 " Ni/ 100 p" Sn

Struktura vrstev kontaktu konektoru

250" Ni/ 30 " Au

Provozni teplota, min.

-65 °C

Provozni teplota, max.

105 °C
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Dulezita poznamka

Poznamky

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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