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RoH'S/

\/compum

Vedle tézkych konektor( poskytuje fada RockStar® pfislu-
Senstvi pro efektivni, funkéni a bezpecnou kabelaz; napf.
kédovaci systémy, spony stinéni, kryci desky a ndhradni
tésnéni

Vseobecné objednaci udaje

Verze Cross-connector bridge, Heavy duty connector
assemblies

Cislo objednavky 2709820000

Typ HDC MXCC12 4X

GTIN (EAN) 4050118805765

MnoZstvi 20 items

Datum vytvoreni 27.11.2025 08:53:38 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1


https://eshop.weidmueller.com/p/2709820000

Datovy list

HDC MXCC12 4X

Technické udaje
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 8.47¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Verze Pro modul ModuPlug MHE  Zakladni materidl PA 66/6

4X
Klasifikace
ETIM 6.0 EC002943 ETIM 7.0 EC002943
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 9.1 27-44-02-92
ECLASS 10.0 27-44-02-92 ECLASS 11.0 27-44-02-92
ECLASS 12.0 27-44-02-92 ECLASS 13.0 27-44-02-92
ECLASS 14.0 27-44-02-92 ECLASS 15.0 27-44-02-92
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Elektrické moduly
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Vseobecné objednaci udaje

Flexibiln{

Ctyfi velikosti modulu umoziiuji individualIni feseni a tim
Setii velké mnozstvi prostoru. Mensi rozte¢ také znamena
optimalizovany design.

Typ HDC MHE 4X FP Verze

Cislo 2636060000 Signalovy modul, 250V, 16 A, Poget pola: 4, Pipojeni PUSH IN
objednavky s akénim ¢lenem, Zasuvka, Pozadovany po¢et mist na zasuvna
GTIN (EAN) 4050118692808 pfipojeni: 0.5

MnozZstvi 1ST

Typ HDC MHE 4X MP Verze

Cislo 2636070000 Signalovy modul, 250V, 16 A, Pocet poéla: 4, Pfipojeni PUSH IN
objednavky s akénim ¢lenem, Zastréka, Pozadovany pocet mist na zasuvna
GTIN (EAN) 4050118692815 pfipojeni: 0.5

MnozZstvi 18T

Typ HDC MHE 4X2 FP Verze

Cislo 2636080000 Signalovy modul, 250V, 16 A, Pocet pola: 4, Pfipojeni PUSH IN
objednavky s akénim ¢lenem, Zasuvka, Pozadovany pocet mist na zasuvna
GTIN (EAN) 4050118692822 pfipojeni: 0.5

MnozZstvi 1ST

Typ HDC MHE 4X2 MP Verze

Cislo 2636090000 Signalovy modul, 250V, 16 A, Pocet poéla: 4, Pfipojeni PUSH IN
objednavky s akénim ¢lenem, Zastrcka, Pozadovany poc¢et mist na zasuvna
GTIN (EAN) 4050118692839 pfipojeni: 0.5

MnozZstvi 18T
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