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Tkaninové stitky THM GEW jsou vyrobeny z vysoce
pruzné bavinéné textilie. Dodavka na kotoucich pro termo-
transferové tiskarny umoznuje tlustsi vrstvu lepidla nez je
mozné pfi pouziti kancelarskych tiskaren formatu A4.
Tato pruznost spolu s tlustou vrstvou lepidla zajistuji bez-
kulatych pfedméti, jako jsou napriklad kabely nebo
hadice.

Vseobecné objednaci udaje

Verze THM, Znacky na pfistroje, 10 x 20 mm, Bila
Cislo objednavky 2712020000

Typ THM GEW 20/10 WS

GTIN (EAN) 4050118749915

Mnozstvi 5000 items

Datum vytvoreni 13.11.2025 11:40:26 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2712020000
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 0.15 mm Hloubka (v palcich) 0.0059 inch
Vyska 10 mm Vyska (v palcich) 0.3937 inch
Sitka 20 mm Sitka (v palcich) 0.7874 inch
Cista hmotnost 0.07¢g

Teploty

Rozsah provozni teploty -29..80 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Lepidlo Pfirodni kaucukové lepidlo

Verze Samolepici

Sitka 20 mm

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Rozsah provozni teploty, max. 80 °C

Rozsah provozni teploty, min. -29 °C

Barevny Bila

Halogen Ne

Zakladni material Bavinéna tkanina

Tisténé znaky bez

Pocet znacek v baleni Forma napéjeni Kotouc¢ stitk(

Schvaleni podle UL 969 Ne

kompatibilni tiskarna THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS

Pocet znacek na kombinaci 1 Label reel = Device markers

Rozsah provozni teploty -29..80 °C

Pocet na roli 5000

Znacéky na pfistroje

Halogen Ne

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001288 ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29 ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04 ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04

Datum vytvoreni 13.11.2025 11:40:26 MEZ
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Inkoustové pasky

Vseobecné objednaci udaje

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného prfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.

Typ RIBBON MM 110/360 SW Verze
Cislo 2005070000 Ink ribbon
objednavky

GTIN (EAN) 4050118390049
MnozZstvi 1ST

Datum vytvoreni 13.11.2025 11:40:26 MEZ
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