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Stale vice zasitovany pramyslovy svét jde ruku v ruce s
modaularizaci stroji a systému. Funkce s Fidici skfiné se
stale vice presouvaji na Uroven nasazeni v terénu, coz zvy-
Suje mnozstvi pozadované kabelaze.

Nase kabelové sestavy pfipravené k pfipojeni je mozné
pouzit na Urovni nasazeni v terénu a pro vysilani dat nebo
vykonu v rtiznych aplikacich. Regeni Plug & Produce od
firmy Weidmiuiller jsou pIné vyzkouSena a povedou ke
zjednodusSeni sestav vaSeho stroje. To umozniuje zaméfrit
se na vasSe klicové kompetence a dalsi zvySeni ucinnosti.
S nasim Sirokym produktovym portfoliem certifikovanych
komponent nabizime Sirokou diverzifikaci, takZze mGzeme
poskytovat perfektni feSeni pro vase aplikace.
Nemzete-li najit kabelovou sestavu, kterou hledate, pfes-
toZe nase portfolio trvale roste, mizeme vam nabidnout
rzné délkové varianty a specificka zakaznicka feSeni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Konektorové sestavy pro té€zky provoz, Patice, Lapp
OLFLEX® CLASSIC 110 BK 7G1.5 or similar, Sti-

nény: Ne, Pocet pdll: 6

Cislo objednavky 2712250100

Typ CH-HEAB-XXXX-06-0100-AH
GTIN (EAN) 4050118751420

MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 543.53 g
Teploty
Mezni teplota -40°C..80°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c

pouZitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 81ca46c4-2930-4739-aab4-e07d33c98f2¢c

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu Tm Typ linky Lapp OLFLEX® CLASSIC
110 BK 7G1.5 or similar

Barva oplasténi cerna Prifez jadra 1.5 mm?2

Pocet vodicl 7 Stinény Ne

Halogen Ano Izolace PVC

Teplotni rozpéti, pohyblivé, max. 70°C Teplotni rozpéti, pohyblivé, min. -15°C

Teplotni rozpéti, stacionarni, max. 80°C Teplotni rozpéti, stacionarni, min. -40

Polomér ohybu, min., pohyblivy 10 x pramér kabelu Polomér ohybu, min., stacionarni 4x pramér kabelu

Material plasté PVC Vnéjsi pramér 8.9 mm

Technické specifikace konektoru

Konektor Popis konektoru Konektor 1
Kabelovy vstup straight
Hlavni material pouzdra Tlakové lity hlinik
Rada HE
Velikost 3
Typ Konektor samice

Jednotlivé komponenty konektoru

HDC 06B TOLU 1M20G, HDC HE 6 FP, H1,6/14
R. VG M20-MS 68

Vseobecné technické udaje

Pocet polu 6 Usporadani pind 1:1, Cislované zily
Jmenovité napéti 500V Stupen kryti IP65
Klasifikace

ETIM 8.0 EC001576 ETIM 9.0 EC001576

ETIM 10.0 EC001576 ECLASS 14.0 27-06-04-02
ECLASS 15.0 27-06-04-02
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Velikost 3

PUSH IN je metoda pfipojeni pfimym zasunutim.
Prefabrikovany vodic¢ lze zasunout pfimo do pfipojeni bez
potireby naradi.

Pocet pola: 6

Jmenovity proud: 24 A

Jmenovité napéti: 500 V

Jmenovité napéti podle UL/CSA: 600V AC/DC

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC HE 6 MP Verze
Cislo 1873530000 HDC vlozka, Zastrény, 500 V, 24 A, Poget pola: 6, PUSH IN, Instalaéni
objednavky velikost: 3

GTIN (EAN) 4032248457786
MnozZstvi 1ST

Spojovaci kryt

Specialni slitina lith pod tlakem a vicevrstvé povrchové
tésnéni poskytuje Uplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytfe navrzeny blokovaci systém je vyroben z nerezové
oceli. To zarucuje dlouhou Zivotnost s vysokou odolnosti
proti korozi a narazaim.

Blokovaci systém krytu nabizi integrovanou bezpeénost.
Na&s unikatni patentovany pruzinovy systém zajistuje
blokovani krytu pevnym drzenim a zabrariuje ndhodnému
otevreni.

Laserovy popis umoznuje snadnou a rychlou identifikaci.
Kazdy kryt je trvale ozna¢en laserovym popisem tak, aby
kazdy produkt mohl byt rychle rozpoznany a umistény.
Weidmiiller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vase
nejlepsi volba pro prdmyslové kryty s ochranou IP65.

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC 16D KLU 1PG21G Verze

Cislo 1653230000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 3, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kryt spojky, Koncova uzamykaci svorka, dolni strana, vysoky,
GTIN (EAN) 4008190403300 Velikost kabelovych vstupt: PG 21

MnozZstvi 1ST

Typ HDC 06B KLU 1PG16G Verze

Cislo 1653200000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 3, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kryt spojky, Koncova uzamykaci svorka, dolni strana,

GTIN (EAN) 4008190403270 Standardné, Velikost kabelovych vstup(: PG 16

MnozZstvi 18T

Typ HDC 06B KLU 1M25G Verze

Cislo 1021330000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 3, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kryt spojky, Koncova uzamykaci svorka, dolni strana,

GTIN (EAN) 4032248734948 Standardné, Velikost kabelovych vstupt: 1*M25

Mnozstvi 18T
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Vseobecné objednaci udaje

Specidlni slitina litd pod tlakem a vicevrstvé povrchové
tésnéni poskytuje Uplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytfe navrzeny blokovaci systém je vyroben z nerezové
oceli. To zaru€uje dlouhou Zivotnost s vysokou odolnosti
proti korozi a ndrazam.

Blokovaci systém krytu nabizi integrovanou bezpecnost.
Na&s unikatni patentovany pruzinovy systém zajistuje
blokovani krytu pevnym drzenim a zabrariuje ndhodnému
otevreni.

Laserovy popis umoziiuje snadnou a rychlou identifikaci.
Kazdy kryt je trvale oznacen laserovym popisem tak, aby
kazdy produkt mohl byt rychle rozpoznany a umistény.
Weidmiiller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vase
nejlepsi volba pro primyslové kryty s ochranou IP65.

Typ HDC 06B ADLU N Verze

Cislo 2559320000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 3, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Prepazkovy kryt, Koncova uzamykaci svorka, dolni strana,
GTIN (EAN) 4050118652345 Standardné, Velikost kabelovych vstup(: none

Mnozstvi 18T

Typ HDC 06B ADLU Verze

Cislo 1202500000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 3, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Pfepazkovy kryt, Koncova uzamykaci svorka, dolni strana,
GTIN (EAN) 4008190889920 Nevyménné koncové uzamykaci svorka, Standardné, s krytem,
MnozZstvi 18T Velikost kabelovych vstup(: none

Typ HDC 06B ALU Verze

Cislo 1202100000 HDC pouzdra, Instala¢ni velikost: 3, Stuperi kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Pfepazkovy kryt, Koncova uzamykaci svorka, dolni strana,
GTIN (EAN) 4008190149369 Nevyménna bocni uzamykaci svorka, Standardné, Velikost kabelovych
MnoZzstvi 1ST vstup(: none

Typ HDC 06B ALU N Verze

Cislo 2488560000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 3, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Pfepazkovy kryt, Koncova uzamykaci svorka, dolni strana,
GTIN (EAN) 4050118541502 Standardné, bez krytu, Velikost kabelovych vstupd: none

MnozZstvi 1ST

Typ HDC 06B ALU O-RING Verze

Cislo 1019870000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 3, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Prepazkovy kryt, Koncova uzamykaci svorka, dolni strana,
GTIN (EAN) 4032248731985 Nevyménna koncova uzamykaci svorka, Standardné, Velikost
Mnozstvi 1ST kabelovych vstupud: none
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Vseobecné objednaci udaje

Specidlni slitina litd pod tlakem a vicevrstvé povrchové
tésnéni poskytuje Uplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytfe navrzeny blokovaci systém je vyroben z nerezové
oceli. To zaru€uje dlouhou Zivotnost s vysokou odolnosti
proti korozi a ndrazam.

Blokovaci systém krytu nabizi integrovanou bezpecnost.
Na&s unikatni patentovany pruzinovy systém zajistuje
blokovani krytu pevnym drzenim a zabrariuje ndhodnému
otevreni.

Laserovy popis umoziiuje snadnou a rychlou identifikaci.
Kazdy kryt je trvale oznacen laserovym popisem tak, aby
kazdy produkt mohl byt rychle rozpoznany a umistény.
Weidmiiller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vase
nejlepsi volba pro primyslové kryty s ochranou IP65.

Typ HDC 06B DMDL 1LB Verze

Cislo 1665210000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 3, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kryt horni ¢asti pouzdra, Koncova uzamykaci svorka, dolni
GTIN (EAN) 4008190421915 strana, Standardné, Velikost kabelovych vstupl: none

Mnozstvi 18T

Kryt zakladny

Vseobecné objednaci udaje

Specidlni slitina litd pod tlakem a vicevrstvé povrchové
tésnéni poskytuje Uplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytfe navrzeny blokovaci systém je vyroben z nerezové
oceli. To zarucéuje dlouhou Zivotnost s vysokou odolnosti
proti korozi a ndrazam.

Blokovaci systém krytu nabizi integrovanou bezpecnost.
Na&s unikatni patentovany pruzinovy systém zajistuje
blokovani krytu pevnym drzenim a zabrariuje ndhodnému
otevreni.

Laserovy popis umoziuje snadnou a rychlou identifikaci.
Kazdy kryt je trvale oznacen laserovym popisem tak, aby
kazdy produkt mohl byt rychle rozpoznany a umistény.
Weidmiiller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vase
nejlepsi volba pro primyslové kryty s ochranou IP65.

Typ HDC 06B SDLU 1M20G Verze

Cislo 1900360000 HDC pouzdra, Instala¢ni velikost: 3, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kryt zakladny, Koncova uzamykaci svorka, dolni strana,

GTIN (EAN) 4032248585922 Standardnég, s krytem, Velikost kabelovych vstupd: M 20

MnozZstvi 18T

Typ HDC 06B SDLU 1M25G Verze

Cislo 1900380000 HDC pouzdra, Instala¢ni velikost: 3, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kryt zakladny, Koncova uzamykaci svorka, dolni strana,

GTIN (EAN) 4032248592913 Standardné, s krytem, Velikost kabelovych vstupd: M 25

MnozZstvi 1ST
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Typ HDC 06B SDLU 1PG16G Verze

Cislo 1652980000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 3, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kryt zakladny, Koncova uzamykaci svorka, dolni strana,

GTIN (EAN) 4008190403058 Standardné, s krytem, Velikost kabelovych vstupu: PG 16

MnozZstvi 18T

Typ HDC 06B SDLU 2M20G Verze

Cislo 1788170000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 3, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kryt zakladny, Koncova uzamykaci svorka, dolni strana,

GTIN (EAN) 4032248205608 Standardné, s krytem, Velikost kabelovych vstupG: M 20

MnozZstvi 18T

Typ HDC 06B SDLU 2M25G Verze

Cislo 1788160000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 3, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kryt zakladny, Koncova uzamykaci svorka, dolni strana,

GTIN (EAN) 4032248205592 Standardné, s krytem, Velikost kabelovych vstupd: M 25

MnozZstvi 1ST

Typ HDC 06B SDLU 2PG16G Verze

Cislo 1652990000 HDC pouzdra, Instala¢ni velikost: 3, Stuper kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kryt zakladny, Koncova uzamykaci svorka, dolni strana,

GTIN (EAN) 4008190403065 Standardné, s krytem, Velikost kabelovych vstupt: PG 16

MnozZstvi 18T

Typ HDC 06B SLU 1M20G Verze

Cislo 1900460000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 3, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kryt zakladny, Koncova uzamykaci svorka, dolni strana,

GTIN (EAN) 4032248585939 Standardné, bez krytu, Velikost kabelovych vstupt: M 20

MnozZstvi 1ST

Typ HDC 06B SLU 1M25G Verze

Cislo 1900480000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 3, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kryt zakladny, Koncova uzamykaci svorka, dolni strana,

GTIN (EAN) 4032248585946 Standardné, bez krytu, Velikost kabelovych vstupG: M 25

MnozZstvi 18T

Typ HDC 06B SLU 1PG16G Verze

Cislo 1652750000 HDC pouzdra, Instalac¢ni velikost: 3, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kryt zakladny, Koncova uzamykaci svorka, dolni strana,

GTIN (EAN) 4008190402822 Standardnég, bez krytu, Velikost kabelovych vstup(: PG 16

MnozZstvi 18T

Typ HDC 06B SLU 2M20G Verze

Cislo 1788140000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 3, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kryt zékladny, Koncova uzamykaci svorka, dolni strana,

GTIN (EAN) 4032248205585 Standardné, bez krytu, Velikost kabelovych vstupG: M 20

MnozZstvi 1ST

Typ HDC 06B SLU 2M25G Verze

Cislo 1788130000 HDC pouzdra, Instalacéni velikost: 3, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kryt zakladny, Koncova uzamykaci svorka, dolni strana,

GTIN (EAN) 4032248205578 Standardné, bez krytu, Velikost kabelovych vstupG: M 25

MnozZstvi 18T

Typ HDC 06B SLU 2PG16G Verze

Cislo 1652760000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 3, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kryt zakladny, Koncova uzamykaci svorka, dolni strana,

GTIN (EAN) 4008190402839 Standardné, bez krytu, Velikost kabelovych vstup(: PG 16

MnozZstvi 18T
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Typ HDC 16D SDLU 1M25G Verze

Cislo 1900820000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 3, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kryt zakladny, Koncova uzamykaci svorka, dolni strana, vysoky,
GTIN (EAN) 4032248521098 s krytem, Velikost kabelovych vstupt: M 25

MnozZstvi 18T

Typ HDC 16D SDLU 2M25G Verze

Cislo 1787540000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 3, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kryt zakladny, Koncova uzamykaci svorka, dolni strana, vysoky,
GTIN (EAN) 4032248204885 s krytem, Velikost kabelovych vstupd: M 25

MnozZstvi 18T

Typ HDC 16D SLU 1M25G Verze

Cislo 1900880000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 3, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kryt zakladny, Koncova uzamykaci svorka, dolni strana, vysoky,
GTIN (EAN) 4032248521111 bez krytu, Velikost kabelovych vstupt: M 25

MnozZstvi 1ST

Typ HDC 16D SLU 1M32G Verze

Cislo 1900900000 HDC pouzdra, Instala¢ni velikost: 3, Stuper kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kryt zakladny, Koncova uzamykaci svorka, dolni strana, vysoky,
GTIN (EAN) 4032248521128 bez krytu, Velikost kabelovych vstupt: M 32

MnozZstvi 18T

Typ HDC 16D SLU 2M25G Verze

Cislo 1787520000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 3, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kryt zakladny, Koncova uzamykaci svorka, dolni strana, vysoky,
GTIN (EAN) 4032248204861 bez krytu, Velikost kabelovych vstupi: M 25

MnozZstvi 1ST

Typ HDC 16D SLU 2M32G Verze

Cislo 1787510000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 3, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kryt zakladny, Koncova uzamykaci svorka, dolni strana, vysoky,
GTIN (EAN) 4032248204854 bez krytu, Velikost kabelovych vstupt: M 32

MnozZstvi 18T

Typ HDC 16D SLU 2PG21G Verze

Cislo 1652840000 HDC pouzdra, Instalac¢ni velikost: 3, Stupen kryti: IP65, v zapojeném
objednavky stavu, Kryt zakladny, Koncova uzamykaci svorka, dolni strana, vysoky,
GTIN (EAN) 4008190402914 bez krytu, Velikost kabelovych vstupt: PG 21

MnozZstvi 18T
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