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Nase kryty s pfirubovou montazi vyrobené z plastu maji
vestavénou kabelovou prichodku a Sroubovou blokadu.
Jsou utésnény pfimo na panelovou sténu a Ize je proto
pouzit bez pfipojovaciho krytu. Pouzdra jsou zajimava
svou nizkou hmotnosti a optimalni ochranou pred znecis-
ténim, vodou a vibracemi.

Vseobecné objednaci udaje

Verze HDC pouzdra, Instala¢ni velikost: 4, Stupen kryti:
IP66, IP67, v zapojeném stavu, Kabelovy vstup ze
strany, Sroub, , Velikost kabelovych vstupt: M 32

Cislo objednavky 2716760000

Typ HDC 10B TSS 1M32 WMP
GTIN (EAN) 4050118803631
MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédé&eni (cURus) E223801

Rozméry a hmotnosti

Vyska 97 mm Vyska (v palcich) 3.8189 inch

Cista hmotnost 149 g

Teploty

Okolni teplota -40 °C...100 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Kabelova vyvodka WMP

Prameér kabelu, min. 11 mm Prameér kabelu, max. 21 mm

Velikost AF 30 mm Velikost kabelovych vstupl M 32

Obecné udaje

Utahovaci moment 3 Nm Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Hlavni material krytu PA Stupen kryti IP66, IP67, v zapojeném
stavu

EMC kryty Ne Material zajistovaciho prvku Nerezavéjici ocel

Rozméry

Kabelovy vstup s kabelovymi prachodkami  Vys$ka pouzdra B 97 mm

Verze

Pocet kabelovych prichodek 1 Velikost kabelovych vstupl M 32

Horni ¢ast/dolni ¢ast/vicko horni ¢ast Kryt bez krytu

Utahovaci moment 3 Nm Pocet kabelovych vstupl ze strany 1

Design pouzdra Kabelovy vstup ze strany Design zajistovaciho systému Sroub

Instalacni velikost

4

Kabelovy vstup

s kabelovymi prichodkami

Tésnéni NBR Barva (RAL) RAL 9011
BG 4 Vhodné pro systém ModuPlug® Ano
Klasifikace

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Montazni konzoly

Nase kryty s pfirubovou montazi vyrobené z plastu
maji vestavénou kabelovou priichodku a Sroubovou
blokadu. Jsou utésnény pfimo na panelovou sténu a lze
= je proto pouzit bez pripojovaciho krytu. Pouzdra jsou
‘E‘ zajimava svou nizkou hmotnosti a optimalni ochranou
pred znecisténim, vodou a vibracemi.

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC AF SET WM Verze
Cislo 2716800000 HDC pouzdra, Instala¢ni velikost: , Stupen kryti:
objednavky

GTIN (EAN) 4050118803679
MnozZstvi 1ST

Typ HDC AF WM Verze
Cislo 2716790000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: , Stupen kryti:
objednavky

GTIN (EAN) 4050118803662
MnozZstvi 20 ST
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