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Vseobecné objednaci udaje

Verze

Cislo objednavky

Vlecny kabel, M8 P-kéd - IP 67 rovny pin, M8 P-
koéd - IP 67 rovna zasuvka, Cat. be, PUR, 1.5 m
2717790015

Typ IE-C5DE4UPO0 15PCSPSS-E
GTIN (EAN) 4050118780369
Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 01.04.2026 05:28:30 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Délka 1.5m Délka (v palcich) 59.0551 inch
Cista hmotnost 104 g

Teploty

Skladovaci teplota Provozni teplota -40 °C...80 °C

Teplota instalace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovuijici

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Technické specifikace kabelu

Barva oplasténi cerna Odolnost vuci olejiim v souladu s IEC
60811:404

Vhodné pro nosice kabelli Ne Pocet vodicu 4

Stinény Ano Halogen bez halogend, podle
IEC 60754

Izolace Polyolefin Cykly ohybu 2 mil.

Odolnost proti Sifeni ohné Yes Material plasté PUR

1kV DC, 1 min., 1000
Veff, 50 Hz, 1 min

ZkuSebni napéti: stinéni vodi¢-vodi¢

Barevné kédovani

bila, Zlutd, modra, oranzova

Teplotni rozpéti, stacionarni -40...80 °C Teplotni rozpéti, pohyblivé -30..70°C
Pocet polu 4
Vseobecné technické udaje
Stupen kryti IP67
Konektor, pravy
Zastrcka vpravo M8, P-kédovani, IP67,
Kontakt samice, pfimy,
konektor, Plast, stinéné
Konektor, vievo
Zastrcka vlevo M8, P-kédovani, IP67,
Kontakt samec, pfimy,
konektor, Plast, stinéné
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08
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Propojeni
M12 M12
’ yellow ’
5 white >
3 orange 3
4 blue 4
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