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Abbildung ahnlich
Polyamidové kabelové prichodky, které jsou vhodné pro
pouziti v zonach s nebezpecéim vybuchu Ex e (zvySena
bezpecnost) a Ex i (jiskrova bezpecnost).
Weidmdiiller nabizi rodinu vyrobk(l bez omezeni a kromé
shody s normami kabelové vyvodky vynikaji zvySenou
rdzuvzdornosti 4/7 Joule a moznym rozsahem teplot az
do -60°C bez omezeni. Byly testovany podle platné normy
a smérnice EN 60079-0, maji certifikaty ATEX a IECEx.

Vseobecné objednaci udaje

Verze VG Exi 7J (Ex plastova kabelova pradchodka 7J
Exi), Kabelové tésnéni, rovny, M 32, 10 mm, OD
min. 16 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 -
5 bar (30 min.), Polyamid 6

Cislo objednavky 2722290000

Typ VG M32 EXI 16-21 CR7J G4
GTIN (EAN) 4050118821529

MnozZstvi 25 items

Datum vytvoreni 13.11.2025 05:29:59 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni CE

Certifikace CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozméry a hmotnosti

Vyska 45.3 mm Vyska (v palcich) 1.7835 inch

Délka 42 mm Délka (v palcich) 1.6535 inch

Cista hmotnost 22 ¢

Teploty

Provozni teplota -40°C..70°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vseobecné informace

Vnéjsi primeér kabelu, max. 21 mm Vnéjsi pramér kabelu, min. 16 mm

Stupen kryti s GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 -5 Utahovaci moment 6 Nm

bar (30 min.)

Klasifikace hoflavosti UL 94 HB Rozsah provozni teploty, max. 70°C

Rozsah provozni teploty, min. -40 °C Stoupani zavitu 1.5 mm

Halogen Ano Standardy IEC 60079-0, EN 60079-0,
IEC 60079-7, EN 60079-7,
EN 60079-31, IEC
60079-31

Odolnost proti narazu 7 jould v souladu AF velikost 1 36 mm

s [IEC 60079-0

AF velikost 2 36 mm Stupen kryti IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
bar (30 min.)

Kabelova priichodka metrické Zakladni material Polyamid 6

Tésnéni CR Tésnéni CR

Vnéjsi zavit M 32 Délka zavitu 10 mm

Utahovaci moment uzaviené matice, 7.00 Nm Utahovaci moment pfipojovaciho 7.00 Nm

max. adaptéru, max.

Utahovaci moment pfipojovaciho 5.00 Nm 5.00 Nm

adaptéru, min.

Utahovaci moment uzaviené matice,
min.

Typ ochrany proti vybuchu

Jiskrové bezpecné Ex i

Pokyny k instalaci

Viz ndvod k instalaci

Cisla certifikata, kabelova prichodka

Identifikace

Ex eb lIC Gb, Ex tb IlIC Db
IP66/68

Cislo certifikatu, kabelova prachodka
(ATEX)

IMQ 13 ATEX010 X

Cislo certifikatu, kabelova prichodka
(INMETRO)

DEF | Podminky osvédceni

DNV 18.0150 X/01

ATEX, IECEX

Cislo certifikatu, kabelova prachodka
(IECEx)

IECEx IMQ 13.0003X

Datum vytvoreni 13.11.2025 05:29:59 MEZ
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Klasifikace

ETIM 6.0 EC000441 ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34 ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32 ECLASS 12.0 27-14-08-02
ECLASS 13.0 27-14-08-02 ECLASS 14.0 27-14-08-02
ECLASS 15.0 27-14-08-02

Datum vytvoreni 13.11.2025 05:29:59 MEZ
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Plastové pojistné matice, ¢erné

Kromé kabelovych priichodek pro nejriiznéjsi pouziti

je portfolio produktl doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SKMU M32 K SW Verze
Cislo 1736950000 SKMU PA (plastovéa pojistna matice), Pojistna matice, M 32, 7 mm,
objednavky Polyamid 6 (PA6 - GF30)

GTIN (EAN) 4008190956424
MnozZstvi 100 ST

Datum vytvoreni 13.11.2025 05:29:59 MEZ
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