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NasSe rozvodné bloky WPD 1XX se pouzivaji ve vSech situ-
acich, kdy se napaji a rozvadi energie. Jejich uzivatelsky
privétivy design vytvafti lepsi prehled a umoznuje rychlé a
efektivni provedeni prostorové Usporného rozvodu ener-
gie.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Svorka k rozvadéni napajeni, Sroubové pfipojent,
¢erna, 95 mm?2, 270 A, 1000 V, Pocet pfipojeni:
11, Pocet Urovni: 1

Cislo objednavky 2725450000

Typ WPD 107 1X95/2X35+8X25 BK
GTIN (EAN) 4050118796131

MnoZstvi 1 items

Datum vytvoreni 15.11.2025 10:38:30 MEZ
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Technické udaje

Osvédcéeni
Schvaleni
LR c € us [ECE £5
o Us G us x ATEX - SIRA cA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E60693

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 54.5 mm Hloubka (v palcich) 2.1457 inch
Vyska 73 mm Vyska (v palcich) 2.874 inch
Sitka 51 mm Sitka (v palcich) 2.0079 inch
Cista hmotnost 210g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..56 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

Specifikace systému

Verze

Sroubové pfipojeni

Nutna koncova deska

Ne

Pocet potenciall

1

Pocet Grovni

1

Pocet svérnych bod( na Uroven 2 Pocet pola na fadu 1

Urovné propojené interné Ano Nosna lista Montazni deska, TS 35
N-funkce Ano PE funkce Ne

Funkce PEN Ne

Udaje hodnoceni IECEx/ATEX

C. osvédéeni (ATEX) CNEX16ATEXO005U C. osvédé&eni (IECEX) IECEXCNEX16.0005U
Max. napéti (ATEX) 440V Proud (ATEX) 232 A

Priifez vodice max. (ATEX) 95 mm?2 Max. napéti (IECEX) 440V

Proud (IECEX) 232 A

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny cerna

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

CSA data hodnoceni

Cislo osvédéeni (cCSAus) 70128467

Datum vytvoreni 15.11.2025 10:38:30 MEZ
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Dalsi technicka data

Oteviené strany zareno Verze testovana ve vybusném prostfedi Ano

Typ montaze Prichytka

Data hodnoceni

Jmenovity prifez 95 mm?2 Jmenovité napéti 1000V

Jmenovité AC napéti 1000V Jmenovité DC napéti 1500V

Jmenovity proud 270 A Proud pfi maximu vodicu 270 A

Standardy IEC 60947-7-1, UL 1059 Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  2.70 W
60947-7-x

UL data hodnoceni

C. osvédgeni (cURus) E60693

Vodice k upevnéni (dalsi pFipojeni)

Typ pfipojeni, dalsi pripojeni Sroubové pfipojeni

Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Prafez propojeni AWG, max. AWG 3/0 Smér pripojeni na strané

Typ pfipojeni 2 Sroubové pfipojeni Typ ptipojeni Sroubové pfipojeni

Pocet pfipojeni 11 Upinaci rozsah, max. 95 mm?2

Upinaci rozsah, min. 1.5 mm?2 Prafez propojeni AWG, min. AWG 16

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 1.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 70 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/ 1, max.

Prafez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 1.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 0 mm?2

s koncovkami DIN 46228/1, min. max.

Prirez pfipojeni vodica, jemné stacené, 1.5 mm?2 Prarez pripojeni vodica, splétané, max. 95 mm?2

min.

Prafez pfipojeni vodicd, splétané, min. 1.5 mm?2 Pruafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 95 mm?2
max.

Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 1.5 mm?2

min.

Vseobecné

Pocet poli 1 Prifez propojeni AWG, max. AWG 3/0

Prifez propojeni AWG, min. AWG 16 Standardy IEC 60947-7-1, UL 1059

Nosn4 lista Montéazni deska, TS 35

Dulezita poznamka

Informace o produktu

Zasuvka splnuje tfidu hoflavosti V-2 podle UL94.

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897 ETIM 7.0 EC0O00897
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC0O00897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20 ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20 ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19 ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19

Datum vytvoreni 15.11.2025 10:38:30 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Datovy list

WPD 107 1X95/2X35+8X25 BK

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

35 mm?
25 mm?

25 mm? 95 mm?

Conductor connection data according to IEC 60947-7-1 (Cu)

Conductor connection data according to UL 1058 (Al+Cu)
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Sety nastrénych kliéa

Imbusovy kli¢ vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové oceli podle DIN ISO 2936 L (DIN 911),
vysoce kvalitni upraveny povrch.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SKS 2,0-8,0 MR Verze
Cislo 9008870000 socket wrenches
objednavky

GTIN (EAN) 4032248266623
MnozZstvi 1ST

KFfiZovy Sroubovak, Pozidriv

KF¥iZovy Sroubovék, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO
8764 /2-PZ, vystup podle ISO 8764/ 1-PZ, hrot
ChromTop, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDK PZ2 Verze
Cislo 9008540000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056538
MnozZstvi 18T

Datum vytvoreni 15.11.2025 10:38:30 MEZ
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