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SPEIink®

Jednoparovy Ethernet je technologie, ktera k prenosu dat

a elektfiny vyZaduje pouze jeden par vodicu.

Diky témto vyhoddm bude SPE upfednostiiovanou siti

nejen v terénu.Vyhody jednoparového Ethernetu

* Konzistentnost: jednoparovy Ethernet umoznuje jednot-
nou komunikaci v siti Ethernet od snimace az po cloud

¢ Nadcasovost: klicova technologie pro Pramysl 4.0 a lloT

¢ Flexibilita: dosah az 1000 m a prenosova rychlost az 1
GB/s umoznuje vyuziti napf¥ic¢ aplikacemi

* Inovace: leh¢i, zabere mensi prostor a snizuje naroky na
instalaci

Vseobecné objednaci udaje

Verze Propojovaci kabel, Zastrcka SPE (IEC 6317 1-2)
- IP20 zasuvka pfimy kontakt, Zastréka SPE (IEC
63171-2) - IP20 zasuvka pfimy kontakt, T1-B, PVC,

2m
Cislo objednavky 2725850020
Typ IE-S1DS2VEO020TO1TO1-E
GTIN (EAN) 4050118825312
MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni
Schvaleni
€ @ UK
LISTED cq
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E316369
Rozméry a hmotnosti
Délka 2m Délka (v palcich) 78.7402 inch
Cista hmotnost 779
Teploty
Skladovaci teplota Provozni teplota -40 °C...80°C
Teplota instalace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Elektrické vlastnosti
Dielektricka pevnost, kontakt / stinéni 2250V DC Dielektricka pevnost, kontakt / kontakt 1000V DC
PoE / PoE+ PoDL podle IEEE
802.3bu / cg
Standardy
Standardni konektor IEC63171-2
Elektrické vlastnosti kabelu
Jmenovité napéti (DC) 60V Pfenosova rychlost 10/100 MBit/s,
1000 MBit/s
Kategorie T1-B Jmenovity proud 35A
Utlum spojeni 1 az 600 MHz Typ | ZkuSebni napéti: stinéni vodi¢-vodi¢ 1kV DC, 1 min.
Kapacita pfi 800 kHz 1.6 nF/km Rozdilovy odpor 2 %

Charakteristickd impedance

100 £ 15 Q pfi 20 MHz

Konektor, pravy

Zastrcka vpravo

SPE, IP20, Kontakt samice,
pfimy, konektor, Plast, IEC
63171-2, stinéné

Konektor, vievo

Zastrcka vlevo

SPE, IP20, Kontakt samice,
pfimy, konektor, Plast, IEC
63171-2, stinéné
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Mechanické a materialové vlastnosti kabelu

Odolnost vici olejum

IRM 902/903 oil
resistance test at

Odolné proti UV zareni

Odpovada UL 1581 Sec.
1200

(70°Cx4h)
Barevny cerna Halogen Ano
Polomér ohybu 20 mm Odolnost proti Sifeni ohné FT1
Struktura kabelu
Prameny 7 Barva oplasténi cerna
Prafez 2*"AWG 22 Stinéni STP
Pocet vodicu 2 Izolace PE
Pramér plasté, max. 5.3 mm Pramér plasté, min. 4.9 mm
Material plasté PVC Barevné kédovani bild / modra
Kompletni stinéni Stinici oplet vyroben z Prekryvani opletu stinéni 80 %

médénych dratkd

Prameér izolace 2

1.65 mm

Zastrcka

Zastrcka vpravo

SPE, IP20, Kontakt samice,

pfimy, konektor, Plast, IEC
63171-2, stinéné

Zastrcka vlevo

SPE, IP20, Kontakt samice,
pfimy, konektor, Plast, IEC
63171-2, stinéné

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002599 ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08 ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08 ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08
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Detailni vykres Dimensional drawing
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