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Jednoparovy Ethernet je technologie, ktera k prenosu dat

a elektfiny vyZaduje pouze jeden par vodicu.

Diky témto vyhoddm bude SPE upfednostiiovanou siti

nejen v terénu.Vyhody jednoparového Ethernetu

* Konzistentnost: jednoparovy Ethernet umoznuje jednot-
nou komunikaci v siti Ethernet od snimace az po cloud

¢ Nadcasovost: klicova technologie pro Pramysl 4.0 a lloT

¢ Flexibilita: dosah az 1000 m a prenosova rychlost az 1
GB/s umoznuje vyuziti napf¥ic¢ aplikacemi

* Inovace: leh¢i, zabere mensi prostor a snizuje naroky na
instalaci

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zastrcka SPE pripojitelna v poli, SPE zastrcka podle
IEC 63171-2, IDC, 2jadrovy, IP20

Cislo objednavky 2726040000

Typ |IE-PS-SPO-S-FH-180

GTIN (EAN) 4050118810790

Mnoizstvi 1 items
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Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Cista hmotnost 89g¢g
Teploty
Skladovaci teplota Provozni teplota -40 °C...85 °C
Teplota instalace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Vseobecné udaje
Zamykaci packa materialu Nerezova ocel Odlehceni tahu materialu PC UL 94 VO
Pfipojeni 1 SPE zastrcka podle IEC Pfipojeni 2 IDC
63171-2
Slozeni pripojitelné pole Propojeni 2jadrovy
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Barevny Stfibrna
Hlavni material krytu poniklovany lity zinek Prafez izolace, min. 0.85 mm
Prirez izolace, max. 1.6 mm Kategorie T1-B
Material kontaktu Pocinovany bronz Povrch kontaktu Pozlacené
Pramér pfipojeni, pevny vodi¢ 0.41..0.64 mm Prafez pfipojeni vodice, pevny (AWG)  AWG 24..AWG 22
Pramér pfipojeni, pruzny vodi¢ 0.48..0.76 mm Prarez pripojeni vodice, pruzny vodi¢ AWG 26..AWG 22
(AWG)
Prafez pfipojeni vodice, extrémné pruzny 0.51 Pruafez pfipojeni vodice, extrémné pruzny AWG 26..AWG 22
vodi¢ vodi¢ (AWG)
Pramér plasté, min. 3.6 mm Prameér plasté, max. 5.7 mm
Material stinéni pocinovany bronz Stupen kryti IP20
Cykly zapojovani 750 Material izolatoru PC UL94 VO
MozZnost znovu se pfipojit < 4 cykly (se stejnym
prafezem)
Elektrické vlastnosti
Odpor kontaktu <20 mQ
Dielektrickd pevnost, kontakt / stinéni = 1500V DC
Dielektrickd pevnost, kontakt / kontakt = 1000V DC
Odpor izolace 2500 MQ
Jmenovity proud 4 A
Proudova zatiZitelnost Proudova zatiZitelnost 14 A
Teplota 60 °C

PoE / PoE+

PoDL podle IEEE 802.3bu / cg

Obecné standardy

Standardni konektor

IEC63171-2
specificky podle aplikaci

PrisluSenstvi komunikacéniho kabelu

ISO/IEC 11801-1 Amd.1,
ISO/IEC 11801-3 Amd.1,
ISO/IEC 11801-6 Amd.1

Sitovy standard

IEEE 802.3cg (10BaseT 1),
IEEE 802.3bw (100
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BaseT1), IEEE 802.3bp
(1000 BaseT1)

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 ECO01121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-01-90
ECLASS 15.0 27-44-01-90
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Detailni vykres Pfipinani
e . - Anschlussbelegung / PIN assignment
©25m) 1043in) 102951n) nach / according to DIN IEC 63171-2

13
(0.4451in.)

3 PIN1 Weild / white (W)
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3285

PIN 2 Blau / blue (B)
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