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Modul rozvadéce s 1 napétovym potencidlem (1+,2+)v 8
kanalech chranénych pojistkami pro zapojeni typu push-
in.

Vseobecné objednaci udaje

Verze 1P, PUSHIN

Cislo objednavky 2727410000

Typ RS VERT 8P 24VDC Z UL V1
GTIN (EAN) 4064675000433
Mnozstvi 1 items
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Osvédcéeni
Schvaéleni
us

LISTED
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E141197
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 102 mm Hloubka (v palcich) 4.0157 inch
Vyska 78.2 mm Vyska (v palcich) 3.0787 inch
Sitka 108.2 mm Sitka (v palcich) 4.2598 inch
Cista hmotnost 201g
Teploty
Skladovaci teplota -25...60 °C Provozni teplota -25...60 °C
VlIhkost pfi provozni teploté 0... 85 % (bez kondenzace)
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a, 7cl
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 7b5ffb72-271d-4¢73-8b09-bdOaaece3697a
koordinace izolace (IEC/UL61010-1 a IEC/UL61010-2-201)
Jmenovité napéti izolace b0VAC/ 70V DC Kategorie prepéti 1l
Zavaznost znecisténi 2 Zkusebni napéti izolace AC 0.86 kV
Udaje o pF¥ipojeni
Pocet potenciall 1 Konektory DPS, rozvod LMF 5.08mm
Napéjeci zasuvné konektory LUF 10.00mm

Jmenovité adaje

Provozni napéti 24V DC £ 25% Maximalni proud na pfipojeni rozvadéce 9.5 A

Celkovy provozni proud 76.5 A Spinaci kapacitni (odporové) relé DC, 45W@30V
max.

Spinaci vykonové relé, min. TmA@1V

Koordinace izolace (EN 60664-1)

Jmenovité napéti izolace 50VAC/ 70V DC Kategorie prepéti 1l

ZkuSebni napéti izolace AC 0.86 kV

P¥ipojovaci pole

Min. prufez vodice, AWG AWG 12 Typ pripojeni PUSH IN

Rozsah upnuti, max. 0.12 mm?2 Rozsah upnuti, min. 2.5 mm?2

Max. prafez vodice, AWG AWG 24

Datum vytvoreni 18.12.2025 09:20:10 MEZ
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Technické udaje

Pfipojeni napajeni

Typ pfipojeni PUSH IN Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2
Upinaci rozsah, max. 16 mm2 Prafez vodice, min. AWG AWG 20
Priifez vodice, max. AWG AWG 6

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-62

Datum vytvoreni 18.12.2025 09:20:10 MEZ
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Pojistky

Vseobecné objednaci udaje

Typ RS-FUSE 56X20 4A250V F Verze
Cislo 2780640000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675052807
MnozZstvi 10 ST

Typ RS-FUSE 5X20 5A250V F Verze
Cislo 2780730000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675053330
MnozZstvi 10 ST

Typ RS-FUSE 56X20 6.3A250VF  Verze
Cislo 2780740000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675053347
MnozZstvi 10 ST

Typ RS-FUSE 5X20 8A250V F Verze
Cislo 2780750000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675053354
MnozZstvi 10 ST

Typ RS-FUSE 6X20 10A250V F Verze
Cislo 2780760000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675053361
Mnozstvi 10 ST
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