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Nase rozvodné bloky WPD 1XX se pouzivaji ve vSech situ-
acich, kdy se napaji a rozvadi energie. Jejich uzivatelsky
privétivy design vytvafi lepsi prehled a umoznuje rychlé a
efektivni provedeni prostorové Usporného rozvodu ener-
gie.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Svorka k rozvadéni napajeni, Sroubové pfipojent,
¢erna, 185 mm2, 363 A, 1000 V, Pocet pfipojeni:
10, Pocet drovni: 1

Cislo objednavky 2730360000

Typ WPD 113 1X185+1X150/8X35 BK
GTIN (EAN) 4064675034971

MnozZstvi 1 items

Datum vytvoreni 21.03.2026 12:57:09 MEZ
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ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E60693
C. osvédé&eni (cULus) E511333
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 80.3 mm Hloubka (v palcich) 3.1614 inch
Vyska 126.3 mm Vyska (v palcich) 4.9724 inch
Sitka 62.6 mm Sitka (v palcich) 2.4646 inch
Cista hmotnost 740 g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..55 °C Trvala provozni teplota, min. -50 °C
Trvala provozni teplota, max. 130°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c 14-9fc7-3fbebee7bbe2
Specifikace systému
Verze Sroubové pfipojeni Nutna koncova deska Ne
Pocet potenciall 1 Pocet Grovni 1
Pocet svérnych bodu na Groven 10 Urovné propojené interné Ne
Nosn4 lista TS 35, Montazni deska N-funkce Ne
PE funkce Ne Funkce PEN Ne
Udaje materialu
Zakladni material Wemid Barevny cerna
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Dalsi technicka data
Otevrené strany zafeno Prichytka Ano

Verze testovana ve vybusném prostfedi Ano

Typ montaze

Prichytka, PFima montaz

Data hodnoceni

Jmenovity prifez 185 mm?2 Jmenovité napéti 1000V
Jmenovité AC napéti 1000V Jmenovité DC napéti 1500V
Jmenovity proud 353 A Proud pfi maximu vodict 353 A
Standardy IEC 60947-7-1 Jmenovité impulzni vydrzné napéti 8 kV
Kategorie razového napéti [} Zavaznost znecisténi 3
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UL data hodnoceni

C. osvédé&eni (cURus) E60693

Vodiée k upevnéni (dals§i pFipojeni)

Typ pfipojeni, dalsi pfipojeni Sroubové pfipojeni

Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Prafez propojeni AWG, max. kemil 300 Smér pripojeni na strané

Typ pfipojeni 2 Sroubové pfipojeni Typ pfipojeni Sroubové pfFipojeni

Pocet pfipojeni 10 Upinaci rozsah, max. 185 mm?2

Upinaci rozsah, min. 1.5 mm? Prafez propojeni AWG, min. AWG 12

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 1.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 150 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/1, max.

Prifez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 1.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0 mm?2

s koncovkami DIN 46228/1, min. max.

Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 1.5 mm?2 Pruafez pfipojeni vodicd, splétané, max. 185 mm?2

min.

Priifez pfipojeni vodica, splétané, min. 1.5 mm?2 Pruafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 185 mm?2
max.

Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 1.5 mm?

min.

Vseobecné

Pocet pola 1 Prifez propojeni AWG, max. kemil 300

Prifez propojeni AWG, min. AWG 12 Standardy IEC 60947-7-1

Nosna lista TS 35, Montazni deska

Dulezita poznamka

Informace o produktu Zasuvka splnuje tfidu hoflavosti V-2 podle UL94.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19
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Conductor connection data according to UL 1058 (Al+Cu)
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