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Abb.ahnlich

¢ kompaktni SPD pro instalaci v aplikaci podle NFPA 79

* nejsou potieba zadna dalSi ochranna zafizeni proti nad-
proudu

¢ jmenovity zkratovy proud (SCCR - short circuit current
rating) az 200 kA

¢ testovano podle IEC/EN 61643-11 a UL 1449 4.Ed

Vseobecné objednaci udaje

Verze Nahradni svodi¢, Ochrana proti prepéti, Jednofa-
zovy, TN

Cislo objednavky 2730690000

Typ VPU AC Il US 0 400/50

GTIN (EAN) 4050118807417

Mnoizstvi 1 items
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Schvaleni
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ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédé&eni (cURus) E35426 10000

C. osvédé&eni (cULus) E354261

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 64 mm Hloubka (v palcich) 2.5197 inch

Vyska 45 mm Vyska (v palcich) 1.7716 inch

Sitka 18 mm Sitka (v palcich) 0.7087 inch

Cista hmotnost 70g

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -40 °C...85 °C

Vlhkost Rel. vlhkost 5-95 %

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmenovité adaje UL

Okolni teplota (provozni), max. 85 °C Jmenovité napéti UN 400V

VPR (N-PE) 1500 vV MCOV (L/N-PE) 480V

SCCR 200 kA In 20 kA

Kategorie SPD TYPE 1 Okolni teplota (provozni), min. -40 °C

C. osvédéeni (cURus) E3542610000 VPR (L-PE) 1500V

Typ napéti AC

Jmenovité udaje IEC / EN

Pocet pola 1 Svodovy proud pfi Un 0.3 mA

Signaliza¢ni kontakt Ne Jmenovité napéti (AC) 400V

Sit o nizkém napéti Jednofazovy, TN Typ napéti AC

Docasné prepéti (nadmeérné napéti) - 581V Ochranné pojistky Neni nutna pojistka =315

TOV A gG, 250 A gG @50 kA
Isccr, 315 A gG @25 kA
Isccr

Doba odezvy / doba havarijniho stavu <25 ns Frekvencni rozsah, max. 60 Hz

Frekvenéni rozsah, min. 50 Hz Standardy IEC61643-11,
EN61643-11, UL 1449,
NFPA 79

Tfida pozadavkl podle normy EN T2 Kategorie pozadavkl podle normy IEC  Typ Il

61643-11 61643-11

Max. trvalé napéti, Uc (AC) 480V Koordinace energie (10 m) Typ II, Typ lI

Vybijeci proud In (8/20 ps) vodi¢-PE 20 kA Vybijeci proud Imax. (8/20 ps) vodi¢-PE 50 kA

SPD typ T2 Stupen kryti Up pfi IN (L/N-PE) £1.25 kV

Zatizitelnost zkratovym proudem ISCCR 50 kA Nasledna schopnost potlacit proud Ifi ~ Nasledny proud neni nutné

brat v Gvahu.
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Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie rdzového napéti

Zavaznost znecisténi

Obecné udaje

Opticky funkéni displej zelena = OK, Cervena = Segment Rozvod elektrické energie
svodic je vadny - vymérite
ho
Verze Ochrana proti prepéti Design Instalacni kryt; 1TE
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Barevny Oranzova
Stupen kryti IP20 v instalovaném stavu Provozni nadmofrské vyska <4000 m

Data pFipojeni

Metoda pfipojeni vodice

Zasuvné pripojeni Plug-in

Elektrické udaje

Typ napéti AC

Obecné udaje

Pocet pola 1 Stupen kryti IP20 v instalovaném stavu
Barevny Oranzova

Hodnoceni IECEx/ATEX/cUL

C. osvédéeni (cULus) E354261

Zaruka

Casovy interval 5 let

Klasifikace

ETIM 7.0 EC000941 ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941 ETIM 10.0 EC000941
ECLASS 12.0 27-17-12-02 ECLASS 13.0 27-17-12-02
ECLASS 14.0 27-17-12-02 ECLASS 15.0 27-17-12-02
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Symbol elektfiny

__________

Schematic circuit diagram
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KFiZzovy Sroubovak, Phillips

KFizovy Sroubovak pro Srouby Phillips, izolovany dle VDE,
SDIK PH DIN 7438, 1SO 8764/2-PH, vystup podle normy
ISO 8764-PH, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIKPH1 X 80 Verze
Cislo 2749890000 Sroubovak, Sitka Eepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloustka epele (A): 1
objednavky

GTIN (EAN) 4050118897098
MnozZstvi 1ST

Plochy Sroubovak

VDE izolovany plochy Sroubovak, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, 1ISO 2380/ 1. Rukojet

SoftFinish
Vseobecné objednaci udaje
Typ SDIS 1.0X5.5X125 Verze
Cislo 2749850000 Sroubovak, Sitka Gepele (B): 5.5 mm, Délka &epele: 125 mm, Tloustka
objednavky Cepele (A): T mm

GTIN (EAN) 4050118897050
MnozZstvi 18T

Rada VPU

Produktovou fadu zavrSuje rozsahla rada prislusenstvi
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Vseobecné objednaci udaje

Typ VPU LOCKING CLIP S Verze
Cislo 2735080000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118826050
MnozZstvi 10 ST
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