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¢ kompaktni SPD pro instalaci v aplikaci podle NFPA 79

* nejsou potieba zadna dalSi ochranna zafizeni proti nad-
proudu

¢ jmenovity zkratovy proud (SCCR - short circuit current
rating) az 200 kA

¢ testovano podle IEC/EN 61643-11 a UL 1449 4.Ed

Vseobecné objednaci udaje

Verze Nahradni svodi¢, Ochrana proti prepéti, TT nur fir
N-PE

Cislo objednavky 2736520000

Typ VPU AC Il US O N-PE 240 Y

GTIN (EAN) 4050118825480

Mnoizstvi 1 items
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Osvédcéeni
Schvaéleni
Qe £
LISTED
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E354261
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 64 mm Hloubka (v palcich) 2.5197 inch
Vyska 45 mm Vyska (v palcich) 1.7716 inch
Sitka 18 mm Sitka (v palcich) 0.7087 inch
Cista hmotnost 429
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -40 °C...85 °C
Vlhkost Rel. vlhkost 5-95 %
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Jmenovité adaje UL
Okolni teplota (provozni), max. 85 °C Jmenovité napéti UN 240V
VPR (N-PE) 1000 vV MCOV (N-PE) 305V
SCCR 150 kA In 20 kA
Kategorie SPD TYPE 1 Okolni teplota (provozni), min. -40 °C
Typ napéti AC
Jmenovité adaje IEC / EN
Pocet polu 1 Svodovy proud pfi Un 1pA
Signaliza¢ni kontakt Ne Jmenovité napéti (AC) 240V
Sit o nizkém napéti TT nur fir N-PE Stupen kryti Up pfi IN (N-PE) < 1.5kVv
Typ napéti AC Docasné prepéti (nadmérné napéti) - 1200V
TOV
Ochranné pojistky 100 AgL Doba odezvy / doba havarijniho stavu  <100ps
Frekvenc¢ni rozsah, max. 60 Hz Frekvencni rozsah, min. 50 Hz
Standardy IEC61643-11, T¥ida pozadavkud podle normy EN T2
EN61643-11, UL 1449, 61643-11
NFPA 79
Kategorie poZadavk( podle normy [EC  Typ Il Max. trvalé napéti, Uc (N-PE) 305V
61643-11
Vybijeci proud Imax. (8/20us) N-PE 65 kA Vybijeci proud In (8/20 us) N-PE 40 kA
Koordinace energie (10 m) Typ II, Typ HI SPD typ T2
Zatizitelnost zkratovym proudem ISCCR 0.1 kA
Koordinace izolace podle normy EN 50178
Kategorie razového napéti [} Zavaznost znecisténi 2
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Obecné udaje

Opticky funkéni displej zelend = ok, Zlutd = Segment Rozvod elektrické energie
varovani, Cervena = svodic
je vadny - vymeérite ho.
Verze Ochrana proti prepéti Design Instalaéni kryt; 1TE
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Barevny Modra
Stupen kryti IP20 v instalovaném stavu Provozni nadmofrské vyska <4000 m

Data pripojeni

Metoda pripojeni vodice

Zasuvné pfipojeni Plug-in

Elektrické udaje

Typ napéti AC

Obecné udaje

Pocet pola 1 Stupen kryti IP20 v instalovaném stavu
Barevny Modra

Hodnoceni IECEx/ATEX/cUL

C. osvédéeni (cULus) E354261

Zaruka

Casovy interval 5 let

Dulezita poznamka

Informace o produktu

Plati jen pro napajeci systémy IT, kde je uzemnéni na distribu¢nim transformatoru propojené s
uzemnénim na strané spotiebice (RE=RA na obrazku 44.A1 normy IEC 60634-4-44:2018).

Klasifikace

ETIM 7.0 EC000941 ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941 ETIM 10.0 EC000941
ECLASS 12.0 27-17-12-02 ECLASS 13.0 27-17-12-02
ECLASS 14.0 27-17-12-02 ECLASS 15.0 27-17-12-02
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Symbol elektfiny

OK  CHANGE
®

Schematic circuit diagram

Datum vytvoreni 14.11.2025 02:54:26 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 4



Weidmiiller 3£

VPUACIHHIUSON-PE240Y Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

w emelereen

KFiZzovy Sroubovak, Phillips

KFizovy Sroubovak pro Srouby Phillips, izolovany dle VDE,
SDIK PH DIN 7438, 1SO 8764/2-PH, vystup podle normy
ISO 8764-PH, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIKPH1 X 80 Verze
Cislo 2749890000 Sroubovak, Sitka Eepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloustka epele (A): 1
objednavky

GTIN (EAN) 4050118897098
MnozZstvi 1ST

Plochy Sroubovak

VDE izolovany plochy Sroubovak, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, 1ISO 2380/ 1. Rukojet

SoftFinish
Vseobecné objednaci udaje
Typ SDIS 1.0X5.5X125 Verze
Cislo 2749850000 Sroubovak, Sitka Gepele (B): 5.5 mm, Délka &epele: 125 mm, Tloustka
objednavky Cepele (A): T mm

GTIN (EAN) 4050118897050
MnozZstvi 18T

Rada VPU

Produktovou fadu zavrSuje rozsahla rada prislusenstvi
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Vseobecné objednaci udaje

Typ VPU LOCKING CLIP S Verze
Cislo 2735080000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118826050
MnozZstvi 10 ST
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