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Jednoduché

Inovativni posuvny ram ma dvé definované pozice s are-
taci pro otevirani a zaviradni. Umoznuje to snadnou montaz
modulu bez potifeby naradi.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Frame

Cislo objednavky 2736940000

Typ HDC MFGS 16B DA
GTIN (EAN) 4050118823004
Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 19.03.2026 10:00:54 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 37.35 mm Hloubka (v palcich) 1.4705 inch
Sitka 84.5 mm Sitka (v palcich) 3.3268 inch
Cista hmotnost 81¢g

Teploty

Mezni teplota -40°C..125°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢

pouZitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP d447edfa-0214-4f34-bbba-82eae491b46a

Obecné udaje

Instalaéni velikost 6 Cykly zapojovani =500
Zakladni material Tlakové lity zinek Rada ModuPlug
Verze vodiciho ¢epu kratky Pocet slotl 4
Dulezita poznamka

Informace o produktu Pfipojeni PE jiz neni pro verzi s vodicim kolikem k dispozici.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002312 ETIM 9.0 EC002312
ETIM 10.0 EC002312 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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