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Sdruzovaci skiiné PV Next pro stfidace s 1 az 12 sledo-
vaci MPP se pouzivaji k ochrané stejnosmérné strany foto-
voltaického systému. Sdruzovaci skfiné chrani strida¢
pred prepétim a spliuji tak pozadavky evropské smér-
nice CLC/TS 51643-32. Kromé toho tyto vyrobky nabizeji
moznost ochrany systému proti zpétnym proudlim a moz-
nost kombinovat fetézce a uSetfit tak kabely pfi instalaci.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Fotovoltaika, Kombinovana skfin, PV Next, 1000
V, 6 MPP, 2 vstupy / 1 vystup na MPP, Pfepétova
ochranal / Il, WM4C

Cislo objednavky 2737620000

Typ PVN1MG614SXFXV101TXPX10
GTIN (EAN) 4050118824896

MnozZstvi 1 items

Pluggable

iE
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 175 mm Hloubka (v palcich) 6.8898 inch

Vyska 334 mm Vyska (v palcich) 13.1496 inch

Sitka 558 mm Sitka (v palcich) 21.9685 inch

Cista hmotnost 6947 g

Teploty

Okolni teplota -40 °C...50°C Vihkost 5-90 %, (bez kondenzace)

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a

Soucast dodavky

Zahrnuta prisluSenstvi Odstavec Montazni patka
Mnozstvi 4

Schvaleni a normy

Schvaleni EN 61439-2, IEC 61439-2

Zaruka

Casovy interval 5 let

Elektricka charakteristika

Jmenovité DC napéti 1000V

Jmenovity kratkodoby odpor proudu Jmenovity proud 375 A

Proud na maximalni vykonovy bod, max. 30 A

Jmenovity stejnosmérny proud na Proud na fetézec, max. 30.00 A

pripojeni

Obecna data

Standardy

EN 61643-31

Stupen kryti

IP65

Misto instalace

Chranéna venkovni oblast

(pevnina a mofre)
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Technické udaje

Ochrana proti pfepéti na DC strané

Standardy EN 61643-31 Testovaci zkusebni proud limp (10/350 6.25 kA
ps)

Vybijeci proud, max. (8/20 us) 40 kA Stupen kryti Up (+/-, -/PE , +/PE) <3.8kV

Spotieba v pohotovostnim rezimu PC <0,2W Zkratovy proud ISCPV 11000 A

Celkovy vybijeci proud Icelkovy 50 kA Vybijeci proud In (8/20 us) 20 kA

(8/20ups)

Tfida pozadavkl Typ I/11 Celkovy vybijeci proud Icelkovy 12.5 kA
(10/350 ps)

Stupen kryti Up (-/PE) <3.8kV Stupen kryti Up (+/-) <3.8kV

Stupen kryti Up (+/PE) <3.8kV PV napéti systému, max. Ucpv 1100V

Maximalni stejnosmérné provozni napéti 1100 V
DC rezimu UPCV +/-, -/PE, +/PE

Pouzdro

Izolaéni material Polyester vyztuzeny
sklenénymi vlakny,

polykarbonat

Typ montaze MontaZ na sténu, 4 Srouby

IKO8 v souladu s IEC
62208, IK10 v souladu

Prostfednictvim
montaznich podpér

Odolnost proti narazu Pfipojeni krytu

s I[EC 62262

Stupen kryti ] Retézec typu pfipojeni Zastrcka WM4C

Vstupy

Pocet bodd maximalniho vykonu (MPP) 6

Funkéni uzemnovaci konektor Kabelovy vstup Pocet kabelovych 1
vstupu
Prameér kabelu, min. 5 mm
Prameér kabelu, max. 10 mm
Kabelova prichodka M 16

Kabelové pfipojeni

Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni
Flexibilni, max. 25 mm?
HO5(07) V-K

s vodi¢em a dutinkou, 16 mm?2
DIN 46228 pt 1, max.

Pocet vstupl vedeni 12

DC vstup + a - Pfipojeni vodice

Typ pfipojeni

Zasuvny konektor
WMA4C

Kompatibilni prafez
kabelu

EN 50618:2015

Prafez vodice, min. 4 mm?2
Prafez vodice, max. 6 mm?2
Kabelovy vstup Pocet kabelovych 12

vstupu

Typ pojistky Ani kazeta, ani drzak pojistek

Fuses Ne

Max. pocet DC vstupl na bod maximalniho vykonu 2 paralelné zapojené vstupy

Pocet fetézcovych vstuptd na MPP <2

Pomocny kontakt prepétové ochrany Kabelovy vstup Primér kabelu, min. 5 mm
Prameér kabelu, max. 10 mm
Kabelova prichodka M 16

Kabelové pripojeni

Typ pfipojeni

Pripojeni upinaci
svorkou s akénim
clenem

Flexibilni, max.
HO5(07) V-K

1.5 mm?2
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s vodi¢em a dutinkou, 1.5 mm?2
DIN 46228 pt 1, max.

Pocet vstupl

12

Vystupy

Max. pocet DC vystup(
Vystup DC + a -

na bod maximalniho vykonu 1 vystup
Pfipojeni vodice

Typ pfipojeni

Zasuvny konektor
WM4C

Kompatibilni prafez

TUV 2 Pfg1169/08.07

kabelu
Prarez vodice, min. 4 mm?2
Prarez vodice, max. 6 mm?2

DC vypinaé zatéze

Provedeni sepnuti odpojovace

zadny spinac

Dulezita poznamka

Informace o produktu

Cislo SCIP bylo pfidéleno kvali obsahu olova vy3$imu nez 0,1 % &isté hmotnosti.

Pokyny pro bezpecné pouzivani podle ECHA:

Identifikace nebezpecné latky je dostate¢na, aby umoznila bezpecné pouzivani predmétu po celou
dobu jeho Zivotniho cyklu, véetné faze Zivotnosti, demontaze a odpadu/recyklace

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002928 ETIM 7.0 EC002928
ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 9.0 22-57-92-03
ECLASS 9.1 22-57-02-90 ECLASS 10.0 22-57-02-90
ECLASS 11.0 22-57-02-92 ECLASS 12.0 22-57-02-92
ECLASS 13.0 22-57-02-92 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92

Listy specifikaci zakazky

Dlouhé& specifikace

Combiner box for inverters
with 6 MPP tracker,
suitable for protecting the
DC side of a photovoltaic
system according to EN
51543-32. MPP1:

2 inputs, connection

via WM4 C connector,
compatible with cable type
TUV 2 Pfg1169/08.07 /
EN 50618:2063

1 output, connection

via WM4 C connector,
compatible with cable type
TUV 2 Pfg1169/08.07 /
EN 50618:2063

MPP2 to 6:

identical to MPP 1 Max.
string voltage Uoc: 1000V
1 class/type | + Il
combined arrester with
signal contact

Connection of the

signal contact via cable
glands (8-12mm®@) max.

Datum vytvoreni 29.11.2025 06:49:57 MEZ
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conductor cross-section:
1.5mm?

Connection of the
functional earth via
cable glands (8-12mm®@)
Conductor cross-section:
16-25mm?2

Protection class: IP65
All built into a glas fibre
reinforced polyester
housing. Dimensions
HxWxD: 334x558x175
mm

Approval according to
low voltage switchgear
and controlgear IEC
61439-1:2011 and EN
61439-2:2011

Datum vytvoreni 29.11.2025 06:49:57 MEZ
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Nastroje na Fezani

Vseobecné objednaci udaje

Rezaci nastroje na vodiée s vnéj$im priimérem do 8 mm,
12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciélni tvar Cepele umoznuje
fezani médénych a hlinikovych vodi¢l bez roztfepeni a

s pouzitim minimalni fyzické namahy. Rezné nastroje (KT
8 az KT 22) jsou rovnéz vybaveny ochrannou izolaci do

1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou
EN/IEC 60900.

Typ KT 14 Verze
Cislo 1157820000 Nastroje na fezani, Rezaci nastroj k jednoru&nimu ovladani
objednavky

GTIN (EAN) 4032248945344
MnozZstvi 1ST

Vseobecné objednaci udaje

* Na pruzné a pevné vodice s izolaci ze specialnich
materiall

* Vysoce kvalitni odizolovani pro primyslové aplikace
(odpovida pozadavkiim leteckého priimyslu)

* Specidlné tvarované odizolovaci ¢epele umoznuji
odizolovani specialnich typ( konfiguraci izolace a vodice

¢ Délka odizolovani je nastavitelna pomoci koncové
zarazky

* Velmi mnohostranné diky vyménitelnym odizolovacim
jednotkdm

* Vysledky odizolovani pfesné opakované vzdy znovu a
znovu

¢ Bez poskozovani vodice

¢ Spolehlivy nastroj s dlouhou zZivotnosti diky robustnimu
designu

* Integrovana funkce fezani

Typ MULTI-STRIPAX PV Verze
Cislo 1190490000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4032248973262
Mnozstvi 18T

Datum vytvoreni 29.11.2025 06:49:57 MEZ
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KFiZzovy Sroubovak, Phillips

KFizovy Sroubovak pro Srouby Phillips, izolovany dle VDE,
SDIK PH DIN 7438, 1SO 8764/2-PH, vystup podle normy
ISO 8764-PH, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIK PH3 X 150 Verze
Cislo 2749910000 Sroubovak, Sitka &epele (B): 3 mm, 150 mm, Tloudtka Gepele (A): 3
objednavky

GTIN (EAN) 4050118897210
MnozZstvi 1ST

Plochy Sroubovak

VDE izolovany plochy Sroubovak, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, 1ISO 2380/ 1. Rukojet

SoftFinish
Vseobecné objednaci udaje
Typ SDIS 0.6X3.56X100 Verze
Cislo 2749810000 Sroubovak, Sitka &epele (B): 3.6 mm, Délka &epele: 100 mm, Tloustka
objednavky Cepele (A): 0.6 mm
GTIN (EAN) 4050118897012
MnoZzstvi 1ST
Typ SDIS 1.0X5.56X125 Verze
Cislo 2749850000 Sroubovak, Sitka depele (B): 5.5 mm, Délka Gepele: 125 mm, Tloustka
objednavky cepele (A): 1 mm

GTIN (EAN) 4050118897050
MnozZstvi 1ST

Datum vytvoreni 29.11.2025 06:49:57 MEZ
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Externi montazni oka

Vseobecné objednaci udaje

Kryty fady TBF jsou vyrobeny z extrémné odolného

polyesteru vyztuzeného skelnymi vliakny. Tyto kryty jsou

idealni pro aplikace vyZadujici nizkou hmotnost spolu s

vysokou odolnosti proti otfestim. Kryty TBF odolné proti

povétrnostnim vliviim jsou navrzeny pro Sirokou fadu

aplikaci. Spolu s rozsahlou Skalou pfislusenstvi poskytuji

univerzalni feSeni pro umisténi vestavénych ¢len, jako

jsou regulatory, nastroje méreni, ventily a jiné vybaveni.

Vlastnosti:

* 9 velikosti ve 2 verzich, s Sedym a prihlednym vikem

* Kryt s nylonovymi Srouby

* Upevinovaci otvory mimo utésnénou oblast

e ZAavit pro pripevnéni ke svorkovnicové listé a k
montaznim deskam

* Rozsahlé prislusenstvi

* Spolec¢nost Weidmiiller miZe tento kryt vyrobit a dodat
podle specifikaci zakaznika vybaveny vSemi potfebnymi
svorkami a kabelovymi priichodkami.

Typ MF TBF Verze
Cislo 0360800000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190108595
MnozZstvi 1ST

Polyamid, Polyamid 66, Uhlové ¢erna

TBF (prazdna polyesterova skfin), Montazni patka, Upeviiovaci oka,

Vyska: 72.5 mm, Sitka: 24 mm, Hloubka: 12 mm, Zakladni material:

Konektory periferii PV-Stick

o

Vseobecné objednaci udaje

Rychlejsi je lepsi. To také plati pro kabelaz solarnich

systémU. NaSe praktické konektory se dobfe drZi v ruce

i pfi mrazu a Ize je instalovat velice rychle a snadno bez

krimpovacich klesti.

Nepotrebujete krimpovaci kontakty a krimpovaci klesté

a vyhnete se chybnému zapojeni. Tim usSetfite 50 % ¢asu

pfi instalaci — bez vlivu na kvalitu. Nové fotovoltaické

konektory jsou schvalené TUV (némecky technicky

inspektorat) a odpovidaji IEC 62852.

Nase technologie ,.SNAP IN“ umoznuje bezpecné

pfipojeni s minimalnim usilim - vloZte, otocte: proud!

* 1500 V DC (DE) / 1500 V DC (EN)

* PRIPINACI technologie

* Kvalita v souladu s normou IEC 62852

* Ergonomicky, oceriovany design

* Nejrychlejsi fotovoltaicky konektor, ktery je v
soucasnosti k dispozici

* Spolehliva aretace

Typ PV-STICK+ VPE10 Verze
Cislo 1303450000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118102468
MnozZstvi 10 ST

Fotovoltaika, Zasuvny konektor

Datum vytvoreni 29.11.2025 06:49:57 MEZ
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Typ PV-STICK- VPE10 Verze
Cislo 1303490000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118102529
MnozZstvi 10 ST

PrisluSenstvi

Ochranny kryt proti prachu ,Dustcap VSSO” chrani

solarni konektory Weidmidiller a typ 4 pred prachem a

necistotami.

.SafetyClip” chrani konektory spoleénosti Weidmiiller
‘ pred neimyslinym otevienim a lze je otevrit pouze pomoci

specialniho vSestranného néstroje.

Vseobecné objednaci udaje

Typ VSSO WM4 C Verze
Cislo 1254870000 Fotovoltaika, Plochy design
objednavky

GTIN (EAN) 4050118047479
MnozZstvi 100 ST

UV-rezistentni kabelové pasky

UV rezistentni polyamid 6.6 zarucuje vynikajici trvanlivost
naSich specialnich kabelovych pasek i v silném UV zareni.
Vynikajici pro trvalé venkovni pouZziti.

Wﬁ..'}ﬁl

MR
7 R AN
Vseobecné objednaci udaje
Typ CB-UVR 290/4,5 BK Verze
Cislo 2659350000 Kabelové vazaci pasky, 4.5 x 290 mm, Polyamid 66, 220 N
objednavky

GTIN (EAN) 4050118682816
Mnozstvi 100 ST

Datum vytvoreni 29.11.2025 06:49:57 MEZ
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Fotovoltaické solarni panely

Vseobecné objednaci udaje

Typ PV SUN COVER 56/30/21 Verze
Cislo 8000087025 Fotovoltaika
objednavky

GTIN (EAN) 4064675845188
MnozZstvi 1ST

Kabely s konektorem Y

Vseobecné objednaci udaje

Kabel Y slouZi k paralelnimu propojeni nékolika fetézct
ve fotovoltaickém systému, nap¥. k rozdéleni vedeni pred

Kabely jsou k dispozici v rliznych variantach pfipojeni.

Typ PVHYM-M-XXXX6W+11 Verze

Cislo 2877850000 Fotovoltaika, Kabel s konektorem Y, 1x WM4 C Female, 2x MC4 Male,

objednavky 6mm?2, 1100 V
GTIN (EAN) 4064675666417
MnozZstvi 18T

Typ PVHYM+M+XXXX6W-11 Verze

Cislo 2877860000 Fotovoltaika, Kabel s konektorem Y, 1x WM4 C Male, 2x MC4 Female,

objednavky 6mm?2, 1100 V
GTIN (EAN) 4064675666424
Mnozstvi 1ST

Datum vytvoreni 29.11.2025 06:49:57 MEZ
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Sealing sets

Vseobecné objednaci udaje

Typ BLINDPLUG SET5 7X28MM Verze
Cislo 3077670000 Fotovoltaika, Blind plug
objednavky

GTIN (EAN) 4099987081894
MnozZstvi 1ST

Typ BLINDPLUG SET50 7X28MM  Verze
Cislo 3077650000 Fotovoltaika, Blind plug, PfisluSenstvi, Zaslepka, 50 kusy
objednavky

GTIN (EAN) 4099987081870
MnozZstvi 18T

Nahradni bleskojistka

Vseobecné objednaci udaje

Typ VPU PV [+11 0 1000 Verze
Cislo 2530600000 Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories, Surge protection | /
objednavky Il, Spare arrester

GTIN (EAN) 4050118540819
Mnozstvi 9 ST

Typ VPU PV I+11 OM 1000 Verze
Cislo 2534300000 Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection | / Il, Spare
objednavky arrester

GTIN (EAN) 4050118545906
MnozZstvi 9ST

Datum vytvoreni 29.11.2025 06:49:57 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

i/

Rychlejsi je lepSi. To také plati pro kabelaz solarnich

systém(. Nase praktické konektory se dobre drzi v ruce

i pfi mrazu a lze je instalovat velice rychle a snadno bez

krimpovacich klesti.

Nepotrebujete krimpovaci kontakty a krimpovaci klesté

a vyhnete se chybnému zapojeni. Tim usetfite 50 % casu

pfi instalaci - bez vlivu na kvalitu. Nové fotovoltaické

konektory jsou schvalené TUV (némecky technicky

inspektorat) a odpovidaji IEC 62852.

Nase technologie ,.SNAP IN“ umoznuje bezpeéné

pfipojeni s minimalnim Usilim - vloZte, otocte: proud!

* 1500 V DC (DE) / 1500 V DC (EN)

* PRIPINACI technologie

* Kvalita v souladu s normou IEC 62852

* Ergonomicky, oceriovany design

* Nejrychlejsi fotovoltaicky konektor, ktery je v
soucasnosti k dispozici

¢ Spolehliva aretace

Typ PV-STICK SET Verze

Cislo 1422030000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118225723

MnozZstvi 1ST

Typ PV-STICK+ VPE10 Verze

Cislo 1303450000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118102468

MnozZstvi 10 ST

Typ PV-STICK+ VPE200 Verze

Cislo 1303470000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118102543

Mnozstvi 200 ST

Typ PV-STICK+ VPE50 Verze

Cislo 1303460000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118102383

MnozZstvi 50 ST

Typ PV-STICK- VPE10 Verze

Cislo 1303490000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118102529

MnozZstvi 10 ST

Typ PV-STICK- VPE200 Verze

Cislo 1303510000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118102390

MnozZstvi 200 ST

Datum vytvoreni 29.11.2025 06:49:57 MEZ

Stav katalogu / Nakresy

14


https://eshop.weidmueller.com/p/1422030000
https://eshop.weidmueller.com/p/1303450000
https://eshop.weidmueller.com/p/1303470000
https://eshop.weidmueller.com/p/1303460000
https://eshop.weidmueller.com/p/1303490000
https://eshop.weidmueller.com/p/1303510000

Datovy list

PVN1M6I4SXFXV101TXPX10

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Typ PV-STICK- VPE50 Verze
Cislo 1303500000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118102536
MnozZstvi 50 ST

Datum vytvoreni 29.11.2025 06:49:57 MEZ

Stav katalogu / Nakresy

15


https://eshop.weidmueller.com/p/1303500000

