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Servisni rozhrani FrontCom® Micro s RJ45 s IP 65

Vseobecné objednaci udaje

Verze Spojka FrontCom Micro RJ45
Cislo objednavky 2742310000

Typ |IE-FCM-RJ45-C-X-100

GTIN (EAN) 4050118844511

Mnozstvi 100 items
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Technical data

Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 42.9 mm Hloubka (v palcich) 1.689 inch
Vyska 44 mm Vyska (v palcich) 1.7323 inch
Sitka 29.5 mm Sitka (v palcich) 1.1614 inch
Tloustka stény, min. T mm Tloustka stény, max. 5 mm
Cista hmotnost 27.02 g
Teploty
Skladovaci teplota Provozni teplota -40°C..70°C
Teplota instalace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Vseobecné udaje
Utahovaci moment upeviiovaci matice 2.0 Nm Pfipojeni 1 RJ45
Pfipojeni 2 RJ45 Popis vyrobku Spojka FrontCom Micro

RJ45
Barevny cerna Hlavni material krytu PA UL 94 VO
Kategorie Cat.6A / Class EA (ISO/ Povrch kontaktu Pozlaceny nikl

IEC 11801 2010)

Typ montaze Skrinka, Rozvadéci skiinka Stinéni 360&deg; stinény kontakt
Stupen kryti IP65, v zavieném stavu Cykly zapojovani 750
Elektrické vlastnosti
Dielektricka pevnost, kontakt / stinéni = 1500 V AC/DC Dielektricka pevnost, kontakt / kontakt = 1000V AC/DC
PoE / PoE+ odpovida IEEE 802.3af
Obecné standardy
Standardni konektor IEC 60603-7-51
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-18-28-92
ECLASS 15.0 27-18-28-92
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Rozmérovy vykres

Vyfez instalace
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Doplikové produkty

(/6

SM-H 27/12,5
+
SM 27/12,5

Vseobecné objednaci udaje

SM je stitek MultiCard pro znaceni fidicich a signalnich

zafizeni. Stitky jsou pripevnény do drzaka nebo pfilepeny

pomoci samolepici folie. Pfizplisobené znacky lze vytvofit

pomoci znacicich systému PrintJet CONNECT nebo

Plotter.

¢ UZivatelé mohou rychle tisknout Stitky podle svych
potieb

¢ Neni tfeba mit na skladé drahé standardni Stitky

* Vysoce odolny a kvalitni tisk pfi pouziti PrintJet jako
nahrady za ryti

¢ Pro extrémni naroky doporucujeme ochrannou félii ETO
SM.

¢ Drzaky mohou byt pouZity pro tlacitka o priméru
22 mm nebo 30 mm od spole¢nosti Siemens, ABB,
Moeller a Télémécanique

Pro vlastni potisk: Prosime za$lete nam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Typ SM-H 27/18 SW Verze
Cislo 1716630000 SwitchMark, Pislusenstvi, 48 x 27 mm, Cerna
objednavky

GTIN (EAN) 4008190343194
MnozZstvi 25 ST
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