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Zdroje rady PROtop nabizi Sirokou skalu funkci s mnoha
vyhodami.

Radi se mezi né napfriklad vysoka energeticka ucinnost,
vynikajici vykonové rezervy, vysoka spolehlivost a volitelna
moznost komunikaénich funkci. PROtop rovnéz podporuje
pfimé paralelni zapojeni s kompenzaci zatéze. V pripadé
integrace nasich zdroji PROtop do systému FieldPower®,
zpristupni se cela fada funkci - se vS§emi vyhodami modu-
larniho systému FieldPower®.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Jednotka elektrického napajeni FieldPower®, IP
65, v zavieném stavu, v kompletnim stavu, 20 A,
24V, DC, IDC svorka, PUSH IN, M12 s kédovanim

A (10-Link)
Cislo objednavky 2743460000
Typ FP PRO TOP3 24/20 2PIOL
GTIN (EAN) 4050118892130
MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni
Schvaleni
€ ¢(U)ys UK
LISTED cn
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E258476
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 220 mm Hloubka (v palcich) 8.6614 inch
Vyska 196 mm Vyska (v palcich) 7.7165 inch
Sitka 196 mm Sitka (v palcich) 7.7165 inch
Cist4 hmotnost 4256 g
Teploty
Skladovaci teplota -10°C...60°C Provozni teplota -25 °C...45 °C
Rozsah provozni teploty -25..60 °C Uvedeni do provozu 2-40°C
VlIhkost 35...85 %, nekondenzujici
a nemrznouci
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c, 7a, 7cl
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 7645f3b1-6db9-495d-9e2 1-ab1d894aff05
Vstup
Rozsah vstupniho napéti AC 3x320..3x575VAC/2 Doporucena zalozni pojistka 3-5A, CharC

x 360..2x575 VAC

Frekvenéni rozsah AC

45..65 Hz

Metoda pfipojeni vodice

IDC svorka, PUSH IN

Ochrana proti prepéti

Varistor

Pojistka vstupu (interni)

5AF(6,3x32mm)

Spotieba proudu AC

1.5A@400VDC/2A@
320V AC

Rozsah vstupniho napéti DC

450...800 V DC (max. 500
V DC podle UL508)

Spickovy proud Max. 10 A

Vystup

Vystupni vykon 480 W Jmenovité vystupni napéti 24VDC*x1%

Vystupni napéti, max. 288V Vystupni napéti, min. 225V

Metoda pfipojeni vodice IDC svorka, PUSH IN Ochrana proti prepéti Varistor

Typ vystupniho napéti DC Vystupni napéti, pozn. (adjustable via
potentiometer)

Jmenovity vystupni proud pro Ujmen. 20A @ 60 °C Odlozeni zapnuti 1s

Vystupni proud 20 A Nastavitelny jmenovity proud Ne

Vystupni napéti 24V Charakteristika spinani viz charakteristicka kfivka
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Navod k instalaci

Standardy

Soucasti dodavky jsou VlIhkost
Srouby vika
UL 508 Stupen kryti

35...85 %, nekondenzujici
a nemrznouci

IP 65, v zavieném stavu, v
kompletnim stavu

Kategorie razového napéti

[1[] Ochrana pred zkratem

Ano, interni

Koordinace izolace

Kategorie razového napéti

I, 1

Jmen. datovy pFist. k UL

Standardy UL 508
Jmenovité Udaje podle UL pro kontaktni Standardni UL 1059
prvek Poznamka K pouziti s kabely TC-ER uvedenymi v UL
Prafez pfipojeni vodict, AWG, max. AWG 10
Prafez pfipojeni vodic¢u, AWG, min. AWG 14
Rated voltage 600V
Jmenovity proud 30A
Jmenovité Udaje podle UL pro konektor  Standardni UL 1059
Poznadmka K pouziti s kabely TC-ER uvedenymi v UL
Priifez pfipojeni vodi¢t, AWG, max. AWG 12
Prifez pfipojeni vodi¢t, AWG, min. AWG 16
Rated voltage 600V
Jmenovity proud 20A
Jmenovité udaje podle UL pro
pojistkovou zastréku
Jmenovita data podle normy IEC
Jmenovité Gdaje podle IEC pro konektor Typ napéti DC
Standardni IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2, IEC 61984

Rated voltage

690V

Jmenovité impulzni vydrZzné napéti 8.00 kV
Jmenovity proud (3 zatizené pdly) 32A
Jmenovity proud (4 zatizené pdly) 25 A
Jmenovité Udaje podle IEC pro kontaktni Typ napéti AC,DC
prvek Standardni IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2
Rated voltage 800V
Jmenovité impulzni vydrZzné napéti 8.00 kV
Jmenovity proud (3 zatizené pdly) 41 A
Jmenovity proud (4 zatizené pély) 25 A
Jmenovité Udaje podle IEC pro Typ napéti AC
pojistkovou zastrcku Number of phases 3
Standardni IEC 61984, IEC 60947-7-3
Rated voltage 36V
Jmenovité impulzni vydrzné napéti 6.00 kV
Jmenovity proud 12A
Svérna schopnost
Data pfipojeni - kontaktni prvek Metoda pripojeni vodice PUSH IN
odboceni / napajeni Rozmér &epele skoby provozovaného nastroje 0,6 x 3,56 mm
Délka odizolovani 14.00 mm
Pocet pola 5
Prafez pfipojeni vodice, pevny, max. 6 mm?2
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Prlrez pfipojeni vodicl, pevny, min. 0.50 mm?2
Prarez pfipojeni vodicl, vicevodicovy, max. 6.00 mm?2
Prlrez pfipojeni vodicl, vicevodicovy, max. 0.50 mm?2
Prlrez pfipojeni vodicu, jemny vicevodiCovy, 10.00 mm?2
max.

Prafez pfipojeni vodicu, jemny vicevodicovy, 0.50 mm?2
max.

Prafez pfipojeni vodi¢u, velmi jemny 6.00 mm?2
vicevodi¢ovy, max.

Prarez pfipojeni vodici, velmi jemny 0.50 mm?2

vicevodi¢ovy, min.

Prafez pfipojeni vodi¢t s koncovkou Typ koncovky vodice 12 mm s plastovou
pfirubou
Standardni DIN 46228/1
Prafez, min. 0.5 mm?2
Prafez, max. 6 mm?2
Typ koncovky vodice 12 mm s plastovou
pFirubou
Standardni DIN 46228/4
Prarez, min. 0.5 mm?2
Prifez, max. 6 mm?2
Typ koncovky vodice 8 mm s plastovou
prirubou
Standardni DIN 46228/1
Prafez, min. 0.5 mm?2
Prafez, max. 6 mm?2
Typ koncovky vodice 8 mm s plastovou
prirubou
Standardni DIN 46228/4
Prarez, min. 0.5 mm?2
Prifez, max. 6 mm?2
Typ koncovky vodi¢e  Zdvojené koncovky
Prarez, min. 0.5 mm?2
Prlfez, max. 6 mm?2
Data pfipojeni - kontaktni prvek napéajeci Metoda pfipojeni vodice Pfipojeni s odstranénim izolace (IDC)
sbérnice Rozmaér &epele skoby provozovaného nastroje 0,6 x 3,5 mm
Pocet pola 5
Prafez pfipojeni vodiCe, pevny, max. 6 mm?
Prifez pfipojeni vodi¢l, pevny, min. 1.50 mm?2
Prafez pfipojeni vodic(, vicevodicovy, max. 6.00 mm?2
Prafez pfipojeni vodic(, vicevodi¢ovy, max. 2.50 mm?2
Prifez pfipojeni vodica, jemny vicevodiCovy, 6.00 mm?2
max.
Prlrez pfipojeni vodicl, jemny vicevodiCovy, 2.50 mm?2
max.
Prafez pfipojeni vodic¢u, velmi jemny 6.00 mm?2
vicevodi¢ovy, max.
Prafez pfipojeni vodicu, velmi jemny 2.50 mm?2

vicevodi¢ovy, min.

Vstup

Rozsah vstupniho napéti AC 3x320..3x5b575VAC/2 Doporucena zalozni pojistka 3-5A, CharC
x 360..2x575 VAC

Frekvenéni rozsah AC 45..65 Hz Ochrana proti prepéti Varistor

Spotieba proudu AC

1.5A@400VDC/2A@
320V AC

Rozsah vstupniho napéti DC

450...800 V DC (max. 500
V DC podle UL508)

Spickovy proud

Max. 10 A

Pojistka vstupu (interni)

5 AF(6,3x32mm)
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Vystup
Vystupni vykon 480 W Vystupni napéti, max. 288V
Vystupni napéti, min. 225V Typ vystupniho napéti DC
Vystupni napéti, pozn. (adjustable via Odlozeni zapnuti 1s
potentiometer)
Vystupni proud 20A Nastavitelny jmenovity proud Ne
Vystupni napéti 24V Charakteristika spinani viz charakteristicka kfivka
Jmenovité vystupni napéti 24VDC*1% Jmenovity vystupni proud pro Ujimen. 20 A @ 60 °C
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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Adaptéry

Vseobecné objednaci udaje

HQ adaptér pro FieldPower® Control

Instalace bez potieby nastrojll jako FieldPower kabelové

tésnéni

Vhodné pro vlozky zasuvnych konektor HQ 4/2, HQ 8 a
HQ 17

Volitelné s uzamknutelnym ochrannym krytem (ochrana

pfed opétovnym zapnutim podle EN 60204-1)

Typ BG ARGH HQP ALU PT6 Verze

Cislo 1532200000 Adaptér, Tésnici vlozka Field Power®, Adaptér HQ, IP65, s
objednavky odpovidajicim krytu, Polykarbonat, vyztuzeny skelnymi vlakny,
GTIN (EAN) 4050118337433 uzamykatelné: Ne

MnozZstvi 1ST

Typ BG ARGH HQP ALU PT6 CS Verze

Cislo 1532210000 Adaptér, Tésnici vlozka Field Power®, Adaptér HQ, IP65, s
objednavky odpovidajicim krytu, Polykarbonat, vyztuzeny skelnymi vlakny,
GTIN (EAN) 4050118337600 uzamykatelné: Ano

MnozZstvi 18T

Tésnéni

Vseobecné objednaci udaje

Inteligentni feSeni kabeldZze vdm mohou usetfit cenny Cas
i penize.

Modularni systém FieldPower® obsahuje to pravé feseni
pro kazdy ukol kabelaze.

Skladaci tésnéni pro pouziti prefabrikovanych kabell
Tésnéni k dispozici s pfipojovacim zavitem M16 a M20
Mozna integrace provoznich a signalizaCnich zafizeni do
tésnéni

Typ RKDG 2XD8.5 WG PT6 Verze

Cislo 1114530000 Tésnici viozka Field Power®, Tésnéni, IP54, s odpovidajicim krytu,
objednavky EPDM

GTIN (EAN) 4032248892624

Mnozstvi 10 ST

Typ DG M16 PT6 Verze

Cislo 2545540000 Tésnici vliozka Field Power®, Tésnéni s pfipojovacim zavitem, IP65, s
objednavky odpovidajicim krytu, EPDM

GTIN (EAN) 4050118555523

MnozZstvi 1ST

Typ DG DO PT6 Verze

Cislo 4323240000 Tésnici vliozka Field Power®, Prazdné tésnéni, IP65, s odpovidajicim
objednavky krytu, EPDM

GTIN (EAN) 4032248641246

MnozZstvi 10 ST

Creation date 09.01.2026 05:08:29 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/1532200000
https://eshop.weidmueller.com/p/1532210000
https://eshop.weidmueller.com/p/1114530000
https://eshop.weidmueller.com/p/2545540000
https://eshop.weidmueller.com/p/4323240000

Data sheet

FP PRO TOP3 24/20 2PIOL

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Typ DG M20 PT6 Verze

Cislo 2545550000 Tésnici vlozka Field Power®, Tésnéni s pfipojovacim zavitem, IP65, s
objednavky odpovidajicim krytu, EPDM

GTIN (EAN) 4050118555530

MnozZstvi 18T

Typ RKDG D11 PT6 Verze

Cislo 4323210000 Tésnici vliozka Field Power®, Skladaci tesnéni, IP65 s odpovidajicim
objednavky pouzdrem, IP 65, s odpovidajicim krytu, EPDM

GTIN (EAN) 4032248641215

Mnozstvi 10 ST

Typ RKDG D13 PT6 Verze

Cislo 4323230000 Tésnici vliozka Field Power®, Skladaci tesnéni, IP65 s odpovidajicim
objednavky pouzdrem, IP 65, s odpovidajicim krytu, EPDM

GTIN (EAN) 4032248641239

MnozZstvi 10 ST

Typ RKDG D15 PT6 Verze

Cislo 4323220000 Tésnici vliozka Field Power®, Skladaci tesnéni, IP65 s odpovidajicim
objednavky pouzdrem, IP 65, s odpovidajicim krytu, EPDM

GTIN (EAN) 4032248641222

MnozZstvi 10 ST

Typ RKDG D17 PT6 Verze

Cislo 4324010000 Tésnici viozka Field Power®, Skladaci tesnéni, IP65 s odpovidajicim
objednavky pouzdrem, IP 65, s odpovidajicim krytu, EPDM

GTIN (EAN) 4032248641284

MnozZstvi 10 ST

Typ RKDG D9 PT6 Verze

Cislo 4329610000 Tésnici vliozka Field Power®, Skladaci tesnéni, IP65 s odpovidajicim
objednavky pouzdrem, IP 65, s odpovidajicim krytu, EPDM

GTIN (EAN) 4032248668687

MnozZstvi 10 ST

Naradi

Vseobecné objednaci udaje

Odstrarovac plasté PVC kabelt

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

AM 25
9001540000

4008190138271

18T

Verze

Naradi, Nastroje na odstranéni oplasténi
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Typ AM 16 Verze
Cislo 9204190000 Naradi, Nastroje na odstranéni oplasténi
objednavky

GTIN (EAN) 4032248608133
MnozZstvi 18T

Plochy Sroubovak

Plochy Sroubovak s kulatou hlavici SD DIN 5265, ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, 1SO 2380/1. hrot
ChromTop, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDS 0.6X3.5X100 Verze
Cislo 2749340000 Sroubovak, Sitka Gepele (B): 3.5 mm, Délka &epele: 100 mm, Tloustka
objednavky Cepele (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118895568
MnozZstvi 18T

Verze IP68

Kromé rozsahlé palety krytli nabizi spole¢nost Weidmiiller
fadu kabelovych prichodek pro Sirokou skalu aplikaci.
Kabelové prichodky z mosazi, plastu a nerezové oceli
splnuji nejraznéjsi tiidy ochrany IP, aby byly vhodné pro
jakykoliv primyslovy kryt.

&/ V zavislosti na fadé kabelovych prichodek a jejich pouziti
jsou kabelové prichodky schvéaleny a testovany podle
norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

1

7/

-\
7

\J

(;

Vseobecné objednaci udaje

Typ VG M20-K 68 Verze

Cislo 2811470000 VG K (standardni plastova kabelova priichodka), Kabelové tésnéni,
objednavky rovny, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67,
GTIN (EAN) 4064675292227 IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6

Mnozstvi 50 ST

Typ VG M20-1/K68 Verze

Cislo 1772300000 VG K (standardni plastova kabelova prichodka), Kabelové t&snéni,
objednavky rovny, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67,
GTIN (EAN) 4032248129966 IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6

MnozZstvi 50 ST
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Plastové pojistné matice, Sedé

Kromé kabelovych priichodek pro nejriiznéjsi pouziti
je portfolio produktl doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako

//a jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a

uzemnovaci krouzky.

.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SKMU M20 - K GR Verze
Cislo 1772460000 SKMU PA (plastovéa pojistna matice), Pojistna matice, M 20, 6 mm,
objednavky Polyamid 6 (PA6 - GF30)

GTIN (EAN) 4032248130207
MnozZstvi 100 ST

Nastavce E6.3 - Torx®

Bity spolec¢nosti Weidmiiller jsou standardni bity, které

jsou diky své dobré kvalité, Siroké nabidce a efektivité

mezi uzivateli velmi popularni. Pocitacem fizend metoda

tvrzeni umoznuje spolec¢nosti Weidmidiller zarucit
e D ARD diisledné vysoky standard kvality.

Vysoce kvalitni suroviny umoznuji docileni mnohem

vys$Siho toc¢ivého momentu nez je specifikovany v

pfislusnych normach DIN:

* DIN 5261 pro PH/PZ bity,

* DIN 5263 pro rovné bity,

* Norma Camcar pro Torx® bity

To znamena vysokou zZivotnost pfi vysokych to¢ivym

momentech a tudiz idealni podminky pro standardni

situace.

Vyhody:

* Vhodné pro vSechny typy Sroub(. Diky vynikajicim
hodnotdm tvrdosti 59-6 1 HRC jsou vhodné pro pouziti v
manualnich i elektrickych nastrojich.

¢ Dobra odolnost proti opotiebeni a tim padem dlouha
Zivotnost.

¢ Optimalni zapadani do vSech DIN Sroubl znamena
nizké opotfebeni a optimalni pfenos to¢ivého momentu.

* VVyrobeno ke splnéni poZadavku profesionalni kvality
podle pfislusnych norem ISO s trvale vysokym
standardem kvality.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BIT E6,3 T20 X 150 Verze
Cislo 2821510000 Montazni nastroj
objednavky

GTIN (EAN) 4064675359050
MnozZstvi 5 ST
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DMS PRO

'%

Vseobecné objednaci udaje

Momentové Sroubovaky spole¢nosti Weidmiiller maji
ergonomicky design a jsou tudiz idedlni pro jednoruéni
pouziti. Lze je pouzit bez ndmahy ve vSech instala¢nich
polohach. Navic obsahuji automaticky omezovac to¢ivého
momentu a maji dobrou presnost opakovani.

Typ DMS PRO Verze
Cislo 1479120000 Mounting tool
objednavky

GTIN (EAN) 4050118287011
MnozZstvi 1ST
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