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Cabtite - desky s kabelovymi prichodkami

Vkladejte kabely a vodice bez zatek do fidicich skfini,
krytli nebo stroji do co nejmensiho prostoru snadno a
prostorové Uspornym zplsobem.

Pomoci kabelovych vstupnich desek Cabtite to Ize délat
dokonce i v nepfiznivych prostredich, at jde o ochranné
hadice, pneumatické/hydraulické hadice nebo optické
kabely - mlzZete instalovat kabely rychle, snadno a prosto-
rové uspornym zplsobem. Instalace se provadi jen jedi-
nym pravouhlym vyfezem a Cas instalace je proto o 40
% rychlejsi (v porovnani se standardnimi kabelovymi pri-
chodkami).

Pripinaci verze IP54 kabelovych desek nevyzadujici pou-
Ziti nastroju se testuje podle DIN EN 60529 a vyrabi se z
TPE materialu s certifikaci UL94 V-0, hodi se pro teplotni
rozsah od -40 °C do +90 °C.

Kabelové vstupni desky Cabtite predstavuji ekonomickou
alternativu konvencnich kabelovych prichodek.

RoHS

\/bnmrum

Vseobecné objednaci udaje

Verze Deska pro kabelovy vstup, Cabtite (systém pro
vstup kabelu), TPE, Seda, Vyska: 44 mm, Sitka:

142 mm, Hloubka: 12 mm, -40 °C...90 °C, IP54

Cislo objednavky 2743700000

Typ CABTITE EP B 24/48 GY
GTIN (EAN) 4064675123415
MnoZstvi 10 items
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Osvédcéeni
Schvaleni ( €
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E223801
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 12 mm Hloubka (v palcich) 0.4724 inch
Vyska 44 mm Vyska (v palcich) 1.7323 inch
Sitka 142 mm Sitka (v palcich) 5.5905 inch
Tloustka stény, min. 2.5 mm Tloustka stény, max. 4 mm
Cista hmotnost 437g¢g
Teploty
Provozni teplota -40°C..90°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Vseobecné informace
Silikon Ne Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Stupen kryti IP54 Zakladni material TPE
Stupefi kryti (UL) Type 1, Type 12
Pocet pfipojitelnych kabelu
Typ montaze Prichytka
Number of connectable cables 46
Kabelové vstupy Cislo 48
Pramér kabelu, min. T mm
Prameér kabelu, max. 6.5 mm
Typ kabelu Kulaty kabel
Klasifikace
ETIM 6.0 EC002624 ETIM 7.0 EC002624
ETIM 8.0 EC002624 ETIM 9.0 EC002624
ETIM 10.0 EC002624 ECLASS 9.0 27-18-28-15
ECLASS 9.1 27-18-92-65 ECLASS 10.0 27-18-28-15
ECLASS 11.0 27-18-28-15 ECLASS 12.0 27-18-28-15
ECLASS 13.0 27-18-28-15 ECLASS 14.0 27-18-28-15
ECLASS 15.0 27-18-28-15
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Pravouhla raznice pro tézké konektory

Vseobecné objednaci udaje

Dérovaci nastroje spole¢nosti Weidmiiller by mély byt
vasi prvni volbou na tvorbu vyfez(i ve vasem rozvadéci.
* PG kabelové priichodky

¢ M kabelové priachodky

¢ Specialni kabelové prichodky

Nevhodné pro nerezovou ocel!

Typ KOK-112X36 Verze
Cislo 9204870000 Sheet holes
objednavky

GTIN (EAN) 4032248693801
MnozZstvi 1ST
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