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Flexibiln{

Ctyfi velikosti modulu umozniuji individualni feSeni a tim
Seti velké mnozZstvi prostoru. Mensi rozte¢ také znamena
optimalizovany design.

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Modul, 48V, 1.5 A, Pocet poli: 4, Nalisované pri-
pojeni, Zasuvka, PoZadovany pocet mist na za-
suvna pripojeni: 1

Cislo objednavky

2748550000

Typ HDC MCOAX 4 FC
GTIN (EAN) 4050118890747
MnozZstvi 5 items

RoHS

Vnmrum
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Osvédcéeni
Schvaleni o
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (UR) E92202
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 34 mm Hloubka (v palcich) 1.3386 inch
Vyska 31.5 mm Vyska (v palcich) 1.2402 inch
Sitka 34.2 mm Sitka (v palcich) 1.3465 inch
Cist4 hmotnost 6.34¢g
Teploty
Mezni teplota -40°C...125°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Obecné udaje
Pocet polu 4 Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Odpor izolace 210 GQ Cykly zapojovani 2500
Typ Zasuvka Kategorie rdzového napéti 11l
Zavaznost znecisténi 3 Zakladni material Polykarbonat
Rada ModuPlug Jmenovité napéti (DIN EN 61984) 48V
Jmenovité razové napéti (DIN EN 0.8 kV Jmenovity proud (DIN EN 61984) 15A
61984)
PoZadovany pocet mist na zasuvna 1
pripojeni
PE pFipojeni, udaje
Typ pfipojeni PE Sroubové pfipojeni pres

rdm modulu
Verze
Prirez propojeni AWG, max. AWG 14 Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 2.5 mm
Typ pfipojeni Nalisované pfipojeni Pratez propojeni AWG, min. AWG 26
Prirez vodice, max. 2.5 mm?2 Prarez vodice, min. 0.14 mm?2
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-17
ECLASS 15.0 27-44-02-17
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Accessories

Krimpované kontakty COAX

Krimpované spoje poskytuji elektrické a mechanické

y spojeni mezi vodi¢em a kontaktem, které je bezpecné a
spolehlivé. Optimalni krimpované pfipojeni je plynotésné
a odolné proti korozi.

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC C COAX 50 F Verze
Cislo 2748660000 Zasuvka, zlato, 0.14 - 0 mm?
objednavky

GTIN (EAN) 4050118890679
MnozZstvi 10 ST

Typ HDC C COAX 75 F Verze
Cislo 2748680000 Zasuvka, zlato
objednavky

GTIN (EAN) 4050118890655
MnozZstvi 10 ST

Standardné

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC MF 6B AB Verze
Cislo 1428920000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118233414
Mnozstvi 1ST

Typ HDC MF 6B BA Verze
Cislo 1428940000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118233353
MnozZstvi 1ST

Typ HDC MF 10B AC Verze
Cislo 1428960000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118233223
MnozZstvi 18T
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Typ HDC MF 10B CA Verze
Cislo 1428980000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118233278

MnozZstvi 18T

Typ HDC MF 16B AD Verze
Cislo 1429010000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118233315

Mnozstvi 18T

Typ HDC MF 16B DA Verze
Cislo 1429030000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118233407

MnozZstvi 1ST

Typ HDC MF 24B AF Verze
Cislo 1429050000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118233285

MnozZstvi 18T

Typ HDC MF 24B FA Verze
Cislo 1429070000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118233520

MnozZstvi 1ST

S dlouhym vodicim kolikem

»
|

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC MFGL 10B AC Verze
Cislo 2736990000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118823042

MnozZstvi 1ST

Typ HDC MFGL 6B AB Verze
Cislo 2736970000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118823035

MnozZstvi 18T
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Typ HDC MFGL 24B FA Verze

Cislo 2737040000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118823097

MnozZstvi 18T

S kratkym vodicim kolikem
Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC MFGS 16B DA Verze
Cislo 2736940000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118823004

MnozZstvi 18T

Typ HDC MFGS 24B AF Verze
Cislo 2736950000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118823011

MnozZstvi 1ST

S dlouhym vodicim kolikem
Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC MFGL 16B DA Verze
Cislo 2737020000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118823073

MnozZstvi 1ST
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S kratkym vodicim kolikem

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC MFGS 16B AD Verze

Cislo 2736930000 Frame

objednavky

GTIN (EAN) 4050118822298

MnozZstvi 1ST

S dlouhym vodicim kolikem
Vseobecné objednaci udaje
Typ HDC MFGL 16B AD Verze
Cislo 2737010000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118823066
MnozZstvi 18T

S kratkym vodicim kolikem
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Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC MFGS 6B AB Verze
Cislo 2736890000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118822250
MnozZstvi 1ST

Typ HDC MFGS 24B FA Verze
Cislo 2736960000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118823028
MnozZstvi 18T

Typ HDC MFGS 10B AC Verze
Cislo 2736910000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118822274
Mnozstvi 18T

S dlouhym vodicim kolikem

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC MFGL 24B AF Verze
Cislo 2737030000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118823080
MnozZstvi 1ST

Typ HDC MFGL 10B CA Verze
Cislo 2737000000 Frame
objednavky

GTIN (EAN) 4050118823059
MnozZstvi 18T

S kratkym vodicim kolikem
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Typ HDC MFGS 6B BA Verze
Cislo 2736900000 Frame
objednavky
GTIN (EAN) 4050118822267
MnozZstvi 1ST
Typ HDC MFGS 10B CA Verze
Cislo 2736920000 Frame
objednavky
GTIN (EAN) 4050118822281
MnozZstvi 18T
S dlouhym vodicim kolikem
Vseobecné objednaci udaje
Typ HDC MFGL 6B BA Verze
Cislo 2736980000 Frame
objednavky
GTIN (EAN) 4050118822908
MnozZstvi 18T
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Elektrické moduly

Flexibiln{

Ctyfi velikosti modulu umoziiuji individualIni feseni a tim
Setii velké mnozstvi prostoru. Mensi rozte¢ také znamena
optimalizovany design.

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC MCOAX 4 MC Verze
Cislo 2748540000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118890754
MnozZstvi 5 ST

Modul, 48 V, 1.5 A, Poget pdlu: 4, Nalisované pfipojeni, Zastrény,

PoZadovany pocet mist na zasuvna pfipojeni: 1
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