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b’

RoHS

\/comvum

1/4" Sestihranna hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro
pfimé pfipojeni pFistroju
Rovné bity DIN 5264, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126

Vseobecné objednaci udaje

Verze Vlozka roubovaku, Sitka epele (B): 3 mm, Délka
cepele: 110 mm, Tloustka cepele (A): 0.5 mm

Cislo objednavky 2749040000

Typ BIT E6.3 0.5X3.0X110

GTIN (EAN) 4050118895346

Mnozstvi 5 items

Datum vytvoreni 03.12.2025 11:38:21 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1


https://eshop.weidmueller.com/p/2749040000

Datovy list

BIT E6.3 0.5X3.0X110

Technické udaje
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Sitka 110 mm Sitka (v palcich) 4.3307 inch
Cista hmotnost 69
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Technické udaje
Popis vyrobku Bit s plochym hrotem 0,5 x

3,0x 110
Sroubovaci nafadi
Sitka Gepele (B) 3 mm Tloustka Cepele (A) 0.5 mm
Tvar E 6.3 DIN 3126, S drazkou  Délka cepele 110 mm
Klasifikace
ETIM 8.0 EC003864 ETIM 9.0 EC003864
ETIM 10.0 EC003864 ECLASS 14.0 21-04-42-04
ECLASS 15.0 21-04-42-04
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