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Sady Sroubovak izolovanych dle VDE, k praci na soucas-
tech pod napétim az do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN
EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,GS” bezpec-
nost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované chrom-
vanadiové molybdenové oceli, Uprava povrchu z délového
bronzu.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Sroubovak, Sitka Gepele (B): 4 mm, 100 mm,
Tloustka cepele (A): 0.8 mm

Cislo objednavky 2749150000

Typ SDIL 0,8X4,0X100

GTIN (EAN) 4050118895452

Mnozstvi 1 items

Stav objednavky Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.

Posledni datum objed- 2026-02-28T00:00:00+01:00
navky

Datum vytvoreni 12.04.2026 05:25:57 MEZ
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&

Rozméry a hmotnosti

Sitka 200 mm Sitka (v palcich) 7.874 inch
Pramér 4 mm Cista hmotnost 679
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Neni ovlivhéno
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Technické udaje
Popis vyrobku Sroubovak s ostfim na Verze rovny
drazku, izolovany dle VDE,
0,8x4,0x 100
Sroubovaci naradi
Sitka Gepele (B) 4 mm Tloustka Cepele (A) 0.8 mm
Tvar S drazkou Délka cepele 100 mm
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000158 ETIM 9.0 EC000158
ETIM 10.0 EC000158 ECLASS 14.0 21-04-04-07
ECLASS 15.0 21-04-04-07
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