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SDIS 0.6X3.5X100

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

VDE izolovany plochy Sroubovak, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/ 1. Rukojet
SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Verze Sroubovak, Sitka Eepele (B): 3.5 mm, Délka epele:
100 mm, Tloustka cepele (A): 0.6 mm

Cislo objednavky 2749810000

Typ SDIS 0.6X3.5X100

GTIN (EAN) 4050118897012

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 22.03.2026 10:59:14 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2749810000
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Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni

Schvaleni

&

Rozméry a hmotnosti

Délka 205 mm Délka (v palcich) 8.0709 inch
Pramér 3.5 mm Cista hmotnost 349
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Neni ovlivhéno
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Technické udaje
Popis vyrobku Sroubovak s ostfim na Verze rovny
drazku, izolovany dle VDE,
0,6 x 3,6 x 100
Sroubovaci naradi
Sitka Gepele (B) 3.5 mm Tloustka Cepele (A) 0.6 mm
Tvar S drazkou Délka cepele 100 mm
Typ cepele B
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000158 ETIM 9.0 EC000158
ETIM 10.0 EC000158 ECLASS 14.0 21-04-04-07
ECLASS 15.0 21-04-04-07
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