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K¥izovy Sroubovak pro Srouby Phillips, izolovany dle VDE,
SDIK PH DIN 7438, 1ISO 8764/2-PH, vystup podle normy
ISO 8764-PH, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Verze Sroubovak, Sitka Gepele (B): 1 mm, 80 mm,
Tloustka Cepele (A): 1

Cislo objednavky 2749890000

Typ SDIK PH1 X 80

GTIN (EAN) 4050118897098

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 11.12.2025 06:00:13 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1


https://eshop.weidmueller.com/p/2749890000

Datovy list

SDIK PH1 X 80

Technické udaje
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Rozméry a hmotnosti

Sitka 185 mm Sitka (v palcich) 7.2835 inch
Cista hmotnost 50¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Neni ovlivhéno

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické udaje

Popis vyrobku Sroubovak s kfizovou Verze rovny

hlavou izolovany dle VDE,
Phillips velikosti 1

Sroubovaci naradi

Sitka Gepele (B) T mm Tvar Philips, pfiblizné
Velikost 1 Délka cepele 80 mm

Velikost ¢epele, kfizova drazka 1

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000144 ETIM 9.0 EC000144
ETIM 10.0 EC000144 ECLASS 14.0 21-04-04-06
ECLASS 15.0 21-04-04-06

Datum vytvoreni 11.12.2025 06:00:13 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



