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Nase svorkovnice umoznuji spolehlivé vyrovnani potenci-
all, a to i v rozsahlych systémech.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Svorka k rozvadéni napajeni, Sroubové pfipojent,

Mosazné zbarvena, 50 mm?2, O A, Poget pfipojeni:

3, Pocet drovni: 1

Cislo objednavky 2756940000

Typ EBB 25-50/16 AM
GTIN (EAN) 4064675005216
MnozZstvi 10 items

Datum vytvoreni 31.12.2025 03:49:21 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (UR) E60693

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 24 mm Hloubka (v palcich) 0.9449 inch
Vyska 54 mm Vyska (v palcich) 2.126 inch
Sitka 20 mm Sitka (v palcich) 0.7874 inch
Cista hmotnost 122.26 g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..56 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -60 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP cdce83c3-e2d5-438e-93 1b-ad30ch93849e

Specifikace systému

Nutna koncova deska Ne Pocet potencial 1

Pocet Urovni 1 Pocet svérnych bod( na Uroven 2

Urovné propojené interné Ne PE pfipojeni Ano

Nosna lista TS 35 PE funkce Ano

Udaje materialu

Zakladni material Mosaz Barevny Mosazné zbarvena
Klasifikace hoflavosti UL 94 None

Dalsi technicka data

Verze testovana ve vybusném prostiedi Ne Typ montaze Pfisroubovéano
Data hodnoceni

Jmenovity prafez 50 mm?2 Jmenovity proud 0OA
Standardy IEC 60947-7-2 Zavaznost znedisténi 3
Rozméry

Rozmér k upevnéni 6 mm

Datum vytvoreni 31.12.2025 03:49:21 MEZ
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Prlfez vodiCe propojeni z vyroby max. 6 AWG Prafez vodiCe propojeni z vyroby min. 10 AWG

(UR) (UR)

C. osvéd&eni (UR) E60693 Prafez vodice propojeni v terénu min. 10 AWG
(UR)

Prifez vodiGe propojeni v terénu max. 6 AWG

(UR)

Vodice k upevnéni (dalsi pFipojeni)

Rozsah sevieni, dal$i pfipojeni, max. 16 mm?2 Rozsah sevfeni, dal$i pfipojeni, min. 6 mm?2

Typ pfipojeni, dalsi pripojeni Sroubové pfipojeni

Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Prafez propojeni AWG, max. AWG 1 Smeér pripojeni na strané

Utahovaci moment, min. 5 Nm Délka odizolovani 20 mm

Typ pfipojeni 2 Sroubové pripojeni Typ ptipojeni Sroubové pfipojeni

Pocet pfipojeni 3 Upinaci rozsah, max. 50 mm?2

Upinaci rozsah, min. 10 mm?2 Svérny Sroub M 10

Prifez propojeni AWG, min. AWG 8 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 16 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, max.

Prirez pfipojeni vodice, jemné splétany 10 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 16 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/1, max.

Prirez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 10 mm?2 Prarez pripojeni vodica, jemné stacené, 50 mm?2

s koncovkami DIN 46228/1, min. max.

Prafez pfipojeni vodicu, jemné stacené, 10 mm?2 Prafez pfipojeni vodicd, splétané, max. 50 mm2

min.

Prafez pfipojeni vodicu, splétané, min. 10 mm2 Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 50 mm?2
max.

Prarez pripojeni vodiCe, pevné jadro, 10 mm?2

min.

Vseobecné

Prafez propojeni AWG, max. AWG 1 Prafez propojeni AWG, min. AWG 8

Standardy IEC 60947-7-2 Nosna lista TS 35

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897

ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-19

ECLASS 15.0 27-25-01-19
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