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Rozsiteni kontaktd SAFESERIES pouziva relé s nucené VSeobecné objednaci udaje
vedenymi kontakty v souladu s typem A normy EN
61810-3. Proto je pfedur¢eno k monitorovani signalu v Verze SAFESERIES, Relé s nucené vedenymi kontakty 3
aplikacich na ochranu lidi a strojd. Zajistuje bezpe&nou NC a 3 NO kontakty nucené vedené (EN 61810-3

. , s , L R , typ A) AgSnO pozlacené, Jmenovité fidici napéti:
zpétnou vazbu na Urovni fizeni. Skladéa se z 5 riznych 24V DC +10 %, Trvaly proud: 6 A, Zasuvné pfipo-
zasuvnych relé s odpovidajicimi Sroubovymi paticemi v _ jeni Plug-in, Testovaci tlagitko k dispozici: No
provedeni kontaktd 2 NO + 2 NC, 3NO + 1 NC, 4 NO + 2  Uislo objednévky 2759060000

Typ FSR0335024 FG

NC, 3 NO + 3NC ab NO + 1 NC. Je-li aplikace navrzena

podle normy EN/ISO 13849-1, Ize dosdhnout Urovné

vykonnosti PL "e". Zakladni komponent je rovnéz vhodny

pro bezpecnostni aplikace podle normy IEC/EN 62061,

aby bylo dosaZeno Urovné integrity bezpecnosti SIL3.

¢ Relé s nucené vedenymi kontakty do EN 61810-3 typ
A

¢ Schvaleni cULus pro vysokou akceptaci na severoame-
rickém trhu

¢ Schvaleni CQC pro vyhovéni ¢inskym normam kvality

¢ Sestavena a 100% funkéné testovana sada sestavajici z
relé a patice s integrovanou stavovou LED

¢ Diagnostické pokryti 99 %
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Osvédcéeni
Schvaéleni
Ji é- Tm

c us TUV  Approved
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E224238
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 24 mm Hloubka (v palcich) 0.9449 inch
Vyska 50 mm Vyska (v palcich) 1.9685 inch
Sitka 13 mm Sitka (v palcich) 0.5118 inch
Cista hmotnost 24 g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Okolni teplota -40 °C...85 °C
Provozni teplota VlIhkost 5-85 %, bez kondenzace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovuijici

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmenovité adaje UL

C. osvédé&eni (cURus) E224238

Ridici strana

Jmenovité fidici napéti 24V DCx10 % Jmenovity proud DC 21 mA
Jmenovité vykonové Gdaje 500 mW Odpor civky 1152 Q0+ 10 %
Ukazatel stavu Ne

Strana zatéze

Rated switching voltage 250V AC Trvaly proud 6A

Max. ¢etnost spinani pfi jmenovité zatézi 0.1 Hz Max. spinaci napéti, AC 400V

Max. spinaci napéti, DC 250V Spickovy proud 30A/20ms
AC spinaci vykon (odporovy), max. 1500 VA DC spinaci vykon (odporovy), max. 144 W @ 24V
Odlozeni zapnuti <20 ms Odlozeni vypnuti <20 ms

Typ kontaktu 3 NC and 3 NO contacts Mechanicka Zivotnost 10x 106 spinaci cykly

forcibily guided (EN
61810-3 type A) (AgSnO

gold-plated)
Min. spinaci vykon 2mA@24V,4mA@ 12
V,10mA@5V
Obecné udaje
Provozni nadmofrska vyska <2000 m
Testovaci tlacitko k dispozici No
Barevny Transparentni
Komponent s klasifikaci hoflavosti UL 94 Komponent Kryt relé
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2
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Technical data
Komponent Zakladna relé
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Koordinace izolace
Koordinace izolace podle IEC61810-1 Jmenovité napéti 250V
Zavaznost znecisténi 2 Kategorie razového napéti 1]
Uvolnéni a povrchové vzdalenosti, =28 mm Dielektricka pevnost, kontrolni strana- 4 kVef / 1 min
kontrolni strana - strana zatéze strana zatéze
Typ izolace u vstupu a vystupu vyztuzend izolace Dielektricka pevnost sousednich 2,5 kVef/ 1 min
kontaktt
Typ izolace u okolnich kontaktd Zakladni izolace Dielektricka pevnost otevieného 1,5 kVef / 1 min.
kontaktu
Impulzni vydrzné napéti u vstupu 10 kV (1,2/50 us) Stupen kryti IP50
a vystupu
Impulzni vydrZzné napéti u okolnich 5 kV (1.2/50 us)
kontaktt
Dalsi detaily o certifikacich / normach
C. osvédéeni (cURus) E224238
Data pFipojeni
Metoda pfipojeni vodice Zasuvné pripojeni Plug-in
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Schéma pFipojeni
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Kody typa

N | N | N | | | |

FS Functional Safety |_| Type of contact addition
FG Forcibly Guided

H Relay contacts

Numbers of

changeover contacts

. Coil voltage

024 24VDC

Numbers of

normally open contacts

Numbers of | Contact material

normally close contacts

|5 AgSn0 gold plated
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