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Rozsiteni kontaktd SAFESERIES pouziva relé s nucené

vedenymi kontakty v souladu s typem A normy EN

61810-3. Proto je preduréeno k monitorovani signalu v

aplikacich na ochranu lidi a strojd. Zajistuje bezpecnou

zpétnou vazbu na Urovni fizeni. Sklada se z 5 rliznych

zasuvnych relé s odpovidajicimi Sroubovymi paticemi v

provedeni kontaktd 2 NO+ 2 NC, 3NO+ 1 NC,4 NO + 2

NC, 3 NO + 3NC ab NO + 1 NC. Je-li aplikace navrzena

podle normy EN/ISO 13849-1, Ize dosdhnout Urovné

vykonnosti PL "e". Zakladni komponent je rovnéz vhodny

pro bezpecnostni aplikace podle normy IEC/EN 62061,

aby bylo dosaZeno Urovné integrity bezpecnosti SIL3.

¢ Relé s nucené vedenymi kontakty do EN 61810-3 typ
A

¢ Schvaleni cULus pro vysokou akceptaci na severoame-
rickém trhu

¢ Schvaleni CQC pro vyhovéni ¢inskym normam kvality

¢ Sestavena a 100% funkéné testovana sada sestavajici z
relé a patice s integrovanou stavovou LED

¢ Diagnostické pokryti 99 %

Vseobecné objednaci udaje

Verze SAFESERIES, Reléovy modul s nucené vedenymi
kontakty 2 NC a 4 NO kontakty nucené vedené
(EN 61810-3 typ A) AgSnO pozlacené, Jmenovité
fidici napéti: 24 V DC £10 %, Trvaly proud: 6 A,
Sroubové pripojeni, Testovaci tla&itko k dispozici:

No
Cislo objednavky 2759090000
Typ FSKIT 24VDC 4NO2NC FG LD AGSNO AU
GTIN (EAN) 4064675009337
Mnozstvi 1 items
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Osvédcéeni
Schvaleni

€ ¢(U)ys UK

LISTED cq

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E223474
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 59.8 mm Hloubka (v palcich) 2.3543 inch
Vyska 89.4 mm Vyska (v palcich) 3.5197 inch
Sitka 29.8 mm Sitka (v palcich) 1.1732 inch
Cista hmotnost 63.3¢g
Teploty
Skladovaci teplota -40°C..70°C Okolni teplota -25 °C...bb5 °C

Provozni teplota

Vihkost

Rel. vihkost 5...85 %, bez
kondenzace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li

pouzitelné/znadmo)

6¢, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

19f8b897-8687-40cb-b680-a1c1dbbfdebe

Jmenovité tdaje UL

Okolni teplota (provozni), max. 70°C Prafez pfipojeni AWG, min. AWG 20

Prafez pfipojeni AWG, max. AWG 16 Typ vodice pevny médény vodic,
flexibilni médény vodi¢

Utahovaci moment, max. 1 Nm

Ridici strana

Jmenovité fidici napéti 24V DC 10 % Jmenovity proud DC 25,56 mA

Jmenovité vykonové udaje 620 mW Ukazatel stavu Zelena LED

Ochranny obvod Nulova dioda

Strana zatéze

Rated switching voltage 250V AC Trvaly proud 6 A

Max. ¢etnost spinani pfi jmenovité zatézi 0.1 Hz Max. spinaci napéti, AC 400V

Max. spinaci napéti, DC 250V Spickovy proud 30A/20ms

AC spinaci vykon (odporovy), max. 1500 VA DC spinaci vykon (odporovy), max. 144 W @ 24V

Odlozeni zapnuti <20 ms Odlozeni vypnuti <20 ms

Typ kontaktu

2 NC and 4 NO contacts
forcibily guided (EN
61810-3 type A) (AgSnO
gold-plated)

Mechanicka Zivotnost

10x 106 spinaci cykly

Min. spinaci vykon

2mA@24V,10mA@ 12
V,100mA@5V
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Provozni nadmofrské vyska

< 2000 m, nad hladinou more

Nosna lista TS 35

Testovaci tlacitko k dispozici No

Indikator pozice mechanického Ne

prepinace

Barevny Antracitova

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Komponent s klasifikaci hoflavosti UL 94 Komponent Objimka
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2
Komponent Kryt relé
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2
Komponent Zakladna relé
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Koordinace izolace

Koordinace izolace podle IEC 61984 Jmenovité napéti 250V
Zavaznost znedisténi 2 Kategorie rdzového napéti 1}
Uvolnéni a povrchové vzdalenosti, =23 mm Dielektricka pevnost, kontrolni strana- 2,5 kVef/ 1 min

kontrolni strana - strana zatéze

strana zatéze

Typ izolace u vstupu a vystupu

Zakladni izolace

Dielektricka pevnost sousednich
kontakt(

2,5 kVeff / 1 min.

Typ izolace u okolnich kontaktt

Zakladni izolace

Dielektricka pevnost otevieného
kontaktu

1,5 kVef / 1 min.

Dielektricka pevnost k montazni listé 4 kVeff / 1 min. Impulzni vydrZzné napéti u vstupu 2,5 kv
a vystupu
Stupen kryti IP10 Impulzni vydrZzné napéti u okolnich 2,5 kV
kontakt(
Dalsi detaily o certifikacich / normach
C. osvédéeni (cULus) E223474
Data pripojeni
Metoda pripojeni vodice Sroubové pfipojeni Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 7 mm
Utahovaci moment, min. 0.4 Nm Utahovaci moment, max. 1 Nm
Rozsah sevieni, jmenovité pripojeni 1.5 mm? Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2
Upinaci rozsah, max. 1.5 mm? Prafez propojeni AWG, min. AWG 20
Prafez propojeni AWG, max. AWG 14 Prafez vodice, pevny, min. 0.5 mm?2
Prifez vodice, pevny, max. 1.5 mm?2 Prafez vodice, pevnym, min. (AWG) AWG 20
Prafez vodice, pevnym, max. (AWG) AWG 14 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0.5 mm?2
min.
Prarez pfipojeni vodica, jemné stacené, 1.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, AWG 20
max. min. (AWG)
Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, AWG 14 Pruafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm?2
max. (AWG) s koncovkami DIN 46228/4, min.
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.75 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, max.
Klasifikace
ETIM 6.0 EC001437 ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01 ECLASS 10.0 27-37-16-01
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ECLASS 11.0 27-37-16-01 ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Schéma pFipojeni
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Kody typa

INEmEEEN

FS Functional SafetyJ L AU Gold plated contacts

KIT  Kit with screw connections

AGSN AgS ct material
Nominal control voltage | GSNO GSn0 contact materia

24 vV0C [
| LED status indicator for input side
Numbers of contacts = + Free-wheeling diode
and contact design
2N02NC 2NO+2NC
JNOINC 3NO+1NC {FG Forcibly Guided contacts
3N03NC 3ND+3NC
ANQ2ZNC 4NO+2NC
SNOINC 5NO+1NC
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K¥izovy Sroubovak, Phillips

KFizovy Sroubovék, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO
8764 /2-PH, vystup podle ISO 8764-PH, hrot ChromTop,
rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDK PH1 X 80 Verze
Cislo 2749410000 Sroubovak, Sitka &epele (B): 1 mm, 80 mm, Tloustka &epele (A): 1
objednavky

GTIN (EAN) 4050118895636
MnozZstvi 1ST

Prazdné

- — ESG je vyzkouSeny stitek ve formatu MultiCard pro fadu
[ w rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce
- kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.
****** K dispozici jsou rizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako
‘ jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.
, Struény prehled vyhod:
( . étl’tky pro vSestranné vyuziti - samolepici nebo
: pfipeviiovaci Stitky, v zavislosti na typu
‘ ¢ Pro sekvencéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG Sstitky pro pripnuti k listé na znacky
¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 6/15 K MC NE GE Verze
Cislo 1880130000 ESG, Znacky na pfistroje x 156 mm, PA 66, Barevny: Zluta, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248478910
MnozZstvi 200 ST

Typ ESG 6/15 K MC NE WS Verze
Cislo 1880100000 ESG, Znacky na pfistroje x 15 mm, PA 66, Barevny: Bila, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248478781
MnozZstvi 200 ST

Typ ESG 6/17 K MC NE GE Verze
Cislo 1880110000 ESG, Znacky na pfistroje x 17 mm, PA 66, Barevny: ZIuta, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248478798
Mnozstvi 200 ST
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Typ ESG 6/17 K MC NE WS Verze
Cislo 1880120000 ESG, Znacky na pfistroje x 17 mm, PA 66, Barevny: Bila, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248478804
MnozZstvi 200 ST

ESG 6/15

Zarucéena dlouha zZivotnost: ESG

§t|’tky v nékolika barvach a formatech maiji silnou lepivou
vrstvu k zajisténi toho nejlepsiho spojeni s podkladovym
materidlem. Diky dvojitému laminovanému polyesteru je
zakladovy material velmi tenky a zaroven extrémné odolny
proti pretrzeni.

Vase vyhody s MultiMark

¢ “RGzné materialy pro riizné pozadavky”

¢ Lze pouzit s vybavenim od riznych vyrobct

¢ Znacky na zafizeni se znAmym designem

Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 6/15 MM WS Verze
Cislo 2619940000 ESG, Znacky na pfistroje, 6 x 15 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118626148
MnozZstvi 3000 ST

ESG 6/17

Zarucena dlouha zivotnost: ESG
) Stitky v nékolika barvach a formatech maji silnou lepivou
\\ vrstvu k zajis§téni toho nejlepsiho spojeni s podkladovym
' \.1 materialem. Diky dvojitému laminovanému polyesteru je
| zakladovy material velmi tenky a zaroven extrémné odolny
0 ) proti pretrzeni.

=/ Vase vyhody s MultiMark
¢ “Rizné materialy pro rizné pozadavky”

* Lze pouzit s vybavenim od riznych vyrobcl
* Znacky na zafizeni se zndAmym designem
Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 6/17 MM WS Verze
Cislo 2005100000 ESG, Znacky na pfistroje, 6 x 17 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118390728
MnozZstvi 3000 ST
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