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COMPLIANT

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 2761060000

Typ SET BSCZ/SSC 4.00/12/90/3.2 SN BK SO
GTIN (EAN) 4064675022855

Mnozstvi 40 items

Baleni Box
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Osvédcéeni

Schvaleni “

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (cURus) E60693

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 15.7 mm Hloubka (v palcich) 0.6181 inch
Vyska 25.2 mm Vyska (v palcich) 0.9921 inch
Sitka 49.03 mm Sitka (v palcich) 1.9303 inch
Cista hmotnost 2291g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 18d33292-€933-40ac-8dbe-4904ce2cdae7

Baleni

Baleni Box Délka VPE 502.00 mm
Sitka VPE 389.00 mm Vyska VPE 220.00 mm
Udaje o materialu

Izolaéni material PA Barevny cerna
Barevny graf (podobné) RAL 9011 Moisture Level (MSL)

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Material kontaktu Slitina
Povrch kontaktu pocinované Provozni teplota, min. -50 °C
Provozni teplota, max. 120°C

Jmenovité adaje podle IEC

Jmenovity proud, max. pocet poli 136 A Jmenovity proud, min. pocet pél 16.56 A
(Tu=20 °C) (Tu=40 °C)

Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 600V Jmenovité napéti pro tfidu prepéti / 300V
stupen znecisténi ll/2 stupen znecisténi lll/2

Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4000 V Jmenovité impulzni napéti pro tfidu 4000V
prepéti / stupen znecisténi ll/2 prepéti / stupen znecisténi lll/2

Jmenovité udaje podie UL 1059

Institut (cURus) CURUS C. osvédé&eni (cURus) E60693

Odkaz na hodnoty pro schvaleni

Specifikace jsou maximalni
hodnoty, podrobnosti viz
prislusna certifikace.

Dilezita poznamka

Poznamky
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01
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