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Zastrcky pro nas systém WeiCoS jsou k dispozici pro
v8echny rlizné systémy pfipojeni. Rozsah produkt( zahr-
nuje predem sestavené konektory od 1 do 10 péla a moz-
nost individualni sestavy. Tim je zaru¢ena maximalni fle-
xibilita pro kazdou aplikaci. PfizpGsobena pfislusenstvi
zvySuji bezpecnost a ochranu pred vlivy prostredi.

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 2762370000
Typ APG 6 L

GTIN (EAN) 4064675021377
Mnozstvi 50 items

Datum vytvoreni 06.01.2026 05:23:09 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/APG%206%20L

Datovy list

APG 6 L

Technické udaje

Osvédcéeni

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Schvaleni

UEA -\ 9

UL File Number Search Web UL

C. osvédé&eni (cURus) E60693

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 7.75¢g

CSA data hodnoceni

Priifez vodi¢e max. (CSA) 8 AWG Velikost napéti C (CSA) 300V
Velikost proudu C (CSA) 29 A C. osvédé&eni (CSA) 200039-80099474
Velikost napéti B (CSA) 300V Velikost proudu B (CSA) 29 A
Velikost napéti D (CSA) 600V Velikost proudu D (CSA) b A

Priifez vodice min. (CSA) 22 AWG

UL data hodnoceni

Prafez vodiCe propojeni z vyroby max. 8 AWG Velikost napéti B (cURus) 600V
(cURus)

Velikost napéti D (cURus) 600V C. osvédé&eni (cURus) E60693
Prafez vodice propojeni v terénu min. 22 AWG Prafez vodice propojeni z vyroby min. 22 AWG
(cURus) (cURus)

Velikost proudu B (cURus) 37A Velikost napéti C (cURus) 600V
Velikost proudu C (cURus) 37A Velikost proudu D (cURus) 5A

Prifez vodiGe propojeni v terénu max. 8 AWG

(cURus)

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90

Datum vytvoreni 06.01.2026 05:23:09 MEZ
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

