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Zastrcky pro nas systém WeiCoS jsou k dispozici pro
v8echny rlizné systémy pfipojeni. Rozsah produkt( zahr-
nuje predem sestavené konektory od 1 do 10 péla a moz-
nost individualni sestavy. Tim je zaru¢ena maximalni fle-
xibilita pro kazdou aplikaci. PfizpGsobena pfislusenstvi
zvySuji bezpecnost a ochranu pred vlivy prostredi.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Rada A, Boénice
Cislo objednavky 2762380000
Typ MCV APG 6

GTIN (EAN) 4064675021384
Mnozstvi 50 items

Datum vytvoreni 14.03.2026 05:22:50 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2762380000
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Technické udaje

Rozméry a hmotnosti
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Hloubka 41.8 mm Hloubka (v palcich) 1.6457 inch
Vyska 24.3 mm Vyska (v palcich) 0.9567 inch
Sitka 2.45 mm Sitka (v palcich) 0.0965 inch
Cista hmotnost 05¢g

Teploty

Okolni teplota -60 °C...85 °C Trvala provozni teplota, min. -60 °C
Trvala provozni teplota, max. 130°C

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny Tmavé bézova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

S pripinacimi koliky Ano Prichytka Ano

Typ upevnéni clip-in Typ montaze Prichytka
Klasifikace

ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 14.0 27-25-03-01
ECLASS 15.0 27-25-03-01
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