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Civka, médény kabel, pruzny, 4 x 2 x AWG 26/7, Kat. 5,
zelena barva

Vseobecné objednaci udaje

Verze Systémovy kabel, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e
(TIAT568-B), PUR, 500 m

Cislo objednavky 2763500000

Typ IE-C5ES8UG-500

GTIN (EAN) 4064675016458

Mnoizstvi 1 items

Baleni na preklizkové civce
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IE-C5ES8UG-500

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Délka 500 m Délka (v palcich) 19685.0394 inch
Cista hmotnost 10750¢g

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C...75 °C Provozni teplota -40 °C...75 °C
Teplota instalace -10°C...60°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické specifikace kabelu

Barva oplasténi zelena (RAL 6018) Odolnost vuci olejiim in accordance with IEC
60811-2-1

Pocet vodicu 8 Stinény Ano

Halogen bez halogend, podle Izolace PE
IEC 60754-2

Odolnost proti Sifeni ohné in accordance with IEC ZkuSebni napéti: stinéni vodi¢-vodi¢ 1000 Vrms, 50 Hz, 1 min
60332-1

Pocet pola 8

Standardy

Standardni, sestava UL-Style 20963

(80°C/30V)

Vseobecné prislusenstvi komunika¢niho ISO / IEC 11801:2002, EN
kabelu 50173-1:2007

Korozivni G¢inky vypart to IEC 60754-2

Neprostupné pro kour No

Standardy specifické pro kabel

Standardni, sestava UL-Style 20963

(80°C/30V)

Vseobecné prislusenstvi komunikaéniho ISO / IEC 11801:2002, EN
kabelu 50173-1:2007

Korozivni G¢inky vypart to IEC 60754-2

Neprostupné pro kour No

Elektrické vlastnosti kabelu

Kategorie Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kapacita pfi 1 kHz 47 nF/km
Kat.5e (TIA T568-B)
Odpor smycky 290 Q/km Doba propagace signalu 4.85 ns/m
Zkusebni napéti: stinéni vodi¢-vodi¢ 1000 Vrms, 50 Hz, 1 min Zpozdéné zkresleni 25 ns/100m
Charakteristickd impedance 100 £ 5 Q pfi T00MHz
Mechanické a materialové vlastnosti kabelu
Odolnost vici olejum in accordance with IEC Bez obsahu silikonu Ano
60811-2-1
Odolné proti UV zareni Ano Halogen bez halogenu, podle

IEC 60754-2
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Polomér ohybu, min., opakovany
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10 x pramér kabelu

Polomér ohybu, min., jen jednou

4x primér kabelu

Odolnost proti opotiebeni

velmi dobré

Odolnost proti Sifeni ohné

in accordance with IEC
60332-1

Korozivni G¢inky vypart to IEC 60754-2 Neprostupné pro kouf No

Struktura kabelu

Prameny 7 Barva oplasténi zelena (RAL 6018)
Standardni oznaceni SF/UTP, Prafez 4*2*AWG 26/7 -

IE-5CC4x2xAWG26/7-
PUR LIO2YS(ST)C11Y (UL)
AWM 20963 80°C 30V

420,128 mm?

Stinéni SF/UTP Poget vodicu 8

Pruafez izolace T mm Izolace PE

Pramér plasté, max. 6.3 mm Pramér plasté, min. 5.7 mm
Material plasté PUR Usporadani jader vodice Krouceny par
Kompletni stinéni Hlinikova folie, Stinici Prekryvani opletu stinéni 65 %

oplet vyroben z médénych
dratku

Material vodice

Staceny pocinovany
médény vodic

Barevna posloupnost vodi¢l - pard
vodict

bila - modra, bila -
oranzova, bila - zelen4, bila
-hnéda

Tloustka opletu stinéni 0.1 mm

Klasifikace

ETIM 8.0 EC003249 ETIM 9.0 EC003249
ETIM 10.0 EC003249 ECLASS 14.0 27-06-18-01
ECLASS 15.0 27-06-18-01
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Detailni vykres

Datum vytvoreni 18.12.2025 10:07:34 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



