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Ochrana PV je fesSeni pro optimalni ochranu ménice. Je
velmi kompaktni a k pFipojeni k fotovoltaickym fetézctiim
vyzaduje pouze Y-kabel. Jedna se tedy o idedlni vyro-
bek pro modernizaci stavajicich FV instalaci v obytnych
domech s prepétovou ochranou.

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Surge protection, 2 MPP's, Surge protection I,
WMA4C, 1500 V

Cislo objednavky 2764180000

Typ VPUM2I2SXFXV201TXPX15
GTIN (EAN) 4064675016144

Mnozstvi 1 items

Stav objednéavky

Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.

K dispozici do

2026-03-31T00:00:00+02:00

Alternativni vyrobek

PVIDC 11 10 2MPP SPD1 MC4 10
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Osvédcéeni

Schvaéleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 91 mm Hloubka (v palcich) 3.56827 inch
Vyska 160 mm Vyska (v palcich) 6.2992 inch
Sitka 168 mm Sitka (v palcich) 6.6142 inch
Cista hmotnost 886 g

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Okolni teplota -40 °C...85 °C
Provozni teplota -40°C..85°C VlIhkost Rel. vlhkost 5-95 %
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Schvaleni a normy

Schvaleni EN 50539-11

Obecna data

Standardy EN 50539-11 Stupen kryti IP67

Ochrana proti pfepéti na DC strané

Standardy EN 50539-11 Vybijeci proud, max. (8/20 us) 40 kA
Stupen kryti Up (+/-, -/PE, +/PE) 4.8 kV Podminky a predpoklady EN 50539-11
Provozni vyska neuzemnéného PV <4000 m Zkratovy proud ISCPV 11 kA
systému
Celkovy vybijeci proud Icelkovy 50 kA Vybijeci proud In (8/20 us) 15 kA
(8/20us)
T¥ida poZadavku Typ Il Provozni vy§ka uzemnéného PV systému < 4000 m
PV napéti systému, max. Ucpv 1500V
Pouzdro
Pfipojeni krytu Ctyfmi otvory pod 3rouby Retézec typu pfipojeni Zastréka WM4C
krytu
Vstupy
Poc¢et bod maximalniho vykonu (MPP) 2 MPP
Funkéni uzemnovaci konektor Kabelovy vstup Pocet kabelovych 1
vstupu
Kabelové pfipojeni Typ pfipojeni PUSH IN
DC vstup + a- Pripojeni vodice Typ pfipojeni Zasuvny konektor
WM4C
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Kabelovy vstup Pocet kabelovych 2
vstupu

Typ pojistky Ani kazeta, ani drzak pojistek
Pocet fetézcovych vstuptd na MPP 1
Dulezita poznamka
Informace o produktu The SPD in the box cannot be replaced.
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000941 ETIM 9.0 EC000941
ETIM 10.0 EC000941 ECLASS 14.0 27-17-14-02
ECLASS 15.0 27-17-14-02

Listy specifikaci zakazky

Dlouhé specifikace

Designation 2: VPU PV
BOX WM4 115 1500 2M
Over voltage protection
box for inverters with
2Mpp tracker, used to
protect the DC side.

Max. String voltage Uoc:
1500 V MPPT1: 1 input,
connection via WM4

C plug-in connector,
compatible with cable type
TUV 2 Pfg1169/08.07 /
EN 50618:2069 MPPT
2 is identical to MPPT

1 Connection of the

box in stitch without DC
switch 2 surge protection
type Il Connection of
functional earth via
cable glands (8-12mm®@)
cable cross-section:
16mm?2 Protection class:
IP65 and IP67 Plastic
enclosure Dimensions
HxWxD:168x160x91
mm According to
standard, EN 50539-11:
2013+A1:2014 IEC
61643-31:2018
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Connection diagram Connection diagram
PV Protest 2 MPPT with X Cable PV Protect 2 MPPT with Y Cable
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All dimensios are in mm ‘
i
I

PVN1M216 SOF3V101TXPX 10
Series Voltage
PVN = PV Next 10=1kV
VPU = PV Protect 11=11kV
16 = 1.5kV
Level Powe
1= D trunk box (L1) rsupBly
x=n/a
Series Monitoring
1= 1 MPPT supported x=
2 =2MPPT supported
3= 3MPPT suppurted Output Typo
4~ 4 MPPT supported G oasth
6 = 6 MPPT supported 2 - MC4vo 2
Inputs SPD
1...12 inputs 2/0=TYPIl
1=TYPI+I
X = No SPD
Switch
x=n/a Fuses
0 = manual switch x=n/a
1 = remote switch 3 = only fuse holders
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>

FiZzovy Sroubovak, Phillips

A

Vseobecné objednaci udaje

KFizovy Sroubovék, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO
8764 /2-PH, vystup podle ISO 8764-PH, hrot ChromTop,
rukojet SoftFinish

Typ SDK PH2 Verze
Cislo 9008490000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056484
MnozZstvi 1ST

Prislusenstvi

@ W

Vseobecné objednaci udaje

Ochranny kryt proti prachu ,Dustcap VSSO” chrani
solarni konektory Weidmdiller a typ 4 pfed prachem a
nedistotami.

.SafetyClip” chrani konektory spole¢nosti Weidmiiller
pfed neiimyslnym otevienim a lze je otevfit pouze pomoci
specialniho vSestranného nastroje.

Typ VSSO WM4 C Verze
Cislo 1254870000 Fotovoltaika, Plochy design
objednavky

GTIN (EAN) 4050118047479
MnozZstvi 100 ST

..- pro fotovoltaické zasuvné konektory

Po odstranéni izolace lze nakrimpovat pfislusny kontakt
nebo koncovku na konec vodice. Krimpovani vytvori
bezpecné pfipojeni mezi vodi¢em a kontaktem a z velké
¢asti nahradilo péajeni. Krimpovani znamena vytvoreni
homogenniho, trvalého pfipojeni mezi vodicem a
pfipojovacim prvkem. Pfipojeni Ize provést pouze za
pomoci vysoce kvalitniho a pfesného nastroje. Vysledkem
je bezpecné a spolehlivé mechanické i elektrické
pfipojeni. Spole¢nost Weidmiiller nabizi Sirokou fadu
mechanickych krimpovacich klesti. Vestavéné racny s
mechanismem uvolnéni zajistuji optimalni krimpovani
Krimpovana pfipojeni vytvofena nastroji od spole¢nosti
Weidmiiller odpovidaji mezinarodnim standarddim a
predpistim.

Creation date 10.01.2026 12:07:34 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ CTF PV WM4 Verze
Cislo 1222870000 Fotovoltaika, Nastroj k nalisovani fotovoltaickych kontaktd,
objednavky Mechanické, bez vymeénitelnych vlozek

GTIN (EAN) 4050118006254
MnozZstvi 18T

* Na pruzné a pevné vodice s izolaci ze specialnich
material

¢ VVysoce kvalitni odizolovani pro priimyslové aplikace
(odpovida pozadavkiim leteckého priimyslu)

* Specialné tvarované odizolovaci ¢epele umoznuji
odizolovani specialnich typ( konfiguraci izolace a vodice

¢ Délka odizolovani je nastavitelna pomoci koncové
zarazky

* Velmi mnohostranné diky vymeénitelnym odizolovacim
jednotkam

* Vysledky odizolovani pfesné opakované vzdy znovu a
znovu

¢ Bez poskozovani vodice

¢ Spolehlivy nastroj s dlouhou zZivotnosti diky robustnimu
designu

* Integrovana funkce fezani

Vseobecné objednaci udaje

Typ MULTI-STRIPAX PV Verze
Cislo 1190490000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4032248973262
MnozZstvi 18T

Prislusenstvi
Ochranny kryt proti prachu ,Dustcap VSSO” chrani
solarni konektory Weidmidiller a typ 4 pfed prachem a
necistotami.
.SafetyClip” chrani konektory spoleé¢nosti Weidmiiller
$ pred neimyslinym otevienim a lze je otevrit pouze pomoci

specialniho vSestranného néstroje.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SAFETY-CLIP PV-STICK VP... Verze
Cislo 1328150000 Fotovoltaika, PrisluSenstvi, Pojistna spona
objednavky

GTIN (EAN) 4050118238631
Mnozstvi 10 ST

Creation date 10.01.2026 12:07:34 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

o

Rychlejsi je lepSi. To také plati pro kabelaz solarnich

systém(. Nase praktické konektory se dobre drzi v ruce

i pfi mrazu a Ize je instalovat velice rychle a snadno bez

krimpovacich klesti.

Nepotrebujete krimpovaci kontakty a krimpovaci klesté

a vyhnete se chybnému zapojeni. Tim usetfite 50 % casu

pfi instalaci - bez vlivu na kvalitu. Nové fotovoltaické

konektory jsou schvalené TUV (némecky technicky

inspektorat) a odpovidaji IEC 62852.

Nase technologie ,.SNAP IN“ umoznuje bezpeéné

pfipojeni s minimalnim Usilim - vloZte, otocte: proud!

* 1500 V DC (DE) / 1500 V DC (EN)

* PRIPINACI technologie

* Kvalita v souladu s normou IEC 62852

* Ergonomicky, oceriovany design

* Nejrychlejsi fotovoltaicky konektor, ktery je v
soucasnosti k dispozici

¢ Spolehliva aretace

Typ PV-STICK SET Verze

Cislo 1422030000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118225723

MnozZstvi 1ST

Typ PV-STICK+ VPE10 Verze

Cislo 1303450000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118102468

MnozZstvi 10 ST

Typ PV-STICK- VPE10 Verze

Cislo 1303490000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118102529

MnozZstvi 10 ST

Kabely s konektorem X

Kabel Y slouzi k paralelnimu propojeni nékolika fetézct
ve fotovoltaickém systému, napf. k rozdéleni vedeni pred
stfidacem.

Kabely jsou k dispozici v riiznych variantach pfipojeni.
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Typ PVHXM+M+W-XX06M-11 Verze

Cislo 2814270000 Fotovoltaika, Kabel s konektorem X, 2x MC4 Female, 1x WM4 C Male,
objednavky 1x MC4 Male, 6mm?2, 1000 V

GTIN (EAN) 4064675298953

MnozZstvi 1ST

Typ PVHXM-M-W+XX06M+11 Verze

Cislo 2814260000 Fotovoltaika, Kabel s konektorem X, 2x MC4 Male, 1x WM4 C Female,
objednavky 1x konektor samice MC4, 6mm?2, 1000 V

GTIN (EAN) 4064675298946

MnozZstvi 18T

Typ PVHXWA+W+W-XX06W-15 Verze

Cislo 2814250000 Fotovoltaika, Kabel s konektorem X, 2x WM4 C Female, 2x WM4 C
objednavky Male, 6mm?2, 1500 V

GTIN (EAN) 4064675298939

Mnozstvi 18T

Typ PVHXW-W-W+XX06W+15 Verze

Cislo 2814240000 Fotovoltaika, Kabel s konektorem X, 2x WM4 C Male, 2x WM4 C
objednavky Female, 6mm?2, 1500 V

GTIN (EAN) 4064675298922

MnozZstvi 1ST

Typ PVHXW-W-PXXX06W+15 Verze

Cislo 2814280000 Fotovoltaika, Kabel s konektorem X, 2x WM4 C Male, 1x ¢astecné
objednavky odizolovany konec kabelu, 1x WM4 C Female, 6mm?2, 1500 V

GTIN (EAN) 4064675298960

MnozZstvi 18T

Typ PVHXW+W+PXXX06M-15 Verze

Cislo 2814290000 Fotovoltaika, Kabel s konektorem X, 2x WM4 C Female, 1x ¢aste¢né
objednavky odizolovany konec kabelu, 1x WM4 C Male, 6mm?2, 1500 V

GTIN (EAN) 4064675298977

MnozZstvi 1ST

Kabely s konektorem Y

Kabel Y slouzi k paralelnimu propojeni nékolika fetézct
ve fotovoltaickém systému, napf. k rozdéleni vedeni pred
stfidacem.

Kabely jsou k dispozici v riiznych variantach pfipojeni.

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Vseobecné objednaci udaje

Typ PVHYM+XXW-XX06M-11 Verze

Cislo 2814210000 Fotovoltaika, Kabel s konektorem Y, 1x konektor samice MC4, 1x
objednavky WM4 C Male, 1x MC4 Male, 6mm?2, 1100 V

GTIN (EAN) 4064675298892

MnozZstvi 1ST

Creation date 10.01.2026 12:07:34 MEZ
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Typ PVHYM-XXW+XX06M+11
Cislo 2814200000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675298885
MnozZstvi 18T

Verze
Fotovoltaika, Kabel s konektorem Y, 1x MC4 Male, 1x WM4 C Female,
1x konektor samice MC4, 6mm?2, 1100 V

Typ PVHYW-+XXW-XX06W-15
Cislo 2814190000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675298878
Mnozstvi 18T

Verze
Fotovoltaika, Kabel s konektorem Y, 1x WM4 C Female, 2x WM4 C
Male, 6mm?2, 1500 V

Typ PVHYW-XXW+XX06W+15
Cislo 2814180000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675298861
MnozZstvi 1ST

Verze
Fotovoltaika, Kabel s konektorem Y, 1x WM4 C Male, 2x WM4 C
Female, 6mm?2, 1500 V

Typ PVHYW-XXPXXX06W-+15
Cislo 2814220000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675298908
MnozZstvi 18T

Verze
Fotovoltaika, Kabel s konektorem Y, 1x WM4 C Male, 1x ¢astec¢né
odizolovany konec kabelu, 1x WM4 C Female, 6mm?2, 1500 V

FV oznacovaci sady

Vseobecné objednaci udaje

Typ PV MARKER 1-3 MPP
Cislo 8000149520
objednavky

GTIN (EAN) 4099987229197
Mnozstvi 1ST

Verze

Fotovoltaika, Znacky na pfistroje, PfisluSenstvi, Oznageni vodicu a
kabel(i, Kabelové vazaci pasky, Oznadovaci sada, Vystrazny Stitek,

Znacka na kabely, Samolepici
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Vseobecné objednaci udaje

e

o

Rychlejsi je lepSi. To také plati pro kabelaz solarnich

systém(. Nase praktické konektory se dobre drzi v ruce

i pfi mrazu a lze je instalovat velice rychle a snadno bez

krimpovacich klesti.

Nepotrebujete krimpovaci kontakty a krimpovaci klesté

a vyhnete se chybnému zapojeni. Tim usetfite 50 % casu

pfi instalaci - bez vlivu na kvalitu. Nové fotovoltaické

konektory jsou schvalené TUV (némecky technicky

inspektorat) a odpovidaji IEC 62852.

Nase technologie ,.SNAP IN“ umoznuje bezpeéné

pfipojeni s minimalnim Usilim - vloZte, otocte: proud!

* 1500 V DC (DE) / 1500 V DC (EN)

* PRIPINACI technologie

* Kvalita v souladu s normou IEC 62852

* Ergonomicky, oceriovany design

* Nejrychlejsi fotovoltaicky konektor, ktery je v
soucasnosti k dispozici

¢ Spolehliva aretace

Typ PV-STICK SET Verze

Cislo 1422030000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118225723

MnozZstvi 1ST

Typ PV-STICK+ VPE10 Verze

Cislo 1303450000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118102468

MnozZstvi 10 ST

Typ PV-STICK+ VPE200 Verze

Cislo 1303470000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118102543

Mnozstvi 200 ST

Typ PV-STICK+ VPE50 Verze

Cislo 1303460000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118102383

MnozZstvi 50 ST

Typ PV-STICK- VPE10 Verze

Cislo 1303490000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118102529

MnozZstvi 10 ST

Typ PV-STICK- VPE200 Verze

Cislo 1303510000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118102390

MnozZstvi 200 ST
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Counterpart

Typ PV-STICK- VPE50 Verze

Cislo 1303500000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118102536

MnozZstvi 50 ST

Kabely s konektorem X

N

Kabel Y slouzi k paralelnimu propojeni nékolika fetézct
ve fotovoltaickém systému, napf. k rozdéleni vedeni pred
stfidacem.

Kabely jsou k dispozici v rliznych variantach pfipojeni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ PVHXM+M+W-XX06M-11 Verze

Cislo 2814270000 Fotovoltaika, Kabel s konektorem X, 2x MC4 Female, 1x WM4 C Male,
objednavky 1x MC4 Male, 6mm?2, 1000 V

GTIN (EAN) 4064675298953

MnozZstvi 18T

Typ PVHXM-M-W+XX06M+11 Verze

Cislo 2814260000 Fotovoltaika, Kabel s konektorem X, 2x MC4 Male, 1x WM4 C Female,
objednavky 1x konektor samice MC4, 6mm?2, 1000 V

GTIN (EAN) 4064675298946

MnozZstvi 1ST

Typ PVHXWA+W+PXXX06M-15 Verze

Cislo 2814290000 Fotovoltaika, Kabel s konektorem X, 2x WM4 C Female, 1x ¢astec¢né
objednavky odizolovany konec kabelu, 1x WM4 C Male, 6mmz2, 1500 V

GTIN (EAN) 4064675298977

MnozZstvi 18T

Typ PVHXWA+W+W-XX06W-15 Verze

Cislo 2814250000 Fotovoltaika, Kabel s konektorem X, 2x WM4 C Female, 2x WM4 C
objednavky Male, 6mm?2, 1500 V

GTIN (EAN) 4064675298939

Mnozstvi 1ST

Typ PVHXW-W-PXXX06W+15 Verze

Cislo 2814280000 Fotovoltaika, Kabel s konektorem X, 2x WM4 C Male, 1x ¢astecné
objednavky odizolovany konec kabelu, 1x WM4 C Female, 6mm?2, 1500 V

GTIN (EAN) 4064675298960

MnozZstvi 1ST

Creation date 10.01.2026 12:07:34 MEZ
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counterpart www.weidmueller.com

Kabely s konektorem Y

Kabel Y slouzi k paralelnimu propojeni nékolika fetézct
ve fotovoltaickém systému, napf. k rozdéleni vedeni pred
stfidacem.

Kabely jsou k dispozici v rliznych variantach pfipojeni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ PVHYM+XXW-XX06M-11 Verze
Cislo 2814210000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675298892
Mnozstvi 1ST

Fotovoltaika, Kabel s konektorem Y, 1x konektor samice MC4, 1x
WM4 C Male, 1x MC4 Male, 6mm?2, 1100 V

Kabely s konektorem X

Kabel Y slouZi k paralelnimu propojeni nékolika fetézct
ve fotovoltaickém systému, nap¥. k rozdéleni vedeni pred
stfidacem.

Kabely jsou k dispozici v rliznych variantach pfipojeni.

Vseobecné objednaci udaje
Typ PVHXW-W-W+XX06W+15  Verze
Cislo 2814240000

Fotovoltaika, Kabel s konektorem X, 2x WM4 C Male, 2x WM4 C
objednavky Female, 6mm?2, 1500 V

GTIN (EAN) 4064675298922

MnozZstvi 18T

Kabely s konektorem Y

Kabel Y slouzi k paralelnimu propojeni nékolika fetézct
ve fotovoltaickém systému, napf. k rozdéleni vedeni pred
stfidacem.

Kabely jsou k dispozici v rliznych variantach pfipojeni.
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Data sheet

Weidmiiller 3£

VPUM2|2SXFXVZO 1TXPX15 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Counterpart

Vseobecné objednaci udaje

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Typ PVHYM-XXW+XX06M+11 Verze

Cislo 2814200000 Fotovoltaika, Kabel s konektorem Y, 1x MC4 Male, 1x WM4 C Female,
objednavky 1x konektor samice MC4, 6mm?2, 1100 V

GTIN (EAN) 4064675298885

Mnozstvi 18T

Typ PVHYW+XXW-XX06W-15 Verze

Cislo 2814190000 Fotovoltaika, Kabel s konektorem Y, 1x WM4 C Female, 2x WM4 C
objednavky Male, 6mm?2, 1500 V

GTIN (EAN) 4064675298878

MnozZstvi 18T

Typ PVHYW-XXPXXX06W+15 Verze

Cislo 2814220000 Fotovoltaika, Kabel s konektorem Y, 1x WM4 C Male, 1x ¢astecné
objednavky odizolovany konec kabelu, 1x WM4 C Female, 6mm?2, 1500 V
GTIN (EAN) 4064675298908

Mnozstvi 18T

Typ PVHYW-XXW+XX06W+15 Verze

Cislo 2814180000 Fotovoltaika, Kabel s konektorem Y, 1x WM4 C Male, 2x WM4 C
objednavky Female, 6mm?2, 1500 V

GTIN (EAN) 4064675298861

MnozZstvi 1ST
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