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Vnuﬁumﬁ

Spole¢nost Weidmiiller nabizi kompletni produktovou
fadu kabel(l a zdsuvnych konektort M5, M8 a M 12. Tato
produktova fada saha od rGznych variant pfipojovani po
rtzné materialy kabel(. Prosime kontaktujte nas, pokud
nemuzZete néco najit.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Sbérnice, Pocet péla: 2, 100 m, Stinény: Ano, LED:
Ne, Material plasté: PVC, Halogen: Ne

Cislo objednavky 2764910000

Typ SAIH-PB-2X0.34-PVC-100

GTIN (EAN) 4064675031154

Mnozstvi 1 items

Baleni na plastové civce

Datum vytvoreni 12.07.2026 02:27:17 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni UK
ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cistd hmotnost 60g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu 100 m Barva oplasténi Fialova
Odolnost vidi olejum Yes Vhodné pro nosice kabeld Ne

Prifez jadra 0.34 mm?2 Pocet vodic¢l 2

Stinény Ano Halogen Ne

Izolace TPM, PVC Polomér ohybu, min., pohyblivy 9 *primeér
Polomér ohybu, min., stacionarni 18x prlimeér kabelu Material plasté PVC

Odolnost vici jiskram ze svareni Ne Barevné kédovani cervena, zelena
Odolnost proti zkrutu 0°/m Teplotni rozpéti, stacionarni -20..70°C
Odolné vici perlam kovu ze svafovani  Ne Teplotni rozpéti, pohyblivé -5...60°C
Pocet polu 2 Vnéjsi pramér 7.8 mm £ 0.2 mm
Elektrické vlastnosti kabelu

Kategorie Ruzné

Mechanické a materialové vlastnosti kabelu

Odolnost vidi olejum Yes Barevny Cervena, Zelena
Halogen Ne Odolnost proti zkrutu 0°/m
Struktura kabelu

Barva oplasténi Fialova Pocet vodi¢l 2

Izolace TPM, PVC Material plasté PVC

Barevné kédovani cervena, zelena

Klasifikace

ETIM 8.0 EC003249 ETIM 9.0 EC003249
ETIM 10.0 EC003249 ECLASS 14.0 27-06-18-01
ECLASS 15.0 27-06-18-01
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