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RoHS

\/cumpum

RJ45 vlozky pro zasuvné konektory ver. 1 /4 /5 / 14,
HDC a rozvodné sk¥iné IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Vseobecné objednaci udaje

Verze RJ45 vlozka, Vlozka zastrcky RJ45, lisovani, PROFI-
NET

Cislo objednavky 2768720000

Typ |IE-PI-RJ45-TH-P

GTIN (EAN) 4064675024095

Mnozstvi 10 items

Datum vytvoreni 20.03.2026 12:31:17 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1


https://eshop.weidmueller.com/p/2768720000

Datovy list

IE-PI-RJ45-TH-P

Technické udaje
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 349

Teploty

Skladovaci teplota Provozni teplota -40 °C...70°C

Teplota instalace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovujici

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vseobecné udaje

Pfipojeni 1 Crimp Pripojeni 2 RJ45

Popis vyrobku Vlozka zastrcky RJ45, Propojeni PROFINET
lisovani

Barevny Ruzné Prafez izolace, min. 1.3 mm

Prirez izolace, max. 1.6 mm Kategorie Kat.5 (ISO/IEC 11801)

Povrch kontaktu Pozlaceny nikl Pramér pfipojeni, pevny vodi¢ 0.57..0.64 mm

Prarez pfipojeni vodice, pevny (AWG)  AWG 23..AWG 22 Pramér pfipojeni, pruzny vodi¢ 0.567..0.64 mm

Prarez pfipojeni vodice, pruzny vodi¢ AWG 23..AWG 22 Pramér plasté, max. 7.5 mm

(AWG)

Stinéni 3608&deg, celkovy kryt Stupen kryti IP67

Cykly zapojovani 750

Elektrické vlastnosti

Odpor kontaktu <10 mQ

Dielektricka pevnost, kontakt / stinéni = 1500 V AC/DC

Dielektricka pevnost, kontakt / kontakt = 1000 V AC/DC

PoE / PoE+ odpovida IEEE 802.3af

Obecné standardy

Standardni konektor IEC 60603-7

UL norma pro komunikaéni pfisluSenstvi UL 1863

Tridy kryti IP IEC 60529

Dulezita poznamka

Informace o produktu

Vlozky RJ45 pro zasuvné konektory ver.1 /4 /5 / 14 a HDC

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90
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