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Svét elektroniky v disku

Diky Sifce pouhych 6,1 mm vytvari vyvojar elektroniky
diky svym znalostem a odbornosti kompaktni propojené
.Svéty”. Specialné vyvinutd koncepce modularniho krytu
pro desku plosnych spoju nabizi idealni podminky pro
malé elektronické komponenty a pouziti svorek na desce
plosdnych spoju.

Maximalni volnost konstrukce diky velkorysé netto plose
6 800 mm?2 na desce plosnych spoji umoznuje optimalni
osazeni s prostorové tispornou geometrii svorek THR na
desce plosnych spoja s moznosti pajeni pretavenim. Bez-
chybnou montaz a pajeni podporuji optimalizované geo-
metrie rameckd a podpérné geometrie. Flexibilitu navic
zajistuji pfizpusobitelné konstrukéni moznosti, jako je zna-
¢eni, vybér barev a variabilni potiskovatelné oto¢né kryty.
Diky spojovacim prvkim umozZnujicim péajeni pretavenim
a strojové kompatibilnim oballim je zaru¢ena maximalini{
efektivita zpracovani - pro ¢asové Uspornou a pfesnou
montaz.
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Vseobecné objednaci udaje

Verze

Cislo objednavky

Zakladna, OMNIMATE Kryt - fada CH20M Aché-
tové Seda, Boéni panel skiing, Sitka: 5.3 mm
2771210000

Typ CH20M6 BC 4P-4P AGY 1 1293807
GTIN (EAN) 4064675031949
MnozZstvi 50 items
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 106.5 mm Hloubka (v palcich) 4.1929 inch
Vyska 107 mm Vyska (v palcich) 4.2126 inch
Sitka 5.3 mm Sitka (v palcich) 0.2087 inch
Cista hmotnost 21¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Udaje o materialu

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Izolaéni material PBT
Skupina izolaéniho materialu ] Provedeni povrchu neoSetiené
Zakladni material Plast Komparativni index sledovani (CTI) 400 = CTI <600
Individualizaéni moZnosti

Mozna vyfiznuti na miru Ano Mozna znaceni na miru Ano

Proces objednavky specificky pro

zékaznika

Viz pokyny pod zatézemi

Alternativni barvy

Vice na vyzadani

Obecné udaje

Barevny Achatové Seda Stupen kryti IP20 v instalovaném stavu
Barevny graf (podobné) RAL 7038 Encapsulation option Ne

Klasifikace

ETIM 7.0 EC001031 ETIM 8.0 EC001031

ETIM 9.0 EC001031 ETIM 10.0 EC001031

ECLASS 11.0 27-18-27-92 ECLASS 12.0 27-18-27-92

ECLASS 13.0 27-19-06-02 ECLASS 14.0 27-19-06-02

ECLASS 15.0 27-19-06-02
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Obrazek vyrobku Obrazek vyrobku

Obrazek vyrobku Rozmérovy vykres

Zakladni prvek bez funkéniho
vyfezu v oblasti zacvakavaci nohy
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