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Podobné ilustraci

Bezudrzbové a neopotiebitelné polovodicové relé s inte-

grovanou elektrickou izolaci, Sitka 6,4 mm s rozsahlym pfri-

slusenstvim, idealni pro spinani vyssich proudl a stejno-

smérnych napéti.

* Polovodicové relé pro specialni zatéze

¢ Idealni pro spinani vyssich proudl a stejnosmérnych
napéti

* Integrovana stavova LED pro snadné testovani funkci

* Integrovanéa chybovéa LED dioda pro jednoduchou kont-
rolu chyb

¢ Kompatibilni s celou fadou pfislusenstvi TERMSERIES

Vseobecné objednaci udaje

Verze Moduly TERMSERIES - kompaktni, Polovodic¢ové
relé, Jmenovité fidici napéti: 24 V DC £20 %,
Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvaly proud:

10 A, PUSH IN
Cislo objednavky 2773450000
Typ TOPH 24VDC 5-48VDC10A C1D2
GTIN (EAN) 4064675037224
MnozZstvi 1 items

Datum vytvoreni 04.12.2025 07:17:44 MEZ
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Technické udaje

Osvédcéeni
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Schvaleni

CEW- &

LISTED  rormazioc. ciD2
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E141197
Cislo certifikatu (cULUsEX) E324123
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 81.4 mm Hloubka (v palcich) 3.2047 inch
Vyska 89.4 mm Vyska (v palcich) 3.5197 inch
Sitka 6.4 mm Sitka (v palcich) 0.252 inch
Cista hmotnost 53¢g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Okolni teplota -40°C..70°C
Provozni teplota VlIhkost Relativni vlhkost 5-85%, Tu
=40 °C, bez kondenzace
Pravdépodobnost selhani
MTTF 276 a

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li

pouzitelné/znamo)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Jmenovité udaje UL

Typ vodice

flexibilni médény vodic,
pevny médény vodic

Ridici strana

Jmenovité fidici napéti

24V DC£20 %

24V DC£20 %

Jmenovity proud DC

8.1mA@24VDC

Jmenovité vykonové udaje

195 mW

Ukazatel stavu

Zelena LED, Cervena LED

Ochranny obvod

Ochrana pred zaménou
polarity

Strana zatéze

Rated switching voltage

5..48VDC

Trvaly proud

10A@60°C;9A@70
°C;2A@24VvDCDC 13

Max. ¢etnost spinani pfi jmenovité zatézi 50 Hz

Odlozeni zapnuti

Typ. 3.5 ms

Odlozeni vypnuti

0.75 ms

Odolnost proti zkratu

Ano (omezenona4 h /
externi omezeni proudu
<200 A)

Stavovy indikator strany zatéze

Cervena LED, zkrat /
pretiZzeni u vystupu

Ochranny obvod, strana zatéze

Odrusovaci dioda, Zkrat

Typ kontaktu

1 NO contacts (POWER
MOS-FET)
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Obecné udaje

Provozni nadmofrské vyska < 2000 m, nad hladinou mofe

Verze 10 A

Nosna lista TS 35

Testovaci tlacitko k dispozici No

Indikator pozice mechanického Ne

prepinace

Barevny cerna

Komponent s klasifikaci hoflavosti UL 94 Komponent Kryt
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Komponent Stavovy indikator relé
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2
Komponent Posunovac
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Koordinace izolace

Zavaznost znecisténi 2 Kategorie rdzového napéti 1]

Uvolnéni a povrchové vzdalenosti, 28 mm Dielektricka pevnost, kontrolni strana- 4 kVeff / 1 min.
kontrolni strana - strana zatéze strana zatéze

Dielektricka pevnost k montazni listé 4 kVeff / 1 min. Impulse withstand voltage 6 kV (1,2/50 ps)
Stupen kryti IP20

Dalsi detaily o certifikacich / normach

C. osvédéeni (cULus) E141197

Data pripojeni

Délka odizolovani 9 mm Metoda pfipojeni vodice PUSH IN
Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 9 mm Rozsah sevieni, jmenovité pripojeni 1.5 mm?2
Upinaci rozsah, min. 0.14 mm?2 Upinaci rozsah, max. 2.5 mm?
Prafez propojeni AWG, min. AWG 26 Prafez propojeni AWG, max. AWG 14
Prafez vodice, pevny, min. 0.5 mm? Prafez vodice, pevny, max. 1.5 mm?2
Prafez vodice, pevnym, min. (AWG) AWG 26 Prafez vodice, pevnym, max. (AWG) AWG 14
Prafez pfipojeni vodi¢l, jemné stacené, 0.35 mm2 Prafez pfipojeni vodica, jemné staéené, 2.5 mm?2
min. max.

Prarez pripojeni vodicl, jemné stacené, AWG 26 Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, AWG 14
min. (AWG) max. (AWG)

Prlrez pripojeni vodiCe, jemné splétany 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 1.5 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/4, max.

Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN 0.5 mm?2 Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN 1.5 mm?2
46228-1), min. 46228-1), max.

Velikost noze 0.6 x 3,6 mm

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001504 ETIM 9.0 EC001504
ETIM 10.0 EC001504 ECLASS 14.0 27-37-16-04
ECLASS 15.0 27-37-16-04

Datum vytvoreni 04.12.2025 07:17:44 MEZ
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Podobné ilustraci

Schéma pFipojeni
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Miscellaneous

Type code solid-state relay

Type
Termseries

T
0 Solid-State relay
P PUSH IN

Housing
L Low (L =2 LEVELS}
H High (H = 3 LEVELS)

Color-marking /
control voltage
.. TRAK
..0C
.. UC
«AG
UC=AC/DC

ECEN

Type of function
TRAK Railway application
C1D2 Class 1 Division 2 approved

Load side
nominal
voltage
current

Datum vytvoreni 04.12.2025 07:17:44 MEZ
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Prazdné

Vseobecné objednaci udaje

Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuzit i
s fadami | a Z. Velka plocha na znageni umozniuje dlouhé
fetézce znaka, ale také viceradkovy text.

étl’tky WS jsou idedlni na zna¢eni pomoci dlouhych
fetézcl znakd. Diky osvédé¢enému formatu MultiCard

je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
plotteru.

* | ze nasazovat v pasech nebo jednotlivé

. étl’tky v ovéfeném formatu MultiCard

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Typ WS 10/6 M MC NE WS Verze

Cislo 1818400000 WS, Oznadeni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4032248310876

MnozZstvi 600 ST

Propojky

Vseobecné objednaci udaje

Nastavitelné kfizové propojky

Zvyseni flexibility vaSich kfizovych propojek. Propojka

TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) umoznuje

individualni nastaveni propojeni s po¢tem az 51 pola.

Maximalni pocet pfipojitelnych pold byl zvysen na 32

pola. Material pasky lze zkratit na poZzadovanou délku

velice snadno. Kfizové konektory maiji presvédcivé

vlastnosti diky snadné manipulaci a viditelnosti a diky

jejich univerzalnim moZznostem pripojeni. Pfidavna

vyztuha predchazi deformaci pruziny béhem montaze.

¢ Individualné nastavitelné kfizové propojky s poétem az
51 pold

* Pfidavna lista pro vylou¢eni deformace pruziny

¢ Rozsitena propojka - moznost az 32 péli

¢ Odolnost proti otfesim

Typ TCC 6.4/51 RD Verze

Cislo 2556410000 TERMSERIES, Spojovaci konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118566925

MnozZstvi 10 ST

Typ TCC 6.4/51 OR Verze

Cislo 2556370000 TERMSERIES, Spojovaci konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118566680

MnozZstvi 10 ST

Datum vytvoreni 04.12.2025 07:17:44 MEZ
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Typ TCC 6.4/51 BL
Cislo 2556450000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118566963
MnozZstvi 10 ST

Verze
TERMSERIES, Spojovaci konektor

Typ TCC 6.4/51 BK
Cislo 2556490000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118567007
Mnozstvi 10 ST

Verze
TERMSERIES, Spojovaci konektor

Typ TCC 6.4/2 OR
Cislo 2556350000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118566826
MnozZstvi 10 ST

Verze
TERMSERIES, Spojovaci konektor

Typ TCC 6.4/2 BL
Cislo 2556430000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118566949
MnozZstvi 10 ST

Verze
TERMSERIES, Spojovaci konektor

Typ TCC 6.4/2 BK
Cislo 2556470000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118566987
MnozZstvi 10 ST

Verze
TERMSERIES, Spojovaci konektor

Typ TCC 6.4/10 RD
Cislo 2556400000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118566918
MnozZstvi 10 ST

Verze
TERMSERIES, Spojovaci konektor

Typ TCC 6.4/10 OR
Cislo 2556360000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118566673
MnozZstvi 10 ST

Verze
TERMSERIES, Spojovaci konektor

Typ TCC 6.4/10 BL
Cislo 2556440000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118566956
MnozZstvi 10 ST

Verze
TERMSERIES, Spojovaci konektor

Typ TCC 6.4/10 BK
Cislo 2556480000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118566994
MnozZstvi 10 ST

Verze
TERMSERIES, Spojovaci konektor

Typ TCC 12.8/26 RD
Cislo 2556420000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118566932
Mnozstvi 10 ST

Verze
TERMSERIES, Spojovaci konektor
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Typ TCC 12.8/26 OR Verze

Cislo 2556380000 TERMSERIES, Spojovaci konektor

objednavky

GTIN (EAN) 4050118566697

Mnozstvi 10 ST

Typ TCC 12.8/26 BL Verze

Cislo 2556460000 TERMSERIES, Spojovaci konektor

objednavky

GTIN (EAN) 4050118566970

Mnozstvi 10 ST

Typ TCC 12.8/26 BK Verze

Cislo 2556500000 TERMSERIES, Spojovaci konektor

objednavky

GTIN (EAN) 4050118567014

Mnozstvi 10 ST

Typ TCC 6.4/2 RD Verze

Cislo 2556390000 TERMSERIES, Spojovaci konektor

objednavky

GTIN (EAN) 4050118566901

MnozZstvi 10 ST

WS 12/6
WS/ DEK
MultiMark znacky pouzivaji inovativni kompozitni material
sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu

- znacky se bezpecéné pripne ke konektoru. Diky elastické
| povrchové Upravé se znacka snadno pripne. Tento

Vseobecné objednaci udaje

specialné razeny material Ize natdhnout, ¢imz Ize pokryt
razné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
nascitaji. Dal$i vyhoda: na material povrchu se skvéle
tiskne a tim zarucuje trvanlivé znaceni odolné proti
opotrebeni. RozliSeni tisku 300 dpi také umozniuje velmi
snadno ¢itelny potisk.

Vase vyhody s MultiMark

* Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmdiiller

* Pevné drzici a odolny tisk

¢ Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci

¢ Snadn4 instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu

* Velké pole pro Stitek pro optimalni itelnost

* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci

Typ WS 12/6 MM WS
Cislo 2007200000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118391886

MnozZstvi 600 ST

Verze

WS, Oznaceni svorek, 12 x 6 mm, Weidmueller, Bila
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Plochy Sroubovak

Vseobecné objednaci udaje

VDE izolovany plochy Sroubovak, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/ 1. Rukojet
SoftFinish

Typ SDIS 0.6X3.5X100 Verze
Cislo 2749810000 Sroubovak, Sitka Gepele (B): 3.5 mm, Délka &epele: 100 mm, Tloustka
objednavky Cepele (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118897012
MnozZstvi 1ST

Typ SDS 0.6X3.56X100 Verze
Cislo 2749340000 Sroubovak, Sitka éepele (B): 3.5 mm, Délka &epele: 100 mm, Tloustka
objednavky Cepele (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118895568
MnozZstvi 18T

Adaptéry rozhrani

Vseobecné objednaci udaje

Rychlejsi signalové zapojeni v mens§im prostoru

Ke snizeni ¢asu elektroinstalace se mezi fidicim

systémem a urovni rozhrani pouzivaji predem

sestavené kabely, které se jednoduse pfipoji k adaptéru

TERMSERIES. To umozinuje podstatné snizeni ¢asl

propustnosti v budovani elektrického rozvadéce. Tento

adaptér je univerzalni a poskytuje opravdovou prostorovou

vyhodu pfi pouziti s produkty TERMSERIES s identickym

tvarem.

e Zkracena doba zapojeni diky koncepci plug-and-play s
predem sestavenymi kabely

¢ Lze aplikovat na vstupni a vystupni stranu TERMSERIES

* Pfipraveno na kladnou a zadpornou spinaci logiku

* Velka Uspora mista diky univerzalni kompatibilité s
ostatnimi produkty TERMSERIES

Typ TIAF10 Verze

Cislo 1463520000 TERMSERIES, Adaptér, 10pdlovy konektor samec podle DIN
objednavky EN 60603-13, dlouhé pojistna packa, Pocet signalnich drah: 8,

GTIN (EAN) 4050118323535 Jmenovité napéti DC : 24 V, Jmenovity proud (na signalni drahu): 125
MnozZstvi 18T mA
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Adaptér rozhrani TERMSERIES

Vseobecné objednaci udaje

Rychlejsi signalové zapojeni v mensim prostoru

Ke snizeni ¢asu elektroinstalace se mezi fidicim

systémem a Urovni rozhrani pouzivaji predem

sestavené kabely, které se jednodus$e pfipoji k adaptéru

TERMSERIES. To umoziuje podstatné snizeni ¢asl

propustnosti v budovani elektrického rozvadéce. Tento

adaptér je univerzalni a poskytuje opravdovou prostorovou

vyhodu pfi pouziti s produkty TERMSERIES s identickym

tvarem.

* Zkracena doba zapojeni diky koncepci plug-and-play s
predem sestavenymi kabely

¢ Lze aplikovat na vstupni a vystupni stranu TERMSERIES

e Pfipraveno na kladnou a zadpornou spinaci logiku

* Velka uspora mista diky univerzalni kompatibilité s
ostatnimi produkty TERMSERIES

Typ TIA SUBD 15S
Cislo 1463530000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118323542
MnozZstvi 18T

Verze
TERMSERIES, Adaptér, Sub-D, 15 polovy, DIN 41652 / IEC 60807,
Pocet signalnich drah: 8, Jmenovité napéti DC : 24 V, Jmenovity

proud (na signalni drahu): 125 mA

Typ TIALF10 Verze

Cislo 1463540000 TERMSERIES, Adaptér, 10polovy konektor samec podle DIN

objednavky EN 60603-13, dlouhé pojistna packa, Pocet signélnich drah: 8,

GTIN (EAN) 4050118323559 Jmenovité napéti DC : 24 V, Jmenovity proud (na signalni drahu): 125

Mnozstvi 1ST mA

Adaptéry rozhrani
Rychlejsi signalové zapojeni v mensim prostoru
Ke snizeni ¢asu elektroinstalace se mezi fidicim
systémem a Urovni rozhrani pouzivaji predem
sestavené kabely, které se jednodusSe pfipoji k adaptéru
TERMSERIES. To umoznuje podstatné snizeni ¢asl
propustnosti v budovani elektrického rozvadéce. Tento
adaptér je univerzalni a poskytuje opravdovou prostorovou
vyhodu pfi pouziti s produkty TERMSERIES s identickym
tvarem.
* Zkracenéa doba zapojeni diky koncepci plug-and-play s

predem sestavenymi kabely
¢ Lze aplikovat na vstupni a vystupni stranu TERMSERIES
* Pfipraveno na kladnou a zadpornou spinaci logiku
* Velka Uspora mista diky univerzalni kompatibilité s
ostatnimi produkty TERMSERIES

Vseobecné objednaci udaje

Typ TIAL F20 Verze

Cislo 1463550000 TERMSERIES, Adaptér, 20pdlovy konektor samec podle DIN

objednavky EN 60603-13, dlouhé pojistna packa, Poget signalnich drah: 16,

GTIN (EAN) 4050118331783
Mnozstvi 18T

Jmenovité napéti DC : 24 V, Jmenovity proud (na signalni drahu): 60
mA

Datum vytvoreni 04.12.2025 07:17:44 MEZ
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Oddélovaci deska

Vseobecné objednaci udaje

Vsestranné oddélovaci prepazky

Oddélovaci prepazky lze vyuzit k vizualnimu slouceni

signall za ucelem elektrické

izolace moduld a doplnéni znacek pro vétsi prehlednost.

To z nich &ini

obzvlasté vSestranné prisluSenstvi. Oddélovaci prepazky

zveétsuji

odstup a povrchové vzdalenosti mezi dvéma moduly, ¢imz

zvySuji

jmenovité izolaéni napéti mezi dvéma moduly az na 600

V. Dvojité

oddélovaci prepazky Ize oznacit znackami WADbS nebo

WS10/5 a

umoznuji kontinualni kfizové propojky. Instalace je

usnadnéna pomoci

perforaci pro individualni rozélenéni kanald kfizovych

propojek.

¢ Oddélovaci prepazky vizualné oddéluji skupiny jednu od
druhé

¢ Odsazeni pro individualni rozélenéni kanall kfizovych
propojek

* Pfepazky oddéluji dva moduly zvySenim odstupu a
povrchovych vzdalenosti az na 600 V

Typ TW TXS/TXZ R3.2 Verze
Cislo 1240800000 TERMSERIES, Délici deska
objednavky

GTIN (EAN) 4050118028188
MnozZstvi 10 ST

Datum vytvoreni 04.12.2025 07:17:44 MEZ
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Weidmiiller 3£

TOPH 24VDC 5-48VDC10A C1D2 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m emelereen

Délici deska

Vsestranné oddélovaci prepazky

Oddélovaci prepazky lze vyuzit k vizualnimu slouceni

signall za ucelem elektrické

izolace moduld a doplnéni znacek pro vétsi prehlednost.

To z nich &ini

obzvlasté vSestranné prisluSenstvi. Oddélovaci prepazky

zveétsuji

odstup a povrchové vzdalenosti mezi dvéma moduly, ¢imz

zvySuji

jmenovité izolaéni napéti mezi dvéma moduly az na 600

V. Dvojité

oddélovaci prepazky Ize oznacit znackami WADbS nebo

WS10/5 a

umoznuji kontinualni kfizové propojky. Instalace je

usnadnéna pomoci

perforaci pro individualni rozélenéni kanald kfizovych

propojek.

¢ Oddélovaci prepazky vizualné oddéluji skupiny jednu od
druhé

¢ Odsazeni pro individualni rozélenéni kanall kfizovych
propojek

* Pfepazky oddéluji dva moduly zvySenim odstupu a
povrchovych vzdalenosti az na 600 V

Vseobecné objednaci udaje

Typ TXL PP Verze
Cislo 2774090000 Moduly TERMSERIES - kompaktni, Délici deska
objednavky

GTIN (EAN) 4064675037866
MnozZstvi 10 ST

Prichozi modul

Pfesné licujici prichozi svorky

Presné licujici svorky umoznuji privést potencialy ze
strany fizeni na stranu zatéze a naopak. Diky kompatibilité
se systémem TERMSERIES existuje jednotny zkusebni
systém se standardizovanou zkusebni odbockou.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TXPL FT Verze
Cislo 2774080000 Moduly TERMSERIES - kompaktni, Priichozi svorka, PUSH IN
objednavky

GTIN (EAN) 4064675037859
MnozZstvi 18T

Datum vytvoreni 04.12.2025 07:17:44 MEZ
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Datovy list

TOPH 24VDC 5-48VDC10A C1D2

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vstupni modul

Vseobecné objednaci udaje

Prostorové Usporné privodni svorky

Pro snadné privedeni nulovych nebo zapornych
potencial( na vstupu spinanych potencial(l na vystupu.
KFizové propojeni umoziuje prostorové Usporné
pfipojeni senzor(l a akénich ¢len( bez dalSich prichozich
svorkovnic.

Typ TXPLS Verze
Cislo 2774100000 Moduly TERMSERIES - kompaktni, Vstupni modul, PUSH IN
objednavky

GTIN (EAN) 4064675037873
MnozZstvi 1ST

Datum vytvoreni 04.12.2025 07:17:44 MEZ
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