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Bleskojistka typu I/l uréena k pouziti pred elektromérem

¢ S 25 kA (10/350 pus) vhodné pro ochranné zény |, I, lll
alV (LPL I/1I/11I/1V)

* S funkci vzdaleného monitorovani, jeden prepinaci kon-
takt.

¢ Testovano v souladu s IEC 61643-11 pro typ prepétové
ochrany lalll

Vseobecné objednaci udaje

Verze Prepétova ochrana, Nizké napéti, Ochrana proti
prepéti, Bez ztratového proudu, s dalkovym kontak-
tem, Jednofazovy, TN-S

Cislo objednavky 2774950000

Typ VPUACI2R275/25 LCF MB
GTIN (EAN) 4064675038887

MnozZstvi 1 items

Datum vytvoreni 29.12.2025 10:01:00 MEZ
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Technické udaje

Osvédcéeni

Schvaéleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 71 mm Hloubka (v palcich) 2.7953 inch

Vyska 99 mm Vyska (v palcich) 3.8976 inch

Sitka 70 mm Sitka (v palcich) 2.7559 inch

Cista hmotnost 556 g

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -40 °C...85 °C

Vlhkost Rel. vihkost 5-95 %

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Data pFipojeni, vzdalené upozornéni

Prafez pro pfipojené vodice, pevné jadro, 0.14 mm?2 Délka odizolovani 8 mm

min.

Typ pfipojeni Sroubové pfipojenti: Prafez pro pfipojené vodiCe, pevné jadro, 1.5 mm?2
zasuvné max.

Max. kroutici moment 0.25 Nm

Jmenovité udaje IEC / EN

Pocet polu 2 Svodovy proud pfi Un 1 uA

Signalizaéni kontakt 250V 1A 1CO Jmenovité napéti (AC) 230V

Sit o nizkém napéti Jednofazovy, TN-S Typ napéti AC

Docasné prepéti (nadmeérné napéti) - 438V Doba odezvy / doba havarijniho stavu <25 ns

TOV

Frekvenc¢ni rozsah, max. 60 Hz Frekvencni rozsah, min. 50 Hz

Standardy IEC61643-11,EN Testovaci zkusebni proud limp(10/350 25 kA
61643-11 us) (L-PE)

Tfida pozadavki podle normy EN T1,T2 Kategorie poZadavki podle normy [EC  Typ |, Typ Il

61643-11 61643-11

Max. trvalé napéti, Uc (AC) 275V Koordinace energie (10 m) Typ I, Typ II, Typ HlI

Jmenovity proud zatéze IL 100 A Vybijeci proud In (8/20 us) vodi¢-PE 25 kA

Vybijeci proud Imax. (8/20 ps) vodi¢-PE 100 kA SPD typ T1, T2

Stupen kryti Up pfi IN (L/N-PE) < 1.5 kv Zatizitelnost zkratovym proudem ISCCR 50 kA

Nasledna schopnost potladit proud Ifi ~ Z technickych divodu Integrovana zalozni pojistka Ne
nedostupné.

Proud | vodi¢em PEPE 1uA

Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie rdzového napéti ] Zavaznost znecisténi 2
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Obecné udaje

Opticky funkéni displej zelena = OK, Cervena = Segment Rozvod elektrické energie
svodic je vadny - vyménte
ho

Verze Ochrana proti prepéti, Design Instalaéni kryt; 4TE, Insta
Bez ztratového proudu, s IP 20
dalkovym kontaktem

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Barevny Seda

Stupen kryti IP20 v instalovaném stavu Nosna lista TS 35

Provozni nadmofrské vyska

<2000 m

Data pFipojeni

Délka odizolovani 18 mm Metoda pfipojeni vodice Sroubové pfipojeni

Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 18 mm

Utahovaci moment, min. 3 Nm Utahovaci moment, max. 4.5 Nm

Rozsah sevreni, jmenovité pfipojeni 16 mm?2 Upinaci rozsah, min. 1.5 mm?2

Upinaci rozsah, max. 35 mm?2 Prarez vodice, pevny, min. 1.5 mm?2

Prarez vodiCe, pevny, max. 35 mm?2 Prarez pfipojeni vodica, jemné stacené, 1.5 mm2
min.

Prafez pfipojeni vodicu, jemné stacené, 25 mm?2 Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN 1.5 mm?2

max. 46228-1), min.

Prarez vodice, pruzny, AEH (DIN 35 mm?2 Prafez pfipojeni vodicu, splétané, min. 1.5 mm?2

46228-1), max.

Prarez pfipojeni vodica, splétané, max. 35 mm?2

Elektrické udaje

Typ napéti AC

Obecné udaje

Pocet polt 2 Stupen kryti IP20 v instalovaném stavu

Barevny Seda

Zaruka

Casovy interval 5 let

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001457 ETIM 9.0 EC001457

ETIM 10.0 EC001457 ECLASS 14.0 27-17-12-04

ECLASS 15.0 27-17-12-04

Datum vytvoreni 29.12.2025 10:01:00 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Datovy list

VPUACI2R 275/25 LCF MB

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

e &

121114 PE PE

Principle circuit diagram
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KFiZzovy Sroubovak, Phillips

KFizovy Sroubovak pro Srouby Phillips, izolovany dle VDE,
SDIK PH DIN 7438, 1SO 8764/2-PH, vystup podle normy
ISO 8764-PH, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIKPH1 X 80 Verze
Cislo 2749890000 Sroubovak, Sitka Eepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloustka epele (A): 1
objednavky

GTIN (EAN) 4050118897098
MnozZstvi 1ST

Rada VPU

Produktovou fadu zavrSuje rozsahla rada prislusenstvi

Vseobecné objednaci udaje

Typ PLUG VPU AC Verze
Cislo 2855300000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675533283
MnozZstvi 10 ST

Datum vytvoreni 29.12.2025 10:01:00 MEZ
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