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Pro bezpecné vzdalené vypnuti StreSni fotovoltaické sys-
témy mohou vyzadovat odpojovaci zafizeni v misté vstupu
kabel( do budovy, které je pFipojeno k elektrické siti v
budové. To umozniuje hasi¢am provadét haseni v pripadé
nouze, aniz by byli zbyteéné ohrozeni. Po obnoveni napa-
jeni spina¢ PV Next Fireman automaticky pfipoji fotovol-
taické fetézce.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Fotovoltaika, Kombinovana skfin, Pozarni tlacitko,
PV Next, 1 MPP, 2 vstupy / 1 vystup na MPP,
Vzdaleny odpojova¢, WM4C, 1100 V

Cislo objednavky 2778860000

Typ PVN DC 2| 10 1MPP RD WM4 11
GTIN (EAN) 4064675047612

MnozZstvi 1 items

Datum vytvoreni 15.01.2026 10:54:04 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 132 mm Hloubka (v palcich) 5.1968 inch
Vyska 370 mm Vyska (v palcich) 14.5669 inch
Sitka 200 mm Sitka (v palcich) 7.874 inch
Cista hmotnost 2264 g

Teploty

Okolni teplota -20°C..50°C VlIhkost 5...95 %, bez kondenzace
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a, 7cl

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a

Soucast dodavky

Zahrnuta prisluSenstvi Odstavec Montazni patka
MnoZstvi 4
Odstavec Dustcap VSSO
MnoZstvi 2
Odstavec Tésnici zatka
MnoZstvi 1

Schvaleni a normy

Schvaleni EN 61439-2, IEC

61439-2, Smérnice OVE R

11-1:2022-05-01

Zaruka

Casovy interval 5 let

Elektricka charakteristika

Jmenovité DC napéti 1100V

Jmenovity kratkodoby odpor proudu Jmenovity proud 43.75 A
Proud na maximalni vykonovy bod, max. 35 A

Jmenovity stejnosmérny proud na Proud na fetézec, max. 35.00 A
pfipojeni Jmenovity proud 35 A
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Obecna data

Stupen kryti IP65

Misto instalace

Chranéna venkovni oblast

(>1 km od mote)

Pouzdro

Izolaéni material Polyester vyztuzeny
sklenénymi vlakny,

polykarbonat

Typ montaze

MontaZ na sténu, 4 Srouby

IKO8 v souladu s IEC
62208, IK10 v souladu
s|IEC 62262

Odolnost proti narazu

Pfipojeni krytu

Prostfednictvim

montaznich podpér

Stupen kryti ]

Retézec typu pfipojeni

Zéastrcka WMA4C

Vstupy

Pocet bodi maximalniho vykonu (MPP) 1

Pocet vstupl vedeni 2

DC vstup + a - Pfipojeni vodice

Typ pfipojeni

Zasuvny konektor
WMA4C

Kompatibilni prafez
kabelu

EN 50618:2015

Prafez vodice, min.
Prafez vodice, max.

4 mm2
6 mm?2

Typ pojistky Ani kazeta, ani drzak pojistek

Fuses Ne

Max. pocet DC vstupl na bod maximalniho vykonu 2 paralelné zapojené vstupy
Pocet fetézcovych vstupti na MPP <2

Pocet vstupl 2

Vzdaleny odpojovaé

Automatické opétovné zapnuti po Ano

poklesu napéti

Pocet provoznich cykla 10000

Ridici napé&ti 100 VAC-250V AC 50/60Hz

Pomocny kontakt vzdaleného Kabelovy vstup Pocet kabelovych 1

odpojovace vstupu

Kabelové pripojeni Typ pfipojeni Svorky se Sroubovym
pfipojenim

Flexibilni, max. 1.5 mm?2
HO5(07) V-K
s vodi¢em a dutinkou, 1.5 mm?2

DIN 46228 pt 1, max.

Kontakt fizeni vzdaleného odpojovace Kabelovy vstup

Pocet kabelovych

1

vstupu
Kabelové pripojeni Typ pfipojeni Svorky se Sroubovym
pfipojenim
Flexibilni, max. 1.5 mm?
HO5(07) V-K
s vodi¢em a dutinkou, 1.5 mm2

DIN 46228 pt 1, max.

Typ odpojeni vykonového obvodu Vypinani pod napétim

Cas vypnuti 15s

Proudova spotieba spinace Typ prepinace

PoZarni tlacitko

Spotieba proudu, poznadmka

Spicka spotieby proudu

Spickovy proud vznika pouze na kratkou dobu,
kdyz byly kondenzatory pozarniho spinace

predtim zcela vybity.
300 mA
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Priibézna spotieba proudu 30 mA

Pocet vypinacich cykll pfi jmenovitém 300

proudu

Provedeni sepnuti odpojovace

Délkovy odpojovac uvnitf krytu

Kapacita spinaciho odpojovace

IEC 60947-3, DC-PV1

Vystupy

Max. pocet DC vystup(

na bod maximalniho vykonu 1 vystup

Vystup DC + a -

Pfipojeni vodice Typ pfipojeni Zasuvny konektor
WM4C
Kompatibilni prafez TUV 2 Pfg1169/08.07
kabelu
Prarez vodice, min. 4 mm?2
Prirez vodice, max. 6 mm?2

Dulezita poznamka

Informace o produktu

Zamysleny Gcel use neprerusitelného zdroje napajeni: Tento neprerusitelny zdroj napajeni byl
vyvinut specidlné jako bezpecnostni zafizeni pro fotovoltaické panely se stejnosmérnym proudem
(DC). Vypina¢ DC se pouziva pro odpojeni pfipojenych fetézcu zafizeni v pfipadé nouze. Takovy
pfipad nouze predstavuje naptiklad poZzar.

Bézny provoz: Neprerusitelny zdroj napéajeni se automaticky vypne a prerusi pfipojeni DC mezi
solarnimi panely a ménic¢em, pokud dojde k preruseni napajeni AC neprerusitelného zdroje na
dobu delsi nez 5 sekund. Nepferusitelny zdroj napajeni se automaticky zapne, obnovi pfipojeni DC
mezi solarnimi panely a méni¢em, jakmile se napajeni AC neprerusitelného zdroje obnovi na dobu
delSi nez 5 sekund.

Zvlastni provoz: Pokud teplota uvniti neprerusitelného zdroje napajeni prekroci 100 °C,
neprerusitelny zdroj napajeni se automaticky prepne do stavu OFF za i¢elem ochrany vnitinich
komponent a zajiSténi bezpecného stavu. Pokud jste instalaci zkontrolovali a neprerusitelny zdroj
napajeni neni ohrozen, Ize neprerusitelny zdroj napajeni znovu zapnout odpojenim a opétovnym
zapojenim privodu napajeni AC neprerusitelného zdroje. Neprerusitelny zdroj napéajeni se rovnéz
vypne v pripadé, Ze doslo k vnitini chybé. Pokud k tomu dojde, pokuste se neprerusitelny zdroj
napdajeni restartovat odpojenim a opétovnym zapojenim pFivodu napajeni AC neprerusitelného
zdroje.

Nouzovy pfepinaé neni soudasti dodavky.Cislo SCIP bylo pFidéleno kviili obsahu olova vy&§imu nez
0,1 % cisté hmotnosti.

Pokyny pro bezpeéné pouzivani podle ECHA:

Identifikace nebezpecné latky je dostatecna, aby umoznila bezpecné pouzivani predmétu po celou
dobu jeho Zivotniho cyklu, véetné faze Zivotnosti, demontdze a odpadu/recyklace

Klasifikace

ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92

Listy specifikaci zakazky

Dlouhé& specifikace

Automatic ON and OFF
switching fireman switch
for the connection to 1
MPP tracker in the inverter.
Suitable for remote
disconnection of the

DC side by the fire
department.

Max. string voltage Uoc:
1100V MPP1:

2 inputs, connection

via WM4 C connector,
compatible with cable type
TUV 2 Pfg1169/08.07 /
EN 50618:2063
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1 output, connection

via WM4 C connector,
compatible with cable type
TUV 2 Pfg1169/08.07 /
EN 50618:2063

DC fireman switch:
Switching off by
undervoltage tripping.
Automatic reconnection
after the control voltage
(230 V AC) is applied
again.

With signal contact.
Connection of the
fireman switch control
line 230 VAC via cable
glands (8-12mm@) max.
conductor cross-section:
1.5mm2.

Connection of the signal
contact 24 VDC via cable
glands (8-12mm@) max.
conductor cross-section:
1.5mm2.

Protection class: IP65.
All built into a glas

fibre reinforced

polyester housing.
Dimensions HxWxD:
370x200x132mm.
Approval according to low
voltage switchgear IEC
61439-1:2011 and EN
61439-2:2011
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Fotovoltaické solarni panely

Vseobecné objednaci udaje

Typ PV SUNCOVER 20/30/13 Verze
Cislo 8000143245
objednavky

GTIN (EAN) 4099987111843
Mnozstvi 1ST

Fotovoltaika, Slune¢ni krytka

Nastroje na Fezani

Rezaci nastroje na vodiée s vnéj$im priimérem do 8 mm,
12 mm, 14 mm a 22 mm. Specidlni tvar ¢epele umoZfiuje
fezani médénych a hlinikovych vodicl bez roztfepeni a

s pouZitim minimalni fyzické namahy. Rezné nastroje (KT
8 az KT 22) jsou rovnéz vybaveny ochrannou izolaci do

1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou
EN/IEC 60900.

Vseobecné objednaci udaje

Typ KT 14 Verze
Cislo 1157820000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248945344
MnoZzstvi 1ST

Nastroje na fezani, Rezaci nastroj k jednoruénimu ovladani

Datum vytvoreni 15.01.2026 10:54:04 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

* Na pruzné a pevné vodice s izolaci ze specialnich
material

¢ VVysoce kvalitni odizolovani pro priimyslové aplikace
(odpovida pozadavkim leteckého priimyslu)

¢ Specialné tvarované odizolovaci Cepele umoznuji
odizolovani specialnich typl konfiguraci izolace a vodice

¢ Délka odizolovani je nastavitelna pomoci koncové
zarazky

* Velmi mnohostranné diky vymeénitelnym odizolovacim
jednotkdm

* VVysledky odizolovani pfesné opakované vzdy znovu a
znovu

* Bez poskozovani vodice

* Spolehlivy nastroj s dlouhou zZivotnosti diky robustnimu
designu

* Integrovana funkce fezani

Typ MULTI-STRIPAX PV
Cislo 1190490000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248973262
MnozZstvi 18T

Verze

Fotovoltaika, Zasuvny konektor

Plochy Sroubovak

Vseobecné objednaci udaje

VDE izolovany plochy Sroubovak, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/ 1. Rukojet
SoftFinish

Typ SDIS 0.6X3.5X100
Cislo 2749810000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118897012
Mnozstvi 18T

Verze
Sroubovak, Sitka Eepele (B): 3.6 mm, Délka &epele: 100 mm, Tloustka

cepele (A): 0.6 mm

Typ SDIS 1.0X5.5X 125
Cislo 2749850000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118897050
MnoZstvi 1ST

Verze
Sroubovak, Sitka Eepele (B): 5.5 mm, Délka &epele: 125 mm, Tloustka

Cepele (A): T mm

Datum vytvoreni 15.01.2026 10:54:04 MEZ
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UV-rezistentni kabelové pasky

il T
7 7 0 1 .V W AN
Vseobecné objednaci udaje

UV rezistentni polyamid 6.6 zarucuje vynikajici trvanlivost
naSich specialnich kabelovych pasek i v silném UV zareni.
Vynikaijici pro trvalé venkovni pouziti.

Typ CB-UVR 290/4,5 BK Verze
Cislo 2659350000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118682816
Mnozstvi 100 ST

Kabelové vazaci pasky, 4.5 x 290 mm,

Polyamid 66, 220 N

Konektory periferii PV-Stick

o

Vseobecné objednaci udaje

Rychlejsi je lepsi. To také plati pro kabelaz solarnich

systéml. NasSe praktické konektory se dobfe drzi v ruce

i pfi mrazu a lze je instalovat velice rychle a snadno bez

krimpovacich klesti.

Nepotiebujete krimpovaci kontakty a krimpovaci klesté

a vyhnete se chybnému zapojeni. Tim usetfite 50 % casu

pfi instalaci - bez vlivu na kvalitu. Nové fotovoltaické

konektory jsou schvalené TUV (némecky technicky

inspektorat) a odpovidaji IEC 62852.

NaSe technologie ,SNAP IN“ umoziuje bezpe&né

pfipojeni s minimalnim usilim - vloZte, otocte: proud!

* 1500 V DC (DE) / 1500 V DC (EN)

* PRIPINACI technologie

* Kvalita v souladu s normou IEC 62852

* Ergonomicky, oceriovany design

* Nejrychlejsi fotovoltaicky konektor, ktery je v
soucasnosti k dispozici

* Spolehliva aretace

Typ PV-STICK SET Verze
Cislo 1422030000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118225723
MnozZstvi 18T

Fotovoltaika, Zasuvny konektor

Typ PV-STICK+ VPE10 Verze
Cislo 1303450000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118102468
MnozZstvi 10 ST

Fotovoltaika, Zasuvny konektor
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Typ PV-STICK- VPE10 Verze
Cislo 1303490000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118102529
MnozZstvi 10 ST

Typ PV-STICK+ VPE50 Verze
Cislo 1303460000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118102383
Mnozstvi 50 ST

Typ PV-STICK- VPE50 Verze
Cislo 1303500000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118102536
MnozZstvi 50 ST

Typ PV-STICK+ VPE200 Verze
Cislo 1303470000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118102543
MnozZstvi 200 ST

Typ PV-STICK- VPE200 Verze
Cislo 1303510000 Fotovoltaika, Zasuvny konektor
objednavky

GTIN (EAN) 4050118102390
MnozZstvi 200 ST

Kabely s konektorem Y

Kabel Y slouzi k paralelnimu propojeni nékolika fetézct
ve fotovoltaickém systému, napf. k rozdéleni vedeni pred
stfidacem.

Kabely jsou k dispozici v riiznych variantach pfipojeni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ PVHYM-M-XXXX6W+11 Verze
Cislo 2877850000 Fotovoltaika, Kabel s konektorem Y, 1x WM4 C Female, 2x MC4 Male,
objednavky 6mm2, 1100 V

GTIN (EAN) 4064675666417
MnozZstvi 1ST

Typ PVHYM+M+XXXX6W-11 Verze
Cislo 2877860000 Fotovoltaika, Kabel s konektorem Y, 1x WM4 C Male, 2x MC4 Female,
objednavky 6mmz2, 1100 V

GTIN (EAN) 4064675666424
MnozZstvi 18T

Datum vytvoreni 15.01.2026 10:54:04 MEZ
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Tlacitko nouzového zastaveni

Vseobecné objednaci udaje

Typ AC SB E 5A 1POL PO 06KV Verze
Cislo 3077660000 Fotovoltaika, Tlac¢itko nouzového zastaveni, pél 1, 600 V AC, 5 A,
objednavky Uplna skiif

GTIN (EAN) 4099987081887
MnozZstvi 1ST

Sealing sets

Vseobecné objednaci udaje

Typ BLINDPLUG SET5 7X28MM  Verze
Cislo 3077670000 Fotovoltaika, Blind plug
objednavky

GTIN (EAN) 4099987081894
MnozZstvi 18T

Typ BLINDPLUG SET50 7X28MM  Verze

Cislo 3077650000 Fotovoltaika, Blind plug, PfisluSenstvi, Zaslepka, 50 kusy
objednavky

GTIN (EAN) 4099987081870

Mnozstvi 18T

Datum vytvoreni 15.01.2026 10:54:04 MEZ
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FV oznacovaci sady

Vseobecné objednaci udaje

Typ PV MARKER 1-3 MPP Verze

Cislo 8000149520 Fotovoltaika, Znagky na pfistroje, Pfisluenstvi, Oznageni vodict a
objednavky kabeld, Kabelové vazaci pasky, Oznacovaci sada, Vystrazny Stitek,
GTIN (EAN) 4099987229197 Znacka na kabely, Samolepici

MnozZstvi 1ST
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