IE-SWM-SL08-8GT

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

23
oS
£3
£3
g

(X)1-esEq]

Vlastnosti fady pfepinact SubstationLine

Rada SubstationLine obsahuje prepinace Ethernet vyho-

vujici standardam IEC 61850-3 a IEEE 1613, takZe jsou

dostatecné robustni pro provoz v naro¢nych prostredich.

Rada obsahuje varianty pro montaz na DIN liSta a do

19palcovych racka.

Vsechny produkty maji redundantni elektrické napajeni

zajiStujici spolehlivost v kritickych prostredich. Nova fada

se pohybuje od fizenych prepinact Fast Ethernet po pro-

dukty 10-Gigabit Ethernet se v§emi vlastnosti potifebnymi

¢ Varianty DIN list a 19" racku

¢ Soulad se standardy IEC 61850-3 a IEEE 1613

* Redundantni moduly elektrického napéjeni ve vSech
modelech

« Siroky rozsah provozni teploty -40°C az 85°C

* Modularni verze prepinace s vysokou flexibilitou v poc¢tu
a typu portu

¢ Rozhrani Fast/Gigabit/ 10-Gigabit

¢ Modely vrstvy 3 pro hardwarové podporované sméro-
vani mezi az 28 podsitémi IP

Vseobecné objednaci udaje

Verze Modul rozhrani médii pro modularni pfepinac,
Fast/Gigabit Ethernet, Pocet portl: 8x RJ45, -40
°C..85°C
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Osvédcéeni
Schvaleni

€ ¢(U)ys UK

LISTED cn
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E141197
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 107 mm Hloubka (v palcich) 4.2126 inch
Vyska 40.7 mm Vyska (v palcich) 1.6024 inch
Sitka 99 mm Sitka (v palcich) 3.8976 inch
Cista hmotnost 348 ¢g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -40 °C...85 °C
Vihkost 5 az 95 % (bez
kondenzace)

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znadmo)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8

SCIP

36eab127-94bd-4ebc-ad9a-a6743a4f064f

Elektrické napajeni

Napajeci napéti

pres prepinac¢ Ethernet

MTBF

MTBF Podle normy Telcordia SR-332
Doba provozu (hodin), min. 1303990 h

Podminky prostfedi

Provozni teplota, max. 85 °C

Provozni teplota, min. -40 °C

Vlihkost 5 az 95 % (bez kondenzace)

Skladovaci teplota, max. 85 °C

Skladovaci teplota, min. -40 °C

Provozni nadmofrska vyska Nadmofiska vyska, max. 2000 m
Pozndmka v souladu s UL
Nadmofska vyska, max. 6000 m

Poznamka

omezeni naleznete v prohlaseni vyrobce o
provozni nadmorské vysce v oddile ke stazeni

Rozhrani

RJ45 porty

10/100/1000BaseT(X),
auto negotiation, PIné/

Pocet portl

8x RJ45
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Half-duplex rezim, Auto
MDI/MDI-X port

Shoda a schvaleni EMC

Bezpecnostni norma

UL61010-1, UL

61010-2-201
Technické udaje
Hlavni material krytu Kov Typ montaze VloZeni do slotu modulu

M1,M2,M3

Rychlost Fast/Gigabit Ethernet
Zaruka
Casovy interval 5 let
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000309 ETIM 9.0 EC000309
ETIM 10.0 EC000309 ECLASS 14.0 19-17-03-03
ECLASS 15.0 19-17-03-03
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