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IE zasuvné konektory, IP 20, pro médéné a optické kabely

Vseobecné objednaci udaje

Verze Pfirubova vlozka, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
11801 2010), IP20

Cislo objednavky 2782300000

Typ IE-KEY-RJ45/IDC-1

GTIN (EAN) 4064675057895

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 15.12.2025 09:28:50 MEZ
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Datovy list

IE-KEY-RJ45/IDC-1

Technické udaje
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Vyska 23.4 mm Vyska (v palcich) 0.9213 inch
Sitka 14.7 mm Sitka (v palcich) 0.5787 inch
Tloustka stény, min. 1.45 mm Tloustka stény, max. 1.565 mm
Cista hmotnost 22 ¢

Teploty

Provozni teplota -40°C..70°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovujici

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vseobecné udaje

Pfipojeni 1 RJ45 Pfipojeni 2 IDC
Propojeni TIA-568A, TIA-568B, Hlavni material krytu Tlakove lity zinek

PROFINET

Prirez izolace, max.

1.8 mm

Kategorie

Cat.6A / Class EA (ISO/
IEC 11801 2010)

Povrch kontaktu

Pozlaceny nikl

Prameér pfipojeni, pevny vodi¢

0.41..0.64 mm

Prirez pripojeni vodice, pevny (AWG)

AWG 26..AWG 22

Prarez pripojeni vodiCe, pevny

0.13..0.32 mm?

Pramér pfipojeni, pruzny vodi¢

0.48..0.76 mm

Pruafez pfipojeni vodice, pruzny vodi¢
(AWG)

AWG 26..AWG 22

Stinéni 360&deg; stinény kontakt Stupen kryti IP20

Sila pfi zapojovani 20N Cykly zapojovani 750

Elektrické vlastnosti

Odpor kontaktu =20mQ Dielektricka pevnost, kontakt / kontakt = 1000V DC

Odpor izolace 500 MQ PoE / PoE+ odpovida IEEE 802.3at

Obecné standardy

Standardni konektor

IEC 60603-7-51

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 ECO01121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90
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