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Elektroinstalace budov

Pro budovni instalace nabizime kompletni systém zalo-
zeny na 10xX3 médeéné listé a perfektné sladénych kom-
ponentech: od instalaénich svorkovnic, svorkovnic pro N
vodi¢ a rozvodnych svorkovnic po rozsahlé pfislusenstvi,
jako jsou pfipojnice a drzaky na pfipojnice.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Viceuroviova instalacni svorkovnice, PUSH IN,
Tmavé bézova, 6 mm2, 41 A, 800 V, Pocet pfipo-
jeni: 2, Pocet urovni: 1

Cislo objednavky 2782450000
Typ AITB 6 BB 2C DL
GTIN (EAN) 4064675058533
MnozZstvi 50 items
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Technické udaje

Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 52.9 mm Hloubka (v palcich) 2.0827 inch
Vyska 76.6 mm Vyska (v palcich) 3.0157 inch
Sitka 8.1 mm Sitka (v palcich) 0.3189 inch
Cista hmotnost 15.78 g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..55 °C Trvala provozni teplota, min. -60 °C
Trvala provozni teplota, max. 130°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Nutnd koncové deska Ano Pocet potenciald 1

Pocet Urovni 1 Pocet svérnych bodu na Groven 2

Urovné propojené interné Ano Nosn4 lista TS 35
N-funkce Ne PE funkce Ne

Funkce PEN Ne

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny Tmavé bézova
Barva provoznich prvku Oranzova Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

Oteviené strany prava Prichytka Ano

Typ montaze Prichytka

Data hodnoceni

Jmenovity prirez 6 mm?2 Jmenovité napéti 800V
Jmenovité DC napéti 800V Jmenovity proud 41 A

Proud pfi maximu vodict 41 A Standardy IEC 60947-7-1
Jmenovité impulzni vydrzné napéti 8 kV Kategorie rdzového napéti 1]
Zavaznost znecisténi 3

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Méfidlo podle IEC 60947-1 Ab Prafez propojeni AWG, max. AWG 8
Smeér pfipojeni vrchol Délka odizolovani 12 mm

Typ pfipojeni 2 PUSH IN Typ pripojeni PUSH IN
Pocet pfipojeni 2 Upinaci rozsah, max. 10 mm?2
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Technické udaje
Upinaci rozsah, min. 0.34 mm?2 Velikost noze 1,0x 5,5 mm
Prafez propojeni AWG, min. AWG 22 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 6 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, max.
Prifez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.34 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 6 mm?
s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/1, max.
Prirez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.34 mm?2 Prarez pfipojeni vodica, jemné stacené, 10 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, min. max.
Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 0.34 mm?2 Prafez pfipojeni vodicd, splétané, max. 10 mm2
min.
Prafez pfipojeni vodic, splétané, min.  0.34 mm?2 Dvojdutinka, max. 1.5 mm?2
Dvojdutinka, max. 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 10 mm?2
max.
Prarez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.34 mm?2
min.
Vseobecné
Prafez propojeni AWG, max. AWG 8 Prafez propojeni AWG, min. AWG 22
Standardy IEC 60947-7-1 Nosn4 lista TS 35
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001329 ETIM 9.0 EC001329
ETIM 10.0 EC001329 ECLASS 14.0 27-25-01-10
ECLASS 15.0 27-25-01-10

Datum vytvoreni 18.12.2025 04:18:31 MEZ
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Koncové a predélové desky

Vseobecné objednaci udaje

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
pfisluSenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji
optické a elektrické oddéleni rliznych potencialli a
funkénich skupin, ¢imz zvySuji bezpecénost a zajistuji
prehlednou strukturu uvnitf rozvadéce. Koncové

desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s zivymi ¢astmi a zajiStuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s
pfislusnou fadou svorkovnic Weidmidiller, coZ pfispiva k
bezpe¢nému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.

Typ AEP ITB 6 BB 2C Verze
Cislo 2668810000 Rada A, Boénice
objednavky

GTIN (EAN) 4064675030430
MnozZstvi 20 ST

Typ AEP ITB 6 BB 2C BL Verze
Cislo 2668820000 Rada A, Boénice
objednavky

GTIN (EAN) 4064675030447
MnozZstvi 20 ST

Typ APP ITB 6 BB 2C/NDT BL Verze
Cislo 2668880000 Rada A, Délici deska
objednavky

GTIN (EAN) 4064675030478
MnozZstvi 20 ST

Koncova podpéra
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Vseobecné objednaci udaje

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubl. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastrcky.

Typ AEB 35 SC/1 Verze
Cislo 1991920000 Rada A, Koncova podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118376722
MnozZstvi 50 ST

Typ AEB 35 SCL/1 VO Verze
Cislo 2661280000 Rada A, Koncova podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118702163
Mnozstvi 20 ST
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Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'y
ol

Vseobecné objednaci udaje

Testovaci adaptéry a testovaci zastréky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zarizenim. Timto zplsobem lze elektricky kontakt vytvorit
Vv propojeném stavu a méreni lze provést snadno.

Typ ATPG 1.5-10 L Verze
Cislo 1991890000 Testovaci adaptér (svorka), 1.5 mm2, 250V, 0.2 A
objednavky

GTIN (EAN) 4050118376647
MnozZstvi 50 ST

Typ ATPG 6 MI-R Verze
Cislo 1991930000 Testovaci adaptér (svorka), 1.5 mm2, 250V, 0.2 A
objednavky

GTIN (EAN) 4050118376555
MnozZstvi 50 ST

Dalsi prislusenstvi

Vseobecné objednaci udaje

P¥i vytvareni perfektniho feSeni neni zadna uloha pfilis

mala.

Pripojeni je jen jedna &ast celkového procesu. V

aplikacich, kde je potfeba testovat, seskupovat nebo

oddélovat potencidly jsou drobné detaily ¢asto klicem k

dokonalému feSeni.

Systém neni systémem bez téchto malych, ale nezbytnych

detaild:

¢ Testovaci zastrcky zajistuji spolehlivé snimani z
diagnostickych zasuvek

Soubézné s vyrobnim procesem a aplikaci.

Typ PS 2.0 MC Verze
Cislo 0310000000 Zasuvny konektor PCB plug in, PfisluSenstvi, Testovaci zastrcka,
objednavky Cervena, Poget pold: 1

GTIN (EAN) 4008190000059
MnozZstvi 20 ST
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P¥ipojnice

Vseobecné objednaci udaje

Diky nasim sbérnicim v rliznych materidlech a
souvisejicimu prislusenstvi mlzZete kabely pfipojit v
nejmensim prostoru instalace. V zavislosti na aplikaci Ize
potencialy sdruzovat, distribuovat nebo rozptylovat.

Typ SSCH 10X3X1000 CU/SN Verze
Cislo 0348900000 Pfipojnice (svorka), Stfibrna, Vyska: 1000 mm, Hloubka: 3 mm, Méd'
objednavky

GTIN (EAN) 4008190024802
MnozZstvi 25M

DEK 5/8

Vseobecné objednaci udaje

WS/ DEK

MultiMark znacky pouzivaji inovativni kompozitni material
sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu
znacky se bezpecéné pripne ke konektoru. Diky elastické
povrchové Upravé se znacka snadno pripne. Tento
specialné razeny material Ize natdhnout, ¢imz Ize pokryt
rdzné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
nascitaji. Dal$i vyhoda: na material povrchu se skvéle
tiskne a tim zarucuje trvanlivé znaceni odolné proti
opotfebeni. RozliSeni tisku 300 dpi také umoZziiuje velmi
snadno gitelny potisk.

Vase vyhody s MultiMark

¢ Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmdiiller

¢ Pevné drzici a odolny tisk

* Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci

* Snadné instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu

¢ Velké pole pro stitek pro optimalni citelnost

* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci

Typ DEK-A 5/8 MM WS Verze
Cislo 2448860000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118462968
MnozZstvi 500 ST
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WS 8/8

WS/ DEK
MultiMark znacky pouzivaji inovativni kompozitni material
sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu
~ - znacky se bezpecéné pripne ke konektoru. Diky elastické
g povrchové Upravé se znacka snadno pfipne. Tento
B specialné razeny material Ize natdhnout, ¢imz lze pokryt
rdzné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
_ nascitaji. Dal$i vyhoda: na material povrchu se skvéle
tiskne a tim zarucuje trvanlivé znaceni odolné proti
opotrebeni. RozliSeni tisku 300 dpi také umoZzriuje velmi
snadno Citelny potisk.
Vase vyhody s MultiMark
¢ Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmdiller
* Pevné drzici a odolny tisk
* Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci
¢ Snadna instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu
* Velké pole pro stitek pro optimalni citelnost
* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci
Vseobecné objednaci udaje

Typ WS-A 8/8 MM WS Verze
Cislo 2448930000 WS, Oznaceni svorek, 8 x 8.1 mm, Weidmueller, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118462982
Mnozstvi 500 ST

Koncova podpéra

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice mozZnosti oznaéeni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkusebni
zastrcky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ AEB 35 SCL/1 VO BK Verze
Cislo 2661300000 Rada A, Koncova podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118702187
MnozZstvi 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 VO GY Verze
Cislo 2661290000 Rada A, Koncova podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118702170
MnozZstvi 20 ST
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Plochy Sroubovak

Plochy Sroubovak s kulatou hlavici SD DIN 5265, ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/ 1. hrot
ChromTop, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDS 1.0X5.56X150 Verze
Cislo 2749380000 Sroubovak, Sitka Gepele (B): 5.5 mm, Délka &epele: 150 mm, Tloustka
objednavky Cepele (A): T mm

GTIN (EAN) 4050118895605
MnozZstvi 1ST

Propojky
r— Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
‘ svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
5 11 usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyz jsou poély
Pl LKA pFeruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NasSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
e systémy propojek pro modularni svorkovnice.
Vseobecné objednaci udaje
Typ ZQVv 6N/10 Verze
Cislo 2733970000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 41 A, Pocet pdla: 10, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 3.1 mm
GTIN (EAN) 4064675066811
MnoZzstvi 20 ST
Typ ZQV 6N/6 Verze
Cislo 2733950000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 41 A, Pocet pola: 6, Rozted v
objednavky mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 3.1 mm
GTIN (EAN) 4064675066699
MnozZstvi 20 ST
Typ ZQV 6N/7 Verze
Cislo 2733960000 Propojka (svorka), Zapojeno, OranZova, 41 A, Pocet pdli: 7, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 3.1 mm

GTIN (EAN) 4064675066804
MnozZstvi 20 ST

Datum vytvoreni 18.12.2025 04:18:31 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Elektroinstalace budov

Pro budovni instalace nabizime kompletni systém
zalozeny na 10x3 médéné listé a perfektné sladénych
komponentech: od instalaénich svorkovnic, svorkovnic
pro N vodi¢ a rozvodnych svorkovnic po rozsahlé
pfisluSenstvi, jako jsou pfipojnice a drzaky na pfipojnice.

Typ AITB 16 BB NLO BL
Cislo 2669140000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675266372
MnozZstvi 20 ST

Verze
Viceuroviova instalaéni svorkovnice, PUSH IN, Modra, 16 mm?2, 76 A,

1000 V, Pocet pfipojeni: 2, Pocet drovni: 1

Propojky
r— Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
5 11 usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyz jsou poély
Pl LA preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NasSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné

Vseobecné objednaci udaje

systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ ZQV 6N/10 BL
Cislo 2786910000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675064602
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 41 A, Pocet péli: 10, Rozte¢ v
mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 78.7 mm

Typ ZQV 6N/2
Cislo 1985740000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370362
Mnozstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 41 A, Pocet pola: 2, Rozteé v

mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 13.7 mm

Typ ZQV 6N/3
Cislo 1985760000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370263
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 41 A, Pocet polG: 3, Rozteé v

mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 21.8 mm

Typ ZQV 6N/3 BL
Cislo 1985840000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370379
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 41 A, Pocet poll: 3, Rozte¢ v mm
(P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 21.8 mm

Datum vytvoreni 18.12.2025 04:18:31 MEZ
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Typ ZQV 6N/4
Cislo 1985780000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370287
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 41 A, PocCet polu: 4, Rozte¢ v

mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 29.9 mm

Typ ZQV 6N/4 BL
Cislo 1985850000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370447
Mnozstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 41 A, Pocet pdlu: 4, Rozte¢ v mm
(P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 29.9 mm

Typ ZQV 6N/6 BL
Cislo 2786890000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675064572
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 41 A, Pocet polG: 6, Rozte¢ v mm
(P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 46.3 mm

Typ ZQV 6N/7 BL
Cislo 2786900000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675064596
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 41 A, Pocet poll: 7, Rozte¢ v mm
(P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 54.4 mm

Typ ZQV 6N/2 BL
Cislo 1985830000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118370232
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 41 A, Pocet pdlu: 2, Rozte¢ v mm
(P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 13.7 mm
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