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RoHS

COMPLIANT

M 12 zasuvny konektor s IP 67 k dispozici s pfipojenim
Srouby nebo taZnou pruzinou

Vseobecné objednaci udaje

Verze Konektor pfipojitelny v terénu, M 12
Cislo objednavky 2783150000

Typ SAIBGI-M-4D-5/9.7-M 12-WDF
GTIN (EAN) 4064675059875

Mnozstvi 1 items
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Osvédcéeni

Schvaéleni UK

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Pramér 16.8 mm Cista hmotnost 30g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovuijici

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické udaje - upravitelné zasuvné konektory

Pocet pola 4 Kédovani D-koédovani

Povrch kontaktu Pozlacené LED Ne

Typ pfipojeni Pfipojeni s odstranénim Hlavni material krytu poniklovany lity zinek
izolace

Odpor izolace =100 MQ Pramér kabelu, max. 9.7 mm

Pramér kabelu, min. 5 mm Kategorie Cat. be

Prafez vodice, max. 0.34 mm? Prafez vodice, min. 0.14 mm?

Jmenovité napéti 250V Jmenovity proud 4 A

Stupen kryti IP67 Cykly zapojovani =100

Zéavaznost znecisténi 2 Druh kontaktu Konektor samice

Pfipojeni stinéni Ano Material krouzku se zavitem Tlakové lity zinek

Rozsah teplot krytu 40 ...+85°C

Obecné informace

Pocet pola 4 Pfipojeni 1 M12

Pfipojeni 2 IDC Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Hlavni material krytu poniklovany lity zinek Prufez izolace, min. 0.85 mm

Pruafez izolace, max. 1.6 mm Kategorie Cat. be

Pfipojovaci zavit M12 Povrch kontaktu Pozlacené

Pramér - pfipojeni plny vodi¢, min. 0.51 mm Pramér - pfipojeni plny vodi¢, min. 0.64 mm

Prafez vodice, pevnym, min. (AWG) AWG 24 Prafez vodice, pevnym, max. (AWG) AWG 22

Prameér - vodiCové pfipojeni, pruzné, 0.48 mm Prameér - vodiCové pfipojeni, pruzné, 0.76 mm

min. max.

Prarez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0.14 mm2 Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 0.36 mm2

min. max.

Prarez vodiCe, pevny, min. 0.2 mm?2 Prarez vodice, pevny, max. 0.32 mm?2

Prirez pfipojeni vodicl, jemné stacené, AWG 26 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, AWG 22

min. (AWG) max. (AWG)

Stupen kryti IP67 Cykly zapojovani =100

Elektrické vlastnosti

Odpor izolace =100 MQ Jmenovité napéti 250V

Obecné standardy

Standardni konektor

IEC 61076-2-101
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Standardy

Standardni konektor

IEC 61076-2-101

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 14.0 27-44-01-16
ECLASS 15.0 27-44-01-16

Datum vytvoreni 17.03.2026 04:18:43 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Weidmiiller 3t

SAlBGl-M-4D-5/9.7-M 12-WDF Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
> www.weidmueller.com
Nakresy
Rozmérovy vykres Pfipinani
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