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Podobné ilustraci
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Valcové pojistkové kazety gPV jsou navrzeny, aby posky-
tovaly kompaktni, bezpecnou a ekonomickou ochranu
fotovoltaickych modul(i (ochrana v terénu) s napétim az

1 500 DC. Poskytuji ochranu jak pred pretizenim, tak zkra-
tem (tfida gPV podle pozadavk( norem IEC60269-6 a
UL248-19). Jsou vyrobeny z keramické trubky s velkym
vnitfnim tlakem a tepelnou razovou odolnosti, coz umoz-
nuje vysokou spinaci kapacitu v malém prostoru. Kontakty
jsou vyrobeny z postiibfené médi a tavnych prvka z Cis-
tého stribra pro zamezeni starnuti a tim zachovani nezmé-
nénych elektrickych charakteristik. Jsou k dispozici ve veli-
kostech 10x38 mm, 10x85 mm a 22x58 mm.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Fotovoltaika, Kazetova pojistka, 1000 V, 10x38,
gPV,2 A

Cislo objednavky 2783170000

Typ FUSE 10X38 2A 1000 VDC GPV

GTIN (EAN) 4064675059691

Mnoizstvi 10 items

Datum vytvoreni 23.03.2026 12:54:22 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 10 mm Hloubka (v palcich) 0.3937 inch

Vyska 38 mm Vyska (v palcich) 1.4961 inch

Sitka 10 mm Sitka (v palcich) 0.3937 inch

Pramér 10.3 mm Cista hmotnost 19

Teploty

Skladovaci teplota -40°C ... 90°C Rozsah provozni teploty -40...80 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Pojistkova kazeta

Pojistka-standardni spojeni gPV (EN 60269-6), IEC Proud 2 A
60269-1

Jmenovité DC napéti 1000V Jmenovity vypinaci vykon 30 kA

Material kontaktd postiibrené Rozptyleni vykonu, max. 145 W

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002704 ETIM 9.0 EC002704

ETIM 10.0 EC002704 ECLASS 14.0 27-14-20-02

ECLASS 15.0 27-14-20-02
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Spojovaci skiiné DC generatoru s pojistkami

Vseobecné objednaci udaje

Sdruzovaci skfiné PV Next pro stfidace s 1 az 12
sledovaci MPP se pouzivaji k ochrané stejnosmérné
strany fotovoltaického systému. Sdruzovaci skfiné

chrani stfida¢ pred prepétim a splnuji tak pozadavky
evropské smérnice CLC/TS 51643-32. Kromé toho tyto
vyrobky nabizeji moznost ochrany systému proti zpétnym
proudiim a mozZnost kombinovat fetézce a useffit tak
kabely pfi instalaci.

Typ PVN DC 3IF 30 TMPP SW S...
Cislo 2683050000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118699869
MnozZstvi 1ST

Verze
Fotovoltaika, Kombinovana skiin, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 3 vstupy /
3 vystupy na MPP, S drzakem pojistky, Pfepétova ochrana | / Il,

Spinaci odpojova¢, Kabelova prichodka

Typ PVN DC 3IF 30 TMPP SW S...
Cislo 2683090000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118699906
MnozZstvi 18T

Verze

Fotovoltaika, Kombinovana skfin, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 3 vstupy /
3 vystupy na MPP, S drzdkem pojistky, Pfepétova ochranal / Il,
Spinaci odpojovaé, WM4C

Typ PVN 1M 113SOF3V200TXPX 10
Cislo 2683250000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118700183
MnozZstvi 1ST

Verze

Fotovoltaika, Kombinovana skfiri, 1000 V, 1 MPP, 3 vstupy / 3
vystupy na MPP, S drzakem pojistky, Pfepétova ochrana Il, Spinaci
odpojovac, Kabelovéa prichodka

Typ PVN1M113SOF3V201TXPX 10
Cislo 2683290000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118699982
MnozZstvi 18T

Verze

Fotovoltaika, Kombinovana skfifi, 1000 V, 1 MPP, 3 vstupy / 3
vystupy na MPP, S drzakem pojistky, Pfepétova ochrana Il, Spinaci
odpojovaé, WM4C

Typ PVN DC 3IF 30 TMPP SPD1...
Cislo 2683030000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118699852
MnozZstvi 18T

Verze
Fotovoltaika, Kombinovana skiiri, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 3 vstupy /
3 vystupy na MPP, S drzdkem pojistky, Pfepé&tova ochranal / Il,

Kabelova priichodka

Typ PVN DC 3IF 30 1TMPP SPD1... Verze

Cislo 2683070000 Fotovoltaika, Kombinovana skiin, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 3 vstupy /
objednavky 3 vystupy na MPP, S drzdkem pojistky, Pfepétova ochranal /Il
GTIN (EAN) 4050118700053 WM4C

MnozZstvi 1ST

Typ PVN1M1I3SXF3V200TXPX10 Verze

Cislo 2683230000 Fotovoltaika, Kombinovana skfifi, 1000 V, 1 MPP, 3 vstupy / 3
objednavky vystupy na MPP, S drzakem pojistky, Pfepétova ochrana Il, Kabelova
GTIN (EAN) 4050118699975 prichodka

MnozZstvi 18T

Typ PVN1M1I3SXF3V201TXPX10 Verze

Cislo 2683270000 Fotovoltaika, Kombinovana skfiri, 1000 V, 1 MPP, 3 vstupy / 3
objednavky vystupy na MPP, S drzakem pojistky, Pfepétova ochrana I, WM4C

GTIN (EAN) 4050118700176
MnozZstvi 1ST
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Typ PVN1M116SOF3VOOOTXPX10 Verze

Cislo 2737550000 Fotovoltaika, Kombinovana skfifi, 1000 V, 1 MPP, 6 vstupy / 6
objednavky vystupy na MPP, S drzakem pojistky, Pfepétova ochrana Il, Spinaci
GTIN (EAN) 4050118824858 odpojovac, Kabelova priichodka

MnozZstvi 18T

Typ PVN1M116SOF3VOO1TXPX10 Verze

Cislo 2737500000 Fotovoltaika, Kombinovana skfiri, 1000 V, 1 MPP, 6 vstupy / 6
objednavky vystupy na MPP, S drzadkem pojistky, Pfepétova ochrana Il, Spinaci
GTIN (EAN) 4050118824834 odpojovag, WM4C

MnozZstvi 18T

Typ PVN DC 6IF 70 TMPP SW S...  Verze

Cislo 2737530000 Fotovoltaika, Kombinovana skiin, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 6 vstupy /
objednavky 6 vystupy na MPP, S drzakem pojistky, Pfepétova ochrana | / Il,

GTIN (EAN) 4032248395552 Spinaci odpojova¢, Kabelova prichodka

MnozZstvi 1ST

Typ PVN DC 6IF 70 TMPP SW S...  Verze

Cislo 2737480000 Fotovoltaika, Kombinovana skfin, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 6 vstupy /
objednavky 6 vystupy na MPP, S drzdkem pojistky, Pfepétova ochranal / Il,

GTIN (EAN) 4032248395538 Spinaci odpojovaé, WM4C

MnozZstvi 18T

Typ PVN1M116SXF3VOOOTXPX10 Verze

Cislo 2737540000 Fotovoltaika, Kombinovana skfiri, 1000 V, 1 MPP, 6 vstupy / 6
objednavky vystupy na MPP, S drzakem pojistky, Pfepétova ochrana I, Kabelova
GTIN (EAN) 4050118824841 prichodka

MnozZstvi 1ST

Typ PVN1M116SXF3VOO1TXPX10 Verze

Cislo 2737490000 Fotovoltaika, Kombinovana skfifi, 1000 V, 1 MPP, 6 vstupy / 6
objednavky vystupy na MPP, S drzakem pojistky, Pfepétova ochrana I, WM4C
GTIN (EAN) 4050118824827

MnozZstvi 18T

Typ PVN DC 6IF 70 TMPP SPD1... Verze

Cislo 2737520000 Fotovoltaika, Kombinovana skiiti, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 6 vstupy /
objednavky 6 vystupy na MPP, S drzdkem pojistky, Pfepé&tova ochranal / Il,

GTIN (EAN) 4050118004595 Kabelovéa prichodka

MnozZstvi 18T

Typ PVN DC 6IF 70 1TMPP SPD1... Verze

Cislo 2737440000 Fotovoltaika, Kombinovana skiin, PV Next, 1000 V, 1 MPP, 6 vstupy /
objednavky 6 vystupy na MPP, S drzdkem pojistky, Pfepétova ochranal /Il

GTIN (EAN) 4032248395545 WM4C

MnozZstvi 1ST

Typ PVN DC 3IF 30 2MPP SW S... Verze

Cislo 2683060000 Fotovoltaika, Kombinovana skfifi, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 vstupy /
objednavky 3 vystupy na MPP, S drzdkem pojistky, Pfepé&tova ochranal / Il,

GTIN (EAN) 4050118699883 Spinaci odpojovac, Kabelova priichodka

MnozZstvi 18T

Typ PVN DC 3IF 30 2MPP SW S... Verze

Cislo 2683100000 Fotovoltaika, Kombinovana skiif, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 vstupy /
objednavky 3 vystupy na MPP, S drzdkem pojistky, Pfepé&tova ochranal / Il,

GTIN (EAN) 4050118699951 Spinaci odpojova¢, WM4C

MnozZstvi 18T
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Typ PVN1M2I6SOF3V200TXPX10
Cislo 2683260000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118699968
MnozZstvi 18T

Verze
Fotovoltaika, Kombinovana skfifi, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 vstupy /
3 vystupy na MPP, S drzadkem pojistky, Pfepétova ochrana Il, Spinaci

odpojovac, Kabelova priichodka

Typ PVN1M216SOF3V201TXPX10
Cislo 2683300000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118699999
Mnozstvi 18T

Verze

Fotovoltaika, Kombinovana skiif, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 vstupy /
3 vystupy na MPP, S drzédkem pojistky, Pfepétova ochrana Il, Spinaci
odpojova¢, WM4C

Typ PVN DC 3IF 30 2MPP SPD1...
Cislo 2683040000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118699715
MnozZstvi 1ST

Verze
Fotovoltaika, Kombinovana skfifi, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 vstupy /
3 vystupy na MPP, S drzakem pojistky, Pfepétova ochrana | / Il,

Kabelova prichodka

Typ PVN DC 3IF 30 2MPP SPD1...
Cislo 2683080000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118699913
MnozZstvi 18T

Verze

Fotovoltaika, Kombinovana skfifi, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 vstupy /
3 vystupy na MPP, S drzdkem pojistky, Pfepétova ochranal / Il,
WM4C

Typ PVN1M2I6SXF3V200TXPX10 Verze

Cislo 2683240000 Fotovoltaika, Kombinovana skiin, PV Next, 1000 V, 2 MPP, 3 vstupy /
objednavky 3 vystupy na MPP, S drzdkem pojistky, Pfepétova ochrana I, Kabelova
GTIN (EAN) 4050118700091 prichodka

MnozZstvi 1ST

Typ PVN1M2I6SXF3V201TXPX10 Verze

Cislo 2683280000 Fotovoltaika, Kombinovana skfifi, 1000 V, 2 MPP, 3 vstupy / 3
objednavky vystupy na MPP, S drzakem pojistky, Pfepétova ochrana Il, WM4C

GTIN (EAN) 4050118700169
MnozZstvi 18T
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