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Zakladni pocitadlo, brana, fidici box a zafizeni na ochranu
proti prepéti jsou pfipojeny k pfedem sestavenym sadam
kabell jako montaz z bodu do bodu nebo Y. Spole¢nost
Weidmiiller nabizi ta prava feSeni pripojeni, ktera odpo-
vidaji normam FNN a DIN-VDE 0603. Pfedem sestavené
napajeci kabely s ochranou proti prepéti 6 kV uceluji port-

folio.

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Kontakt,
IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.33
m

Cislo objednavky 2784120033

Typ CH-SMC-00.33-ECS180
GTIN (EAN) 4064675061007
MnozZstvi 10 items

Creation date 07.01.2026 09:37:16 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/2784120033
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Osvédcéeni

ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti

Cistd hmotnost 33g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu 0.33m Typ linky KB PUR US 2X1.5 GY XX
6KV

Barva oplasténi Seda Prafez jadra 1.5 mm?2

Pocet vodicl 2 Stinény Ne

Halogen Ne Izolace PP

Teplotni rozpéti, pohyblivé, max. 90 °C Teplotni rozpéti, pohyblivé, min. -25°C

Teplotni rozpéti, stacionarni, max. 90 °C Teplotni rozpéti, stacionarni, min. -40 °C

Material kabelu PUR/ TPE Polomér ohybu, min., pohyblivy 15x pramér kabelu

Polomér ohybu, min., stacionarni

10 x pramér kabelu

Vnéjsi pramér

6.4 mm = 0.25 mm

Technické specifikace konektoru

Konektor

Popis konektoru Konektor 1
Kabelovy vstup straight

Hlavni material pouzdra Plast

Pocet pola 3

Typ Konektor samec

Jednotlivé komponenty konektoru

SLF 5.08/03/180B SN OR BX SO

Popis konektoru Konektor 2
Kabelovy vstup straight
Hlavni material pouzdra Plast

Pocet pola

1

Jednotlivé komponenty konektoru

H1.5/16 R BD GSP

Vseobecné technické udaje

Pocet pola 2 Jmenovité impulzni vydrzné napéti 6 kV
Jmenovité napéti 600V Jmenovity proud 186 A
Stupen kryti IP20

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001576 ETIM 9.0 EC001576
ETIM 10.0 EC001576 ECLASS 14.0 27-06-04-02
ECLASS 15.0 27-06-04-02
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