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Bezudrzbové vyrovnavaci moduly maxSHIELD DC spo-
leCnosti Weidmiiller zarucuji nepretrzité napajeni, a

jsou proto dullezitym zakladem pro 24V systémy. Doda-
vaji elektronické zatézi potfebné napéti pro preklenuti
vypadkdll. Beziidrzbové elektrolytické kondenzatory umoz-
nuji nepretrzity provoz pfi okolnich teplotach az +70 °C..
Volitelné je mozné paralelni zapojeni pro preklenuti del-
Sich vypadkl nebo zvySeni vystupniho vykonu.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Buffer module, 24 V

Cislo objednavky 2786240000

Typ PRO DC BUFFER 24V 20A
GTIN (EAN) 4064675063469
Mnozstvi 1 items
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Osvédcéeni
Schvaleni
CSAEX C us L Type
TUV  Approved
LISTED i
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E258476
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 130 mm Hloubka (v palcich) 5.1181 inch
Vyska 125 mm Vyska (v palcich) 4.9212 inch
Sitka 55 mm Sitka (v palcich) 2.1654 inch
Cist4 hmotnost 1043 g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -25°C..70°C
VlIhkost 5...95 %, bez kondenzace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a, 7cl
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP Offa7f6e-dcfd-414c-a39f-eb67653cead98
Vstup
Pfipojovaci systém Sroubové pfipojeni Jmenovité vstupni napéti 24V DC

Pojistka vstupu (interni) Ano Spotieba proudu DC <0,2 A bez zatéze, <1 A pfi
procesu nabijeni pro typ.
10s

Rozsah vstupniho napéti DC 225-30VDC Vstupni proud 0.21TA

Vystup

Pfipojovaci systém

Sroubové pfipojeni

Moznost paralelniho pfipojeni Ano

Ochrana pred pretizenim Ano

Ochrana pfed rdzovym napétim 33V..36V

Vystupni napéti, pozn. Corresponds to the input voltage

Vystupni proud pfi 40 °C 25 A

Cas pfemosténi pfi vypadku sité Cas pfemosténi pfi vypadku sit&, min. 200 ms
Typ vstupniho napéti DC
Vstupni napéti 24V
Vystupni proud 20A
Vystupni napéti 222V

Jmenovity proud

20A

Vystupni napéti

22.2+04VDC/Vin-1V(+0.4V)

Ochrana proti opacnému napéti

Ano

Ochrana pred pretizenim a zkratem

Ano
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Vseobecné udaje

Stupen Gcinnosti

Vihkost

2 98 % rezim zalozniho

napajeni

5...95 %, bez kondenzace
Poloha pfi montazi, poznamka k instalaci Vodorovné na DIN listu
TS 35, horni a dolni 50
mm volny proud vzduchu,
vzdalenost 10 mm od
sousednich podsestav.

Pamétové médium

Interni kondenzator

Vaha 1043 g

Stupen kryti IP20

Verze skiiné Kov, odolny proti korozi
Ochrana pred zkratem Ano, interni

EMC / 8ok / vibrace

Odolnost proti razam IEC 60068-2-27

30 g ve vSech smérech

Hlukové emise v souladu s EN55032 Trida B

Test odolnosti proti interferenci podle
normy

EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6

Odolnost proti vibracim IEC 60068-2-6 2,3 g (na DIN listé)

Koordinace izolace

Zavaznost znecisténi 2 Stupen kryti Ill, bez uzemnéni, pro SELV

Napéti izolace, vystup/uzemnéni 0.5 kV Napéti izolace, vystup/uzemnéni 0.5 kV

Elektricka bezpeénost (pouzité normy)

Vybaveni elektrického stroje Podle normy EN 60204 Bezpecné, zvlast nizké napéti SELV podle IEC 60950-1,
PELV v souladu s EN
60204-1

Data o pFipojeni (signal)

Préifez dratového pfipojenti, flexibilni 1.6 mm? Zpiisob dratového pfipojent (signal) PUSH IN

(signal), max.

Priiez dratu, AWG/kemil (signal), max. 14 Prafez dratu, pevny (signal), min. 0.2 mm?

Prafez dratu, pevny (signal), max. 1.5 mm? Prafez dratového pripojeni, flexibilni 0.2 mm?2
(signal), min.

Pocet svorek (signal)

4 (Uin OK, Ready, Active,

Sgnd)

Prafez dratu, AWG/kemil (signél), min. 28 mm2

Data o pFipojeni (vstup)

Pfipojovaci systém Sroubové pfipojeni Pocet svorek (vstup) 4 (++-)
Ochrana pfed zaménou polarity Ano,=31VDC Prafez vodice, AWG/kcmil (vstup), max. 10 AWG
Prafez vodice, AWG/kemil (vstup), min. 26 AWG Prafez dratového pfipojeni, flexibilni 4 mm?2
(vstup), max.
Prafez vodice, flexibilni (vstup), min. 0.22 mm? Prafez vodice, tuhy (vstup), max. 6 mm?
Prarez vodice, tuhy (vstup), min. 0.18 mm?2 Utahovaci moment, min. (vstup) 0.5 Nm
Utahovaci moment, max. (vstup) 0.6 Nm
Data o pFipojeni (vystup)
Pfipojovaci systém Sroubové pfipojeni Pocet svorek 4 (++/-)
Ochrana pfed zaménou polarity Ano,=£31VDC Prafez vodice, AWG/kcmil , max. 10 AWG
Prafez vodice, AWG/kcmil , min. 26 AWG Prafez vodice, pruzny , max. 4 mm?2
Prafez vodice, pruzny , min. 0.22 mm?2 Priifez vodice, tuhy , max. 6 mm?2
Prafez vodice, tuhy , min. 0.18 mm? Utahovaci moment, min. 0.5 Nm
Utahovaci moment, max. 0.6 Nm
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Signalizace

Ukazatel stavu Zelena LED

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002850 ETIM 9.0 EC002850
ETIM 10.0 EC002850 ECLASS 14.0 27-04-06-92
ECLASS 15.0 27-04-06-92
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Single application

Single Operation
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Parallel application

Parallel Operation
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